Hoja de caracteristicas del XUKOAKSAM12

producto
Caracteristicas

sensor fotoelétrico - XUK - multi- Sn 0..30 m -

12..24 VCC - M12

Principal

Gama de producto

OsiSense XU

Nombre de serie

Tipo de sensores electrénico

Multimodo de funcién genérica

Sensores fotoelétrico

Nombre de detector

XUK

Disefio del detector

Compacto 50 x 50

Sistema de deteccion Multimodo
Material Plastico
Tipo de sefial de salida Discreta
Tipo de circuito de alimentacién DC
Técnica de cableado de detector 3 hilos

Tipo de salida digital PNP o NPN

Funcion de salida digital

Consecutivo, seguido, continuo,
adosado

1 a o 1 NF programable

1 conector macho M12, 4 patillas

Aplicacion especifica de producto

Emision

Infrarojos difuso

Infrarojos difuso con supresion de fondo
Infrarojos haz fotoelétrico

Rojo reflexo polarizado

Distancia de deteccién nominal

0.28 m difuso con supresion de fondo

0.8 m difuso

4 m reflexo polarizado es necesario o reflector XUZC50

30 m haz fotoelétrico es necesario un transmisor XUKOAKSAM12T

Complementario

Material del envolvente

PBT

Material de la lente

Distancia de detecciéon maxima

PMMA

35 m haz fotoelétrico

0.28 m difuso con supresion de fondo
1.2 m difuso

5.7 m reflexo polarizado

Tipo de salida

Estado solido

Add on output

Con salida de alarme, <= 50 mA con capacidad de sujecion: proteccion de sobrecarga y cortocircuito

LED de estado

1 LED (verde) para codigo de fecha de fabricacion supply
1 LED (rojo) para cadigo de fecha de fabricacion instabilidad
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Aviso Legal: Esta documentacion no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuacion o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones especificas de los usuarios



1 LED (amarillo) para cédigo de fecha de fabricacion estado de salida

[Us] Tensién nominal de alimentacién

12...24 V DC con capacidad de sujecion: proteccién de polaridad inversa

Limites de tension de alimentacion

10..36 VCC

Capacidad de conmutacion en mA

Frecuencia de conmutacién

<= 100 mA (proteccién contra sobrecargas y curtos-circuitos)
<=250 Hz

Caida de tension

<=1.5V (estado cerrado)

Consumo de corriente

<= 35 mA (sin carga)

Primera temporizacion <200 ms
Respuesta del relé <2ms
Recuperacion de temporizacion <2ms
Configuracion Autodidacta
Profundidad 50 mm
Altura 50 mm
Anchura 18 mm
Peso del producto 0,09 kg
Entorno
Certificaciones de producto CE

CSA

uL
Temperatura ambiente de -25..55 °C
funcionamiento
Temperatura ambiente de -40...70 °C

almacenamiento

Resistencia a las vibraciones

7 gn, amplitud = +/- 1,5 mm (f = 10...55 Hz) de acuerdo con IEC 60068-2-6

Resistencia a los choques

30 gn (cos ¢ 11 ms) coordinacién IEC 60068-2-27

Grado de proteccion IP

Aislamiento doble IP65 de acuerdo con IEC 60529

Sostenibilidad de la oferta

RoHS (cédigo de fecha: AASS)

Conforme - desde 0903 - Declaracion de conformidad de Schneider Electric

@Declaracic’)n de conformidad de Schneider Electric

REACh

La referencia no contiene SVHC

La referencia no contiene SVHC

Informacion Logistica

Pais de Origen Indonesia
Garantia contractual
Warranty period 18 months



http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=873594&lang=es-es
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfReach&pid=873594&lang=es-es
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Esquemas de dimensiones

XUKOAKSAM12

Dimensiones
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producto
Montaje y aislamiento

Montaje y distancias minimas

Posible orientacion de conector acodado
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producto
Conexiones y esquema

Esquemas de cableado

Conector M12

1 (+)

2: Entrada de alarma

3: -

4: OUT/Salida

Salida PNP
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Curvas de rendimiento

XUKOAKSAM12

Curvas de deteccion

Con accesorio de barrera (barrera)
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120 cm

Sn = 80 cm
1: Blanco 90 %
2: Gris 18 %

Objeto 10 x 10 cm

Sin accesorio (proximidad con supresion de fondo)
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Sn % 28 cm
1: Blanco 90 %
2: Gris 18 %

Objeto 10 x 10 cm

Con reflector (reflex polarizado)
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Con reflector XUZC50
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Variacion de distancia de deteccion utilizable Su (sin accesorio, con supresion de fondo ajustable)
Modalidad de aprendizaje al minimo

B |

A3 81 85 10 5 (em)

Modalidad de aprendizaje al maximo

Bl | .
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u .

A 23 26 38 5 (om)
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A-B: Coeficiente de reflexion de objeto
(1) Negro 6 %

) Gris 18 %

(3) Blanco 90 %

(4) Rango de deteccion

(5) Zona de no deteccion (superficies mate)
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