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INPUTS DESTRUCTION HAZARD
p  Connect the LTM R controller’s inputs   

 using the 3 Common (C) terminals  
 connected to the A1 control voltage  
 via an internal filter.

p  Do not connect the Common (C)  
 terminal to the A1 or A2 control   
 voltage inputs.

Failure to follow these instructions
can result in equipment damage.

RISQUE DE DESTRUCTION DES ENTRÉES
p  Raccordez les entrées du contrôleur  

 LTM R en utilisant les 3 bornes   
 communes (C) connectées à la tension  
 de contrôle A1 via un filtre interne.

p  Ne raccordez pas les bornes   
 communes (C) aux entrées de tension  
 de contrôle A1 ou A2.

Le non-respect de ces instructions peut 
provoquer des dommages matériels.

PERIGO DE DESTRUIÇÃO DAS 
ENTRADAS
p  Ligue as entradas do controlador LTM  

 R com os 3 terminais Comum (C)  
 ligados à tensão de controlo A1 através  
 de um filtro interno.

p  Não ligue o terminal Comum (C) às  
 entradas de tensão de controlo A1 ou  
 A2.

O não cumprimento destas instruções 
pode provocar danos materiais.

GEFAHR EINER BESCHÄDIGUNG DER 
EINGÄNGE
p  Verwenden Sie zum Anschluss der  

 Eingänge des LTM R Controller die 3  
 gemeinsamen Klemmen (C), die über  
 einen internen Filter an die Steuerspan 
 nung A1 angeschlossen sind.

p  Schließen Sie die gemeinsame Klemme  
 (C) an die Steuerspannungseingänge A1  
 oder A2.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen
kann Materialschäden zur Folge haben.

ОПАСНОСТЬ ПОВРЕЖДЕНИЯ 
ВХОДОВ
p  Соедините входы контроллера LTM R  

 с помощью 3 общих (С) клемм,
  подсоединенных к управляющему  

 напряжению A1 через внутренний  
 фильтр.

p  Не подсоединяйте общую (C) клемму  
 ко входам управляющего напряжения  
 A1 или A2.

Несоблюдение этих инструкций 
может привести к повреждению 
оборудования.

PELIGRO DE DESTRUCCIÓN DE 
ENTRADAS
p  Conecte las entradas del controlador  

 LTM R mediante los 3 terminales  
 Common (C) conectados a la tensión de  
 mando A1 mediante un filtro interno.

p  No conecte el terminal Common (C) a  
 las entradas de tensión de mando A1 o  
 A2.

Si no se respetan estas instrucciones,
pueden producirse daños en el equipo.

输入损坏危险

p  使用 3 个共用 (C) 端子连接 LTM R 控  
 制器的输入，这 3 个共用端子通过内部 
 滤波器连接到 A1 控制电压。

p  请勿将共用 (C) 端子连接到 A1 或 A2  
 控制电压输入。

   不按照这些说明操作可能会损坏设备。

TSX CAN C306 Rpp

Test / Reset

Z2 T1 T2 CAN_L V-SCAN_HV+

POSSIBILE DANNO IRREVERSIBILE 
DEGLI INGRESSI
p  Collegare gli ingressi del controller  

 LTM R utilizzando i 3 morsetti comuni  
 (C) collegati alla tensione di comando  
 A1 tramite filtro interno.

p  Non collegare il morsetto comune (C)  
 agli ingressi di tensione di comando  
 A1 o A2.

Si no se respetan estas instrucciones, 
pueden producirse daños en el 
equipo.


