
 Zeitrelais  

Seite 3 von 414 RS Components - Dieses Produkt können Sie unter https://uk.rs-

online.com kaufen 

    
 

       
 

Multifunktions-Zeitrelais RS 
Pro SPDT - 0,1 s → 100 h, 1 
Kontakte, asymmetrisches 
AUS/EIN, asymmetrisches 

EIN/AUS, DIN 

RS Best.-Nr. 896-6826                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in 
allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von 
Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualität wie die 
führenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen. 

 

• 17,5 mm Breite 

 

• Ein/Aus-Funktion 

 

• DIN-
Hutschienenmontag
e 

 

• 100 ms bis 100 
Stunden Zeitbereich 

 

• LED-Statusanzeige 
für Strom- und 
Relaisstatus 

 

• 1-pol. 
Ausgangsrelais 

 

• Großer 
Eingangsspannungs
bereich 

 

• Schutzart IP20 
(Klemmen), IP40 
(Gehäuse) 

MERKMALE 
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RS Asymmetrical Timer ist zweifach und bietet mehrere Spannungen für Flexibilität. Sie ist kompakt 
und DIN-Schienenmontage möglich  

 

 

 

Schalterkonfiguration  1-poliger Umschalter 

Betriebsart Asymmetrisch AUS/EIN, asymmetrisch EIN/AUS 

Kontaktkonfiguration CO 

Anzahl der Timer-Funktionen Multifunktionaler 

Anzahl der Kontakte 1 

Zeitbereich 0,1 s bis 100 h 

Zeitzustellung Stunden, Minuten, Sekunden 

Zeitverzögerung 200 ms (Reset) 

Rückstellzeit 200ms  

Anwendungen 

Produktion, Sicherheit, Zeitgeber mit 
Einschaltverzögerung, Zeitgeber mit 
Ausschaltverzögerung, Betriebsintervall, Flasher, 
Wiederholungszyklus 

 

 

 

Stromversorgung Extern 

Nennversorgungsspannung    12 V bis 240 V ac/dc 

Mindestspannung 12 V ac/dc 

Max. Spannung 240 V ac/dc 

Maximaler Strom 8A 

Minimaler Strom 0.1A 

Relaisausgang  1-poliger Wechsler 

Anschlussklemmentyp  Schraubanschluss      

 

Produktbeschreibung 

ATTRIBUTE 1 

Allgemeine 

Spezifikationen 

Elektrische 

Spezifikationen 
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Montageart DIN-Schiene     

Tiefe 65 mm 

Breite 18 mm 

Länge 85 mm 

   

 

 

Maximale Betriebstemperatur 60 °C. 

Minimale Betriebstemperatur -10°C   

  

 

 

IP-Schutzart  IP20; IP40  

 

 

 

Konformität/Zertifizierung CE, RoHS 

       

 

Mechanische 

Spezifikationen 

Zulassungen 

Schutzkategorie 

Betriebsumgebungsspezifikationen 
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