
Verbindungsstecker

ø 2 mm- und ø 4 mm-Verbindungsstecker
Unsere Verbindungsstecker sind mit der bewährten MC®-
Kontaktlamelle ausgestattet und schaffen vibrationsfeste
Kontakte – ideal für den Einsatz z. B. in der Kfz-Elektrik
bei Testfahrten und Service. Verbindungsstecker gibt es
zur Überbrückung verschiedener Steck-Abstände für das
ø 2 mm- und ø 4 mm-Stecksystem.
Die vergoldeten Versionen bieten sehr niedrige Kontakt-
widerstände und höchste Korrosionsbeständigkeit.

Auf der Rückseite ist ein Abgriff über eine Sicherheits-
buchse möglich, die mit allen gefederten ø 2 mm- bzw.
ø 4 mm-Steckern kontaktiert werden kann. Diese Sicher-
heitsbuchse ist asymmetrisch angeordnet, so dass bei
enger Steckweise die Handhabbarkeit beim Stecken
der KS... und Anschliessen der Leitungen gewährleistet
bleibt. Berührungsgeschützte Messleitungen finden Sie
in unserem Sicherheits-Messzubehörprogramm.

Typ KS2-5,08L/1A/A KS2-5,08L/1A/N KS2-12L/1SA/A KS2-12L/1SA/N SKS2-19L/1SA/A SKS2-19L/1SA/N

Bemessungsspannung 30 VAC / 60 VDC 600 V, CAT II
nach IEC / EN 61010-2-031

Bemessungsstrom 10 A 10 A 10 A 10 A 10 A 10 A

Stecker gefederte ø 2 mm-Stecker berührungsgeschützte, gefederte
ø 2 mm-Sicherheitsstecker

Steck-Abstand 5,08 mm 12 mm 19 mm

Rückseitiger Abgriff starre ø 2 mm-Sicherheitsbuchse, asymmetrisch angeordnet

Isolation PA, schwarz

Temperaturbereich -40°C ... +80°C

Metallteile Messing

Oberfläche vergoldet vernickelt vergoldet vernickelt vergoldet vernickelt

Best.-Nr. 63.9847-21 63.9844-21 63.9848-21 63.9845-21 65.9849-21 65.9846-21

KS2-5,08L... KS2-12L...
SKS2-19L...

Eine reichhaltige Auswahl hoch-
wertiger Steckverbinder finden Sie
in unserem Katalog Lab 1-4:
Steckverbindungen ø 0,5 mm – ø 4 mm,
Verbindungsleitungen, Stecker,
Buchsen, Adapter, Zubehör

ø 2 mm-Verbindungsstecker

®


