Produktdatenblatt

Spezifikationen

Schutzspule, 400V 50/60 Hz

LXD1V7

EAN Code : 3389110467963

Hauptmerkmale

Baureihe TeSys

Produkt- oder Komponententyp  Schiitzspule

Kurzbezeichnung des Geréts LXD1
Steuerstromkreis-Typ AC bei 50/60 Hz
[Uc] Steuerkreisspannung 400 V AC 50/60 Hz
Mittlerer Widerstand 1633 Ohm bei 20 °C

Induktivitat des geschlossenen 60 H
Stromkreises

Produktkompatibilitat CAD
LC1DT20 - DT40
LC1D09 - D38
Mechanische Lebensdauer 15 Mcycles
Max. Betriebsrate 3600 cyc/h 60 °C
Zusatzmerkmale
Spulentechnologie Ohne integriertes Beschaltungsmodul

Steuerkreisspannungsgrenzen Abfallspannung: 0,3 - 0,6 Uc bei 50/60 Hz (bei <60 °C)
Betrieb: 0,8 - 1,1Uc bei 50 Hz (bei <60 °C)
Betrieb: 0,85 - 1,1 Uc bei 60 Hz (bei <60 °C)

Anzugsleistung in VA 70 VA 60 Hz cos phi 0,75 (bei 20 °C)
70 VA 50 Hz cos phi 0,75 (bei 20 °C)

Halteleistungsaufnahme in VA 7,5 VA 60 Hz cos phi 0,3 (bei 20 °C)
7 VA 50 Hz cos phi 0,3 (bei 20 °C)

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz fur die Beurteilung der Eignung oder Verlasslichkeit dieser Produkte fir bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Warmeableitung 2...3 W bei 50/60 Hz
Montage

Umgebungstemperatur bei -5...60 °C

Betrieb

Produktgewicht 0,07 kg

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art Db

VPE 1 Menge 1

VPE 1 Héhe 4,500 cm
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VPE 1 Breite 6,200 cm

VPE 1 Lange 4,000 cm
VPE 1 Gewicht 72,09
VPE 2 Art S02

VPE 2 Menge 100

VPE 2 Hohe 15,000 cm
VPE 2 Breite 30,000 cm
VPE 2 Lange 40,000 cm
VPE 2 Gewicht 7,446 kg
Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Green Premium Produkt
Produkt

REACh-Verordnung

Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Ubererfiillung der Konformitat (auRerhalb EU RoHS-Scope)
Frei von giftigen Ja

Schwermetallen

Quecksilberfrei Ja

RoHS-Richtlinie fiir China R
Ubererfiillung der RoHS-Erklarung fiir China (aufRerhalb des RoHS-Rechtsbereichs fiir

China)
Informationen zu RoHS-
Ausnahmen
Umweltproduktdeklaration
Circular Econmomy-Eighung
PVC-frei Ja

Vertragliche Gewahrleistung

Garantie 18 months

Empfohlene(s) Ersatzprodukt(e)
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https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Declaration+of+Conformity+%28Sustainability%29&p_Doc_Ref=LXD1V7_REACH_DECLARATION&p_FileName=LXD1V7_REACH_DECLARATION_DE_de-DE.pdf
https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=LXD1V7_ROHS_DECLARATION&p_FileName=LXD1V7_ROHS_DECLARATION_DE_de-DE.pdf
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Declaration+of+Conformity+%28Sustainability%29&p_Doc_Ref=LXD1V7_ROHS_CHINA_DECLARATION&p_FileName=LXD1V7_ROHS_CHINA_DECLARATION_DE_de-DE.pdf
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Declaration+of+Conformity+%28Sustainability%29&p_Doc_Ref=LXD1V7_ROHS_DECLARATION&p_FileName=LXD1V7_ROHS_DECLARATION_DE_de-DE.pdf
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Environmental+Disclosure&p_Doc_Ref=ENVPEP1501004
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Circularity+Profile&p_Doc_Ref=ENVEOLI1501004

