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Commutateurs de proximité magnétiques PRO)|

CARACTERISTIQU
ES

Commutateur Commutateur de proximité
robuste étanche -

commutateur Reed reCtangLIIa”e RS PI’O 250 V,
hermétiquement

étanche pour une NO

longue durée Durée

de vie

Boitier mis a la terre
pour plus de sécurité

Commutateur de
proximité a boitier en
aluminium

Commutateur de
proximité a
utilisation intensive
250 V c.a./c.c. 3 A.

Commutateur
rectangulaire

Boitier en aluminium
a revétement poudré
bleu - haute
résistance ala

corrosion

Cable isolé en PVC
noir de 0,75 mm2 a 3
conducteurs

Les produits homologués par RS vous apportent des piéces de
qgualité professionnelle dans toutes les catégories de produits.
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Commutateurs de proximité magnétiques 'R

Notre gamme de produits a été testée par des ingénieurs et fournit une qualité comparable aux
plus grandes marques sans avoir a payer un prix elevé.

Description du produit

Le commutateur de proximité a boitier en aluminium pour utilisation intensive de RS Pro est un
commutateur étanche robuste avec des contacts normalement ouverts, qui est adapté aux
environnements difficiles. Les commutateurs Reed sont un type de commutateur industriel et sont
utilisés pour interrompre ou rediriger le flux d'électricité dans un circuit. Les commutateurs Reed
sont composés de deux roseaux ferreux dans un petit boitier en verre. Les commutateurs sont
magnétisés et se déplacent lorsque le champ magnétique est déplacé vers le commutateur. Un
commutateur Reed peut s'allumer ou s'éteindre lorsqu'un champ magnétique est a proximite.

Caractéristiques

Type de commutateur Proximité magnétique

Forme du commutateur Rectangulaire.

Configuration d'état normal NO

Configuration de pole et de front Unipolaire a deux directions

Type de sortie Ouvert/fermé

Style Normalement ouvert

Matériau Aluminium & revétement poudré bleu (boitier)
Détection de position, actionneurs linéaires,

Applications commutation de sécurité, protections/dispositifs de
seécurité

Spécifications

Marque Rupture
Distance de commutation 13 mm (avec aimant 23 mm (avec aimant
recommandé) recommandé)
Type de terminal Cable
Cable 3 conducteurs 0,75 mm2 isolés en PVC noir,
Br/BI/G&Y.
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Commutateurs de proximité magnétiques 'R
Données de contact Conditions a 20 °C. Min. Typ. max.)
Courant maximum 3A
Tension c.a. maximale C.a. 250V
Tension c.c. maximale c.c. 250V
Résistance de contact MOhms max. 100 mOhm

Spécifications mécaniques

Dimensions 79,4 mm x 9,8 mm x 25,4 mm
Longueur 79.4mm

Profondeur 25.4mm

Largeur 9.8mm

Longueur de cable 720mm

Longueur totale 79.4mm

Spécifications de l'environnement de

Température d'utilisation maximale -20°C

Température d'utilisation minimale 85 °C
Homologations

Conformité/certifications RoHS
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Commutateurs de proximité magnétiques
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