FEU A ECLATS

MODELE SERIE T

DESCRIPTION

Les feux & éclats série T CURTIS sont disponibles en version
multitensions continues et alternatives et en mono-+ension 110
ou 230V alternatif. Issus de la technologie Xénon, trés faible
consommation et frés grande fiabilité.

APPLICATION

Feux idéalement congus pour les applications industrielles:
machines outils, barriéres automatiques et portails industriels,
mais aussi pour des applications embarquées felles que les
nacelles et les grues.

CURTIS INSTRUMENTS, INC.
200 Kisco Avenue
Mt. Kisco, NY 10549
USA
Tel (914) 666-2971
Fax (914) 666-2188

CURTIS

CARACTERISTIQUES

* Faible encombrement.
* Embase et capot en polycarbonate.

* Tube & éclats au xénon longue durée : plus de 3000 heures
d'utilisation.

* Faible consommation de courant.

e Entiérement inerte, résistance aux chocs et vibrations.

* Protection contre les inversions de polarité et les parasites.
* Indice de protection : IP67 (monté avec son joint).

e Température de fonctionnement : —-30°C & +60°C.

* Feu disponible en : Orange — Rouge — Cristal — Bleu - Vert.

* Poids : 130g environ.

QUALITE

Conforme avec la Directive Basse Tension 2006/95/CE
Homologué selon la Directive CEM 2009/19/CE
Homologué selon le Réglement ECE R.10

RoHs

ce

CURTIS INSTRUMENTS SAS
Z.1. de la Pointe
20/22 rue Pierre Grange
94120 Fontenay Sous Bois
FRANCE
Tel 33 (0)1 53 99 95 40
Fax 33 (0)1 53 99 95 69

www.curtisinstruments.com



MODELE SERIE T

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

CODE MODLLE ECLATS PLAGE DE COURANT EN mA
PRODUIT /min  TENSION  yoy.  24vec 48V« 60V 30Vea 60Vca 110Vea 230Vea

18133730.0004A TB1280C2N orange 75 0-100Vee 500 490 77 66 270 110

20-72Vca
18133730.0005 TB1280C2N rouge 75  0-100Vee a0 0 77 66 270 110

20-72Vca
1813373.0002C TBI280C2N cristal 75 10-100Vee 500 420 77 66 270 110

20-72Vca
18133730.00038 TB1280C2N bleu 75 10-100Vec 0h 10 77 66 270 110

20-72Vca
18133730-0001G TB1280C2N vert 75 10-100Vee o005 400 77 66 270 110

20-72Vca
18133730.0007A TB1280C5N orange 75 10-100Vee o 480 92 77 540 240

20-72Vca
18133730.0011 TB1280C5N rouge 75 10-100Vee o g0 92 77 540 240

20-72Vca
18133730.0008C TB1280C5N cristal 75 10-100Vee 4o 180 92 77 540 240

20-72Vca
1813373000098 TB1280C5N bleu 75 10-100Vec —\0n 180 92 77 540 240

20-72Vca
18133730.0012G TB1280C5N vert 75 10-100Vee 00 1g0 92 77 540 240

20-72Vca
18133730.00158 TC110A5N orange 90  90-125Vca 90
181337300016 TC110A5N rouge 90  90-125Vea 90
18133730.0013C TC110A5N cristal 90  90-125Vca 90
1813373000148 TC110A5N bleu 90  90-125Vea 90
18133730.0017G TC110A5N vert 90  90-125Vca 90
18133730.0020A TC230A5N Orange 90  210-250Vca 50
18133730.0021 TC230A5N Rouge 90  210-250Vea 50
18133730.0018C TC230A5N Blanc 90  210-250Vca 50
1813373000198 TC230A5N Bleu 90  210-250Vca 50
18133730.0022G TC230A5N Vert 90  210-250Vca 50
184 35 217 SUPPORT PT2

230 96 500 SUPPORT PT4



MODELE SERIE T

DIMENSIONS en mm

81

=\ 1 trou diam. >8mm

2 trous diam. 5.5mm

* 81

ACCESSOIRES

Support PT4 — en ABS -
étanche permettant de

Support PT2 — en ABS
permettant le montage du

feu en baionnette. fixer le feu en position

horizontale ou verticale.

3

GARANTIE 1 an date de livraison. Voir conditions de vente.

The Curtis Difference

You feel it when you drive it
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