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MZ2Q-CSSPSKUO
MZ2Q-C

SICK

SENSORES PARA CILINDROS COM RANHURA C Sensor Intelligence.
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Informacoes do pedido

MzZ2Q-CSSPSKUO 1042237

Outras versoes do aparelho e acessorios
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Dados técnicos em detalhe

Caracteristicas

Formato cilindrico Ranhura C
Ranhura preferida do fabricante SMC
Bimba
Schunk
Faixa de deteccao 0Omm ... 50 mm
Formatos cilindricos com adaptador Trilho SMC ECDQ2
Trilho SMC CDQ2
Comprimento da carcaca 19,5 mm
Saida de comutacao 2 x PNP
Funcao de saida NA
Modelo elétrico 4 fios CC
Teach-in v
Grau de protecao P67 ¥
Ajuste

Campo de operacao Teach-in ou ET Programar os pontos de comutagao 1 e 2

1 Conforme EN 60529.

Mecanica/sistema elétrico

Faixa de deteccao 0Omm ... 50 mm
Tensao de alimentacao 12V DC...30VDC
Consumo de corrente 15 mA Y

Queda de tensao <22V

Corrente permanente |, <100 mA

Classe de protecao 1]

Para cilindros SMC v

1)
2)

Sem carga.
Ub e Ta constantes.
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Histerese tip. 1mT

Reprodutibilidade <0,2mT?

Protecao contra polaridade reversa v

Protecao contra curto-circuitos v

Supressao do impulso de ligacao v

Temperatura ambiente, operacao -20 °C...+75 °C

Resisténcia a impactos e vibragoes 30g 11 ms/ 10 ... 55 Hz, 1 mm
CEM Conforme EN 60947-5-2

Tipo de conexao Cabo, 4 fios, 2 m

Tipo de conexao - detalhe
Secao transversal do condutor 0,08 mm?2
Diametro do cabo @ 2,6 mm

Raio de dobramento Em instalagao fixa > 5 x didmetro do cabo
Em estado mével > 10 x diametro do cabo

Saida de cabo Axial

Material
Carcaga Plastico
Cabo PUR
N° arquivo UL NRKH.E181493 & NRKH7.E181493
Y Sem carga.
2 Ub e Ta constantes.
Classificacoes
ECI@ss 5.0 27270104
ECI@ss 5.1.4 27270104
ECl@ss 6.0 27270104
ECl@ss 6.2 27270104
ECl@ss 7.0 27270104
ECl@ss 8.0 27270104
ECl@ss 8.1 27270104
ECI@ss 9.0 27270104
ECI@ss 10.0 27270104
ECl@ss 11.0 27270104
ETIM 5.0 EC002544
ETIM 6.0 EC002544
ETIM 7.0 EC002544
UNSPSC 16.0901 39122230
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Nota relativa @ montagem

Insert sensor Turn sensor

Sensor middle

Esquema de conexao
Cd-033

Desenho dimensional (Dimensdes em mm)
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Centro do elemento de sensor

Parafuso de fixagao SW 1,3

Indicador LED

Tecla teach-in

Indicador LED

Hastes para bracadeiras de cabos

Para SMC/ cilindro Bimba (MZ2Q-CSxxxx)
Para cilindros Festo (MZ2Q-CFxxxx)
Conexao

N° de artigo Tipo

@
@
®
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®

1042237 MZ2Q-CSSPSKUO

Tighten screw

61-65

Nimero de fios

4
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N° de artigo Tipo L A Numero de fios
1042241 MZ2Q-CFSPSKUO 2m 61-65 4
1115196 MZ2Q-CFLPSKUO 2m 61-65 4
1046234 MZ2Q-CSSNSKUA 3m 61-65 4
1051588 MZ2Q-CSSPSKUASO05 3m 61-65 4

Acessorio recomendado

Outras versoes do aparelho e acessérios

Descricao resumida Tipo N° de artigo

Suportes para sensores de cilindros

R 1 unidade, Suporte de fixagao em cilindro redondo com didmetro de pistdo de 12 mm, BEF-KHZ-RC-12 2077673
temperatura ambiente de O °C a 50 °C, Plastico, Aluminio

1 unidade, Suporte de fixagao em cilindro redondo com didmetro de pistao de 16 mm, BEF-KHZ-RC-16 2077672
temperatura ambiente de O °C a 50 °C, Plastico, Aluminio

1 unidade, Suporte de fixagdo em cilindro redondo com didmetro de pistdo de 20 mm, BEF-KHZ-RC-20 2077671
temperatura ambiente de O °C a 50 °C, Plastico, Aluminio

1 unidade, Suporte de fixagao em cilindro redondo com didmetro de pistdo de 25 mm, BEF-KHZ-RC-25 2077670
temperatura ambiente de O °C a 50 °C, Plastico, Aluminio

1 unidade, Suporte de fixagao em cilindro redondo com didmetro de pistao de 32 mm, BEF-KHZ-RC-32 2077669
temperatura ambiente de O °C a 50 °C, Plastico, Aluminio

1 unidade, Suporte de fixagdo em cilindro redondo com didmetro de pistdo de 40 mm, BEF-KHZ-RC-40 2077668
temperatura ambiente de O °C a 50 °C, Plastico, Aluminio

1 unidade, Suporte de fixagao em cilindro redondo com didmetro de pistdo de 50 mm, BEF-KHZ-RC-50 2077667
temperatura ambiente de O °C a 50 °C, Plastico, Aluminio

1 unidade, Suporte de fixagao em cilindro redondo com didmetro de pistao de 63 mm, BEF-KHZ-RC-63 2077666
temperatura ambiente de O °C a 50 °C, Plastico, Aluminio

N 1 unidade, Suporte de fixagdo em cilindro redondo com didmetro de pistdo de 1 mm a BEF-KHZ-RC1-130 2077686

s N 130 mm, temperatura ambiente de -30 °C a 80 °C, Aco inoxidavel, Aluminio

= 1 unidade, Suporte de fixagao em cilindro redondo com didmetro de pistdo de 1 mm a BEF-KHZ-RC1-25 2077685
25 mm, temperatura ambiente de -30 °C a 80 °C, Aco inoxidavel, Aluminio
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Folha de dados on-line

SOBRE A SICK

A SICK é um dos principais fabricantes de sensores e solugoes inteligentes para aplicagoes industriais. Uma
gama de servicos e produtos exclusiva forma a base perfeita para controlar de forma segura e eficiente os
processos para proteger as pessoas contra acidentes e evitar danos ao meio ambiente.

N6s temos uma grande experiéncia nas mais diversas reas. E por isso que podemos fornecer, com os
nossos sensores inteligentes, o que os nossos clientes precisam. Em centros de aplicagdo na Europa, Asia
e América do Norte, as solugdes de sistema sao testadas e otimizadas especialmente para os nossos clien-
tes. Isto tudo nos torna um fornecedor confiavel e um parceiro de desenvolvimento de projetos.

Inimeros servicos completam a nossa oferta: o SICK LifeTime Services oferece suporte durante toda a vida
Gtil da maquina e garante a seguranca e a produtividade.

Isto para nés significa “Sensor Intelligence.”

NO MUNDO INTEIRO, PERTO DE VOCE:

Pessoas de contato e outros locais de produgao

SICK

SICKAG | Waldkirch | Germany | www.sick.com Sensor Intelligence.



