Luftschlauch
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MERKMALE

e Luftschlauch von RS Pro,
e rotes Nylon, 6 mm x 30 m,
NMF Serie

Spiegelglatte
Innenseite fiir
verbesserten

Durchfluss

Bestindig gegen
eine Vielzahl von
Chemikalien

Hohe Bestandigkeit
gegen
Feuchtigkeitsaufnah
me

Ausgezeichnete
Abriebfestigkeit

Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in
allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von
Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualitat wie die
fuhrenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen.
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Produktbeschreibung

RS PRO bietet eine Reihe von Druckluftschlauchen aus Nylon. Geeignet fir Anwendungen, bei
denen eine prazise und sichere Verbindung erforderlich ist. Die Versionen sind sowohl als Typ 11
als auch als Typ 12 erhaltlich und bieten damit Losungen flir Bereiche, in denen ungiftige und
lebensmittelsichere Ausriistungen benétigt werden (Typ 11). Es gibt auch eher standardmaRige
Schlauche, die perfekt fir verschiedene Umgebungen sind. Alle Modelle sind sehr zuverlassig und
von ausgezeichneter Qualitat.

Allgemeine

Farbe Rot
Material Nylon
Anzahl der Rohre 1
Besondere Merkmale Sehr flexibel

Druckluftboremse, Kraftstoff- und
Schmiermittelanwendungen, Industrie- und
Automobilproduktionslinien, Messtechnik und
Sekundarluftsysteme

Anwendung

Schlauchinnendurchmesser 4mm
AuBendurchmesser des Schlauchs 6mm
Linge 30m
Betriebsumgebungsspezifikationen
Maximaler Betriebsdruck =>21 bar
Minimale Betriebstemperatur -40°C
Maximale Betriebstemperatur +80°C
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Burst-Druck =>63 bar
Konformitat/Zertifizierung BS 5409(pt1) 1976-1SO7628/1
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