
D
is

cl
ai

m
er

: L
a 

pr
es

en
te

 d
oc

um
en

ta
zi

on
e 

no
n 

ha
 fu

nz
io

ne
 s

os
tit

ut
iv

a 
e 

no
n 

de
ve

 e
ss

er
e 

ut
iliz

za
ta

 p
er

 s
ta

bi
lir

e 
l'id

on
ei

tà
 o

 l'a
ffi

da
bi

lit
à 

di
 q

ue
st

i p
ro

do
tti

 p
er

 le
 a

pp
lic

az
io

ni
 d

i u
te

nt
i s

pe
ci

fic
i

7-dic-2018

1

Schede dati dei prodotti
Caratteristiche

BSH0551T31A2A
Servomotore CA BSH - 0,5 Nm - 8000 giri/min -
Albero scanalato - S/freno - IP65

Presentazione
Tipo di prodotto o componente Servomotore
Nome abbreviato BSH
Massima velocità meccanica 9000 rpm
Coppia di arresto continua 0,5 Nm per LXM32,U90M2 3 A a 115 V monofase

0,5 Nm per LXM32,U45M2 1,5 A a 230 V monofase
0,5 Nm per LXM05CU70M2 a 200...240 V monofase
0,5 Nm per LXM05AD10F1 a 110...120 V monofase
0,5 Nm per LXM05AD10M2 a 200...240 V monofase
0,5 Nm per LXM05BD10F1 a 110...120 V monofase
0,5 Nm per LXM05BD10M2 a 200...240 V monofase
0,5 Nm per LXM05CD10F1 a 110...120 V monofase
0,5 Nm per LXM05CD10M2 a 200...240 V monofase
0,5 Nm per LXM15LD13M3 a 230 V trifase
0,5 Nm per LXM05AD10M3X a 200...240 V trifase
0,5 Nm per LXM05BD10M3X a 200...240 V trifase
0,5 Nm per LXM05CD10M3X a 200...240 V trifase

Coppia max di arresto 1,4 Nm per LXM05AD10F1 a 110...120 V monofase
1,4 Nm per LXM05AD10M2 a 200...240 V monofase
1,4 Nm per LXM05BD10F1 a 110...120 V monofase
1,4 Nm per LXM05BD10M2 a 200...240 V monofase
1,4 Nm per LXM05CD10F1 a 110...120 V monofase
1,4 Nm per LXM05CD10M2 a 200...240 V monofase
1,4 Nm per LXM05AD10M3X a 200...240 V trifase
1,4 Nm per LXM05BD10M3X a 200...240 V trifase
1,4 Nm per LXM05CD10M3X a 200...240 V trifase
1,5 Nm per LXM32,U90M2 3 A a 115 V monofase
1,4 Nm per LXM32,U45M2 1,5 A a 230 V monofase
1,08 Nm per LXM05CU70M2 a 200...240 V monofase
1,24 Nm per LXM15LD13M3 a 230 V trifase

Potenza in uscita 150 W per LXM32,U90M2 3 A a 115 V monofase
300 W per LXM32,U45M2 1,5 A a 230 V monofase
150 Wper LXM05AD10F1a 110...120 V monofase
150 Wper LXM05BD10F1a 110...120 V monofase
150 Wper LXM05CD10F1a 110...120 V monofase
150 Wper LXM05CU70M2a 200...240 V monofase
270 Wper LXM05AD10M2a 200...240 V monofase
270 Wper LXM05BD10M2a 200...240 V monofase
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270 Wper LXM05CD10M2a 200...240 V monofase
270 Wper LXM05AD10M3Xa 200...240 V trifase
270 Wper LXM05BD10M3Xa 200...240 V trifase
270 Wper LXM05CD10M3Xa 200...240 V trifase
340 Wper LXM15LD13M3a 230 V trifase

Coppia nominale 0,49 Nm per LXM32,U90M2 3 A a 115 V monofase
0,45 Nm per LXM32,U45M2 1,5 A a 230 V monofase
0,43 Nm per LXM05AD10M2 a 200...240 V monofase
0,43 Nm per LXM05BD10M2 a 200...240 V monofase
0,43 Nm per LXM05CD10M2 a 200...240 V monofase
0,46 Nm per LXM05AD10F1 a 110...120 V monofase
0,46 Nm per LXM05BD10F1 a 110...120 V monofase
0,46 Nm per LXM05CD10F1 a 110...120 V monofase
0,46 Nm per LXM05CU70M2 a 200...240 V monofase
0,41 Nm per LXM15LD13M3 a 230 V trifase
0,43 Nm per LXM05AD10M3X a 200...240 V trifase
0,43 Nm per LXM05BD10M3X a 200...240 V trifase
0,43 Nm per LXM05CD10M3X a 200...240 V trifase

Velocità nominale 6000 rpm per LXM32,U45M2 1,5 A a 230 V monofase
3000 rpm per LXM32,U90M2 3 A a 115 V monofase
3000 rpmper LXM05AD10F1a 110...120 V monofase
3000 rpmper LXM05BD10F1a 110...120 V monofase
3000 rpmper LXM05CD10F1a 110...120 V monofase
3000 rpmper LXM05CU70M2a 200...240 V monofase
6000 rpmper LXM05AD10M2a 200...240 V monofase
6000 rpmper LXM05BD10M2a 200...240 V monofase
6000 rpmper LXM05CD10M2a 200...240 V monofase
6000 rpmper LXM05AD10M3Xa 200...240 V trifase
6000 rpmper LXM05BD10M3Xa 200...240 V trifase
6000 rpmper LXM05CD10M3Xa 200...240 V trifase
8000 rpmper LXM15LD13M3a 230 V trifase

Compatibilità prodotto LXM05AD10F1 a 110...120 V monofase
LXM05AD10M2 a 200...240 V monofase
LXM05BD10F1 a 110...120 V monofase
LXM05BD10M2 a 200...240 V monofase
LXM05CD10F1 a 110...120 V monofase
LXM05CD10M2 a 200...240 V monofase
LXM05CU70M2 a 200...240 V monofase
LXM32,U90M2 a 115 V monofase
LXM32,U45M2 a 230 V monofase
LXM05AD10M3X a 200...240 V trifase
LXM05BD10M3X a 200...240 V trifase
LXM05CD10M3X a 200...240 V trifase
LXM15LD13M3 a 230 V trifase

Estremità d'albero Chiuso a chiave
Grado di protezione IP IP65 (standard)

IP67 (with IP67 kit)
Risoluzione del segnale velocità 131072 punti/giro
Freno di stazionamento Senza
Supporto per montaggio Flangia standard internazionale
Collegamento elettrico Connettori a 90° ruotabili

Caratteristiche tecniche
Compatibilità gamma Lexium 05

Lexium 15
Lexium 32

Tensione alimentazione nominale [Us] 480 V
Numero di fasi della rete Trifase
Corrente di stallo continua 1.4 A
Potenza continua 0.45 W
Irms corrente max 5,4 A per LXM05AD10F1

5,4 A per LXM05AD10M2
5,4 A per LXM05AD10M3X
5,4 A per LXM05BD10F1
5,4 A per LXM05BD10M2
5,4 A per LXM05BD10M3X
5,4 A per LXM05CD10F1
5,4 A per LXM05CD10M2
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5,4 A per LXM05CD10M3X
5,4 A per LXM05CU70M2
6,2 A per LXM15LD13M3
5,4 A per LXM32,U90M2
4,5 A per LXM32,U45M2

Massima corrente permanente 5.4 A
Frequenza di commutazione 8 kHz
Secondo albero Without second shaft end
Diametro dell'albero 9 mm
Lunghezza albero 20 mm
Larghezza chiave 12 mm
Tipo di feedback Single turn SinCos Hiperface
Dimensione flangie motore 55 mm
Number of motor stacks 1
Costante coppia 0.36 Nm/A a 120 °C
Costante emf posteriore 22 V/krpma 120 °C
Numero di poli motore 6
Inerzia del rotore 0.059 kg.cm²
Resistenza statore 12,2 Ohm a 20 °C
Induttanza statore 20,8 mH a 20 °C
Costante di tempo elettrica statore 1,7 ms a 20 °C
Forza radiale max Fr 170 Na 8000 rpm

180 Na 7000 rpm
190 Na 6000 rpm
200 Na 5000 rpm
220 Na 4000 rpm
240 Na 3000 rpm
270 Na 2000 rpm
340 Na 1000 rpm

Forza assiale max Fa 0,2 x Fr
Tipo di raffreddamento Convezione naturale
Lunghezza 132.5 mm
Diametro collare di centraggio 40 mm
Profondità collare di centraggio 2 mm
Numero di fori di montaggio 4
Diametro dei fori di montaggio 5.5 mm
Diamtero del cerchio dei fori di
montaggio

63 mm

Peso prodotto 1,2 kg

Sostenibilità dell'offerta
Stato sostenibilità offerta Prodotto Green Premium
RoHS (codice data: aass) Conforme  - da  0850  -  Dichiarazione di conformità Schneider Electric

Dichiarazione di conformità Schneider Electric

REACh Non contiene SVHC oltre i limiti
Non contiene SVHC oltre i limiti

Profilo ambientale prodotto Disponibile
Istruzioni fine vita prodotto Non richiede operazioni specifiche di riciclaggio

Garanzia contrattuale
Periodo 18 mesi

http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=787428&lang=${CaPLanguage}
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfReach&pid=787428&lang=${CaPLanguage}

