=1 Blickle
LKRA-VSTH 50K

Apparate-Lenkrolle mit Riickenloch, Schwerlast-Rad mit Polyurethan-
Laufbelag Blickle Extrathane®, mit Stahl-Radkdrper

EAN 4047526114893 ’\
ID 754855 Made in

Zolltarifnummer 83022000 Germany

Gehause: Serie LKRA

o Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei

» zweifache Kugellagerung im Drehkranz

* stabiler Mittelbolzen

¢ minimales Drehkranzspiel, leichtgéngiger Lauf, hohe Lebensdauer durch die
spezielle dynamische Blickle-Vernietung

Rad: Serie VSTH

¢ Laufbelag: hochwertiges Polyurethan-Elastomer Blickle Extrathane®, Harte
92 Shore A, Farbe gelb, spurlos, kontaktverfarbungsfrei

¢ Radkorper: Stahl

Blickle
Sonstige Eigenschaften: £
« hohe chemische Bestédndigkeit gegen viele aggressive Medien
o Temperaturbesténdigkeit: -20 °C bis +70 °C, kurzzeitig bis +90 °C, verringerte
Tragfahigkeit bei tiber +40 °C
Belagshérte

Technische Daten: . . . . D 92 Shore A
Rad-0 (D) © 50mm Rollwiderstand

Radbreite 0. 33 mm PR sehr gut
Tragfahigkeit bei 3 km/h 8 150 kg VerschleiBresistenz
Tragfahigkeit (statisch) & 375kg COE R henvorragend
Lagerart ® Kugellager Bodenschonung/Fahrgerausch
Gesamthche (H) 4 70 mm . . . D D gut
Montageart Riickenloch

Platten-0 ® 57mm

Riickenloch S 13 mm

Ausladung (F) & 29mm

Temperaturbestindigkeit min -20°C

Temperaturbesténdigkeit max 70 °C

Belagsharte 92 Shore A

Stiickgewicht 0,5 kg

Spurlos v

Kontaktverfarbungsfrei v

Antistatisch B X

ESD X

Elektrisch ableitend ® X J Y
Korrosionsbestandig X -T2
Hitzebestandig & x

Laufbelag hydrolysebesténdig X

Autoklaventauglich X

Waschmaschinentauglich X
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Produktreferenzen

Zugehoriger Standard-Feststeller LKRA-VSTH 50K- Verwendetes Rad VSTH 50/8K
RA
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