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Nouveau
hygro-thermostat

d’armoire
Type 7T.51

Hygro-thermostat multifonction.
Permet de maintenir un taux
d’humidité correct en fonction de
la température ambiante dans les
armoires électriques.

c € Cm@)US

En cours

Caractéristiques

Taille compacte (largeur 17.5mm)

4 fonctions

Tension d’alimentation : 110...230 V AC/DC
Plage de température : de +10°C a +60°C
Plage de mesure : jusqu’a 90% d’humidité
Indication du statut par LED

Montage sur rail 35 mm (EN 60715)
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Hygro-thermostat d'armoire
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