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Misuratore di umidità RS 

Pro DT-229/239, 
misurazione massima 200 
°C (temperatura IR), 99,9% 
(umidità), 99,9% (umidità) 

Codice RS: 179-9510  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I prodotti firmati RS approvati per impieghi professionali offrono 
componenti di qualità professionale in tutte le categorie di prodotti. 
La nostra gamma di prodotti è stata testata da ingegneri e offre 
una qualità paragonabile a quella dei marchi leader senza pagare 
un prezzo eccezionale. 

 

• Min/Max e Data hold 

• Funzione di memoria 

• Calcolo automatico 
della temperatura 
differenziale (IR - DP) 

• Sonda di 
temperatura/umidità 
incorporata 

• Progettato con design 
IR brevettato 

CARATTERISTICH
E 
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Il misuratore di umidità multifunzione RS Pro è il dispositivo di misurazione estremamente affidabile 
per eseguire rapidamente ed efficacemente le letture del contenuto di umidità in un'ampia gamma di 
materiali come legno, cemento e intonaco. Il misuratore di umidità RS Pro è dotato di tecnologia 
senza pin, che consente letture precise dell'umidità a diversi livelli di penetrazione, oltre a offrire la 
ability di misurare e visualizzare simultaneamente la temperatura dell'aria, la temperatura IR o 
l'umidità, il che lo rende un componente estremamente versatile delle apparecchiature di prova. 
Inoltre, l'unità offre un ampio display LCD digitale con un'utile retroilluminazione, il che significa che 
può essere utilizzato in condizioni di scarsa illuminazione o applicazioni con poca o nessuna 
visibilità. Questo misuratore di umidità RS Pro è uno strumento non invasivo di alta qualità, ideale 
per l'uso professionale in un'ampia gamma di applicazioni. 
  

 

 

 

Numero di modello RS-239 
Tipo scala Materiali da costruzione / legno 
Tipo di visualizzazione Digitale 
Risoluzione 0.1 0 C/ 0,1 0 F 
Velocità di misurazione inferiore a 500 ms. 
Leggibilità ±5% 
Spegnimento automatico Sì  
Funzione Hold Sì  

Applicazioni Proprietà e costruzione / Contractors di pavimenti / 
Produttore di mobili e. lavorazione del legno 

 

 

 

Alimentazione Batteria 
Batteria inclusa Sì  

 

 

 

Dimensioni 70mm x 38mm x 170mm 
Larghezza 70mm  
Lunghezza 38mm 
Altezza 170mm 
Peso 280g 

 

DESCRIZIONE del 
   

Specifiche meccaniche 

Specifiche generali 

Specifiche elettriche 
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Umidità 99.9% 
 

 

 

Conformità/certificazioni EN61340 
 

 

 

Parametro Gamma Precisione di base 
Umidità relativa da 0% a 99,9% ± 2%RH 

Temperatura dell'aria Da -20 °C a 70 °C (da -4 °F a 158 
°F) ±0,5 °C /0,9 °F 

 

 

 

Omologazioni 

Specifiche dell'ambiente operativo 

Misurazione ambientale 
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