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Capteurs TE, TR et TF
Capteurs de courant
associés aux DIRIS Digiware et DIRIS B-30

Capteurs fermés TE Capteur ouvrant TR Capteur flexible TF

Fonction

Les capteurs de courant des gammes TE, TR et TF sont associables aux DIRIS Digiware et 
DIRIS B-30 via une connexion rapide RJ12. De nombreux accessoires sont disponibles pour 
faciliter l’installation des capteurs dans tout type d’armoire.
Disposant d’une plage de mesure élargie, les capteurs de courant TE couvrent toute la gamme de 
courant de 5 à 1000 A avec seulement 6 modèles.

 > Plug & Play
 > Précis selon la norme 
CEI 61557-12

 > Adapté à toute installation

Les points forts

Avantages

Plug & Play
 • Le raccordement est facile et fiable grâce à 
la connexion rapide RJ12 et évite les erreurs 
de câblage. Elle permet également une 
auto détection du type de capteur et de son 
calibre/rapport de transformation.

 • Les capteurs peuvent être montés dans les 
deux sens.

Précis selon la norme CEI 61557-12
 • Classe 0,5 pour la chaîne de mesure 
globale (centrale de mesure + capteurs de 
courant TE ou TF) de 2 à 120 % du courant 
nominal In.

 • Classe 1 pour la chaîne de mesure globale 
(centrale de mesure + capteurs de courant TR) 
de 2 à 120 % du courant nominal In.

Adapté à toute installation
La largeur de la gamme permet une 
intégration dans toutes les situations :
 • Installation neuve : gamme de capteurs 
fermés TE adaptée aux pas des organes de 
protection.

 • Installation existante : gamme de capteurs 
ouvrants TR pour rénovation sur sites 
existants.

 • Installation existante pénalisée par de fortes 
contraintes d’intégration avec des courants 
de forte intensité : gamme de capteurs 
ouvrants TF flexibles (Rogowski).

 > Industrie
 > Tertiaire
 > Infrastructure
 > Collectivité

La solution pour

 > Étude et définition, mise 
en service, maintenance, 
formation…
Nos experts Services & 
Assistance Techniques 
vous proposent un 
accompagnement 
personnalisé pour la réussite 
de votre projet.

Services et Assistance 
Techniques

Capteurs fermés 
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Fonctionnalités

Gamme TE
 • Capteurs fermés.
 • Connexion rapide RJ12.
 • Haute précision sur l’ensemble de la plage de mesure.
 • 6 modèles avec différents calibres (de 5 à 
1000 A) adaptés aux pas des organes de 
coupure et de protection (18/25/35/45/55 mm).

 • Un adaptateur 5A/RJ12 pour utilisation de 
transformateurs de courant traditionnels TC 5A 
sur les gammes DIRIS Digiware et DIRIS B-30.

 • Accessoires fournis pour montage sur platine, 
rail DIN, câble et barre.

Gamme TR
 • Capteurs ouvrants.
 • Connexion rapide RJ12.
 • Haute précision sur l’ensemble de la plage de 
mesure.

 • 4 modèles avec différents calibres 
(de 25 à 600 A).

 • Fenêtres de 10 à 36 mm.

Gamme TF
 • Capteurs ouvrants flexibles.
 • Connexion rapide RJ12.
 • Haute précision sur l’ensemble de la plage de 
mesure.

 • 3 modèles avec différents calibres 
(de 150 à 6000 A).

 • Fenêtres de 55 à 300 mm.

Capteurs de courant
TE 

Fermé
TR 

Ouvrant
TF 

Flexible

Plage courant nominal (A) 5 … 1000 25 … 600 150 … 6000

Guide de choix

new

 > CEI 61557-12

 > ISO 14025

 > UL

Conformité aux normes

Capteurs TE, TR et TF
Capteurs de courant

associés aux DIRIS Digiware et DIRIS B-30

Montage

Raccordements Accessoires de montage

Montage sur rail DIN
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Montage sur barre

Gamme TE
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Montage sur platine

Accessoires
Adaptateur pour TC 5 A

•  Cet adaptateur permet d’utiliser un 
Transformateur de Courant avec 
sortie 5 A sur les DIRIS Digiware et 
DIRIS B-30.
À utiliser avec les capteurs 
standards 5 A pour des besoins en 
mesure > 1000 A. Les dimensions 
sont identiques au TE-18.

Éclisse de montage
 • Associée avec la gamme TE, cet accessoire 
permet de solidariser les capteurs entre eux pour 
un montage en ligne ou en quinconce.

Capot plombable
 • L’utilisation de capot plombable permet de garantir 
l’inviolabilité du raccordement des capteurs de 
courant des gammes TE/TR/TF.
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Montage en quinconce

TE-18 / TE-35 / TE-45 / TE-55
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Montage sur câble

DIRIS B-30

ou DIRIS DIGIWARE I

Raccordement RJ12

Gamme TR Gamme TF
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Montage sur barreMontage sur câble Montage sur câble

Raccordements

AccessoiresAccessoires
Adaptateur pour TC 5 A

•  Cet adaptateur permet d’utiliser un 
Transformateur de Courant avec 
sortie 5 A sur les DIRIS Digiware et 
DIRIS B-30.

Éclisse de montage
• Associée avec la gamme TE, cet accessoire 

permet de solidariser les capteurs entre eux pour 
un montage en ligne ou en quinconce.
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DIRIS B-30

ou DIRIS DIGIWARE I

Raccordement RJ12

di
ris

-t
_0

37
_a

_1
_c

at

di
ris

-t
_0

38
_a

_1
_c

at

di
ris

-t
_0

39
_a

_1
_c

at

di
ris

-b
_0

28
_b

_c
at

Capteurs de courant TE / TR / TF

TR

TE

Montage en ligne au pas des disjoncteurs

TE-25 / TE-35 / TE-45 / TE-55
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Fixations TE-18 TE-25

TE-35
TE-45
TE-55

Platine et rail DIN 1 pce

Rail DIN 2 pces 2 pces

Platine 4 pces 4 pces

Barre 2 pces

Accessoires de montage fournis avec les capteurs TE
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Capteurs TE, TR et TF
Capteurs de courant
associés aux DIRIS Digiware et DIRIS B-30

Capteurs fermés TE Capteur ouvrant TR Capteur flexible TF

Fonction

Les capteurs de courant des gammes TE, TR et TF sont associables aux DIRIS Digiware et 
DIRIS B-30 via une connexion rapide RJ12. De nombreux accessoires sont disponibles pour 
faciliter l’installation des capteurs dans tout type d’armoire.
Disposant d’une plage de mesure élargie, les capteurs de courant TE couvrent toute la gamme de 
courant de 5 à 1000 A avec seulement 6 modèles.

 > Plug & Play
 > Précis selon la norme 
CEI 61557-12

 > Adapté à toute installation

Les points forts

Avantages

Plug & Play
 • Le raccordement est facile et fiable grâce à 
la connexion rapide RJ12 et évite les erreurs 
de câblage. Elle permet également une 
auto détection du type de capteur et de son 
calibre/rapport de transformation.

 • Les capteurs peuvent être montés dans les 
deux sens.

Précis selon la norme CEI 61557-12
 • Classe 0,5 pour la chaîne de mesure 
globale (centrale de mesure + capteurs de 
courant TE ou TF) de 2 à 120 % du courant 
nominal In.

 • Classe 1 pour la chaîne de mesure globale 
(centrale de mesure + capteurs de courant TR) 
de 2 à 120 % du courant nominal In.

Adapté à toute installation
La largeur de la gamme permet une 
intégration dans toutes les situations :
 • Installation neuve : gamme de capteurs 
fermés TE adaptée aux pas des organes de 
protection.

 • Installation existante : gamme de capteurs 
ouvrants TR pour rénovation sur sites 
existants.

 • Installation existante pénalisée par de fortes 
contraintes d’intégration avec des courants 
de forte intensité : gamme de capteurs 
ouvrants TF flexibles (Rogowski).

 > Industrie
 > Tertiaire
 > Infrastructure
 > Collectivité

La solution pour

 > Étude et définition, mise 
en service, maintenance, 
formation…
Nos experts Services & 
Assistance Techniques 
vous proposent un 
accompagnement 
personnalisé pour la réussite 
de votre projet.

Services et Assistance 
Techniques

Capteurs fermés 
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Fonctionnalités

Gamme TE
 • Capteurs fermés.
 • Connexion rapide RJ12.
 • Haute précision sur l’ensemble de la plage de mesure.
 • 6 modèles avec différents calibres (de 5 à 
1000 A) adaptés aux pas des organes de 
coupure et de protection (18/25/35/45/55 mm).

 • Un adaptateur 5A/RJ12 pour utilisation de 
transformateurs de courant traditionnels TC 5A 
sur les gammes DIRIS Digiware et DIRIS B-30.

 • Accessoires fournis pour montage sur platine, 
rail DIN, câble et barre.

Gamme TR
 • Capteurs ouvrants.
 • Connexion rapide RJ12.
 • Haute précision sur l’ensemble de la plage de 
mesure.

 • 4 modèles avec différents calibres 
(de 25 à 600 A).

 • Fenêtres de 10 à 36 mm.

Gamme TF
 • Capteurs ouvrants flexibles.
 • Connexion rapide RJ12.
 • Haute précision sur l’ensemble de la plage de 
mesure.

 • 3 modèles avec différents calibres 
(de 150 à 6000 A).

 • Fenêtres de 55 à 300 mm.

Capteurs de courant
TE 

Fermé
TR 

Ouvrant
TF 

Flexible

Plage courant nominal (A) 5 … 1000 25 … 600 150 … 6000

Guide de choix

new

 > CEI 61557-12

 > ISO 14025

 > UL

Conformité aux normes

Capteurs TE, TR et TF
Capteurs de courant

associés aux DIRIS Digiware et DIRIS B-30

Montage

Raccordements Accessoires de montage

Montage sur rail DIN

di
ris

-t
_0

33
_a

_1
_c

at

di
ris

-t
_0

42
_a

 -
 0

43
_a

 -
 0

44
_a

 -
 0

45
_a

di
ris

-t
_0

36
_a

_1
_c

at

Montage sur barre

Gamme TE
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Montage sur platine

Accessoires
Adaptateur pour TC 5 A

•  Cet adaptateur permet d’utiliser un 
Transformateur de Courant avec 
sortie 5 A sur les DIRIS Digiware et 
DIRIS B-30.
À utiliser avec les capteurs 
standards 5 A pour des besoins en 
mesure > 1000 A. Les dimensions 
sont identiques au TE-18.

Éclisse de montage
 • Associée avec la gamme TE, cet accessoire 
permet de solidariser les capteurs entre eux pour 
un montage en ligne ou en quinconce.

Capot plombable
 • L’utilisation de capot plombable permet de garantir 
l’inviolabilité du raccordement des capteurs de 
courant des gammes TE/TR/TF.
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Montage en quinconce

TE-18 / TE-35 / TE-45 / TE-55
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Montage sur câble

DIRIS B-30

ou DIRIS DIGIWARE I

Raccordement RJ12

Gamme TR Gamme TF
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Montage sur barreMontage sur câble Montage sur câble

Raccordements

AccessoiresAccessoires
Adaptateur pour TC 5 A

•  Cet adaptateur permet d’utiliser un 
Transformateur de Courant avec 
sortie 5 A sur les DIRIS Digiware et 
DIRIS B-30.

Éclisse de montage
• Associée avec la gamme TE, cet accessoire 

permet de solidariser les capteurs entre eux pour 
un montage en ligne ou en quinconce.
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DIRIS B-30

ou DIRIS DIGIWARE I

Raccordement RJ12
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Capteurs de courant TE / TR / TF

TR

TE

Montage en ligne au pas des disjoncteurs

TE-25 / TE-35 / TE-45 / TE-55
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Fixations TE-18 TE-25

TE-35
TE-45
TE-55

Platine et rail DIN 1 pce

Rail DIN 2 pces 2 pces

Platine 4 pces 4 pces

Barre 2 pces

Accessoires de montage fournis avec les capteurs TE

Voir page 35.
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Capteurs TE, TR et TF
Capteurs de courant
associés aux DIRIS Digiware et DIRIS B-30

Dimensions (mm)

TE - Capteur fermé

TR - Capteur ouvrant

TF - Capteur flexible

TE-18

TR-10 / TR-16 / TR-24 / TR-36

TF-55 TF-120 / TF-300

TE-25 / TE-35 / TE-45 / TE-55
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Modèle

Plage courant 
nominal (A) Pas (mm) H x L x P (mm) Ø (mm)

TE-18 5 … 63 18 45 x 28 x 20 8,6 

Modèle
Plage courant 

nominal (A) Pas (mm) H x L x P (mm) F (mm) T

TE-25 40 … 160 25 65 x 25 x 32,5 13,5 x 13,5 17,5

TE-35 63 … 250 35 71 x 35 x 32,5 21 x 21 17,5

TE-45 160 … 630 45 86 x 45 x 32,5 31 x 31 19,5

TE-55 400 … 1000 55 100 x 55 x 32,5 41 x 41 21,5

Modèle
Plage courant 

nominal (A) H x L x P (mm)
Ø 

(mm) À B C

TR-10 25 … 75 71 x 25 x 39 10 58 14,5 26

TR-16 32 … 100 74 x 30 x 42 16 61 19 31

TR-24 63 … 200 95 x 45 x 44 24 72 22 34

TR-36 200 … 600 111 x 57 x 42 36 82 34 40,5

Modèle
Plage courant 

nominal (A) Ø boucle L = Longueur boucle

TF-55 150 … 600 55 172

Modèle
Plage courant 

nominal (A) Ø boucle L = Longueur boucle

TF-120 500 … 2000 120 376

TF-300 1600 … 6000 300 942
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Capteurs TE, TR et TF
Capteurs de courant

associés aux DIRIS Digiware et DIRIS B-30

Caractéristiques techniques

Références

Accessoires Référence

Éclisses de montage  
(20 pièces montage en ligne et 10 montage en quinconce) 4829 0598

Adaptateur CT/5A (mesure >1000 A) 4829 0599
Capots plombables (20 pièces) 4829 0600

Modèle
Plage courant 

nominal (A) Pas (mm) Référence

TE-18 5 … 20 18 4829 0500
TE-18 25 … 63 18 4829 0501
TE-25 40 … 160 25 4829 0502
TE-35 63 … 250 35 4829 0503
TE-45 160 … 630 45 4829 0504
TE-55 400 … 1000 55 4829 0505

TE - Capteur fermé

Câbles de raccordements 
RJ12

Longueur du câble (m)

0,1 0,2 0,3 0,5 1 2 5 10
Bobine 50 m  

+ 50 connecteurs

Nbre de câbles Référence Référence Référence Référence Référence Référence Référence Référence Référence
1 - - - - - - 4829 0602 4829 0603 4829 0601
3 4829 0580 4829 0581 4829 0582 4829 0595 4829 0583 4829 0584 - - -
4 4829 0585 4829 0586 4829 0587 4829 0596 4829 0588 4829 0589 - - -
6 4829 0590 4829 0591 4829 0592 4829 0597 4829 0593 4829 0594 - - -

Modèle
Plage courant 

nominal (A) Ø (mm) Référence
TR-10 25 … 75 10 4829 0551
TR-16 32 … 100 16 4829 0552
TR-24 63 … 200 24 4829 0553
TR-36 200 … 600 36 4829 0554

TR - Capteur ouvrant

Modèle
Plage courant 

nominal (A) Ø boucle (mm) Référence
TF-55 150 … 600 55 4829 0570
TF-120 500 … 2000 120 4829 0571
TF-300 1600 … 6000 300 4829 0572

TF - Capteur flexible

TE - Capteur fermé
Modèle TE-18 TE-18 TE-25 TE-35 TE-45 TE-55

Plage courant nominal In (A) 5 … 20 25 … 63 40 … 160 63 … 250 160 … 630 400 … 1000(1)

Courant max (A) 24 75.6 192 300 756 1200

Masse (g) 24 24 69 89 140 187

Tension max 300 V 600 V

Tension de tenue assignée 3 kV 3,6 kV

Fréquence 50/60 Hz

Surcharge intermittente 10 x In pendant 1 sec

Catégorie de mesure CAT III

Indice de protection IP30 / IK06

Température de fonctionnement -10 … +70 °C

Température de stockage -25 … +85 °C

Humidité relative 95 % HR sans condensation

Altitude < 2000 m

Raccordement Câble Socomec ou câble équivalent RJ12 droit, paires torsadées, non-blindé, 300 V cat. III. -40 / +85 °C

TF - Capteur flexible
Modèle TF-55 TF-120 TF-300

Plage courant nominal In (A) 150 … 600 500 … 2000 1600 … 6000

Masse (g) 114 142 220

Tension max 600 V

Tension de tenue assignée 3,6 kV

Fréquence 50 / 60 Hz

Surcharge intermittente 10 x In pendant 1s

Catégorie de mesure CAT III

Indice de protection IP30 / IK07

Température de fonctionnement -10 … +70 °C

Température de stockage -25 … +75 °C

Humidité relative 95 % HR sans condensation

Altitude < 2000 m

Raccordement
Câble Socomec ou câble équivalent RJ12 

droit, paires torsadées, non-blindé, 300 V cat. III. 
-40 / +85 °C

TR - Capteur ouvrant
Modèle TR-10 TR-16 TR-24 TR-36

Plage courant nominal In (A) 25 … 75 32 … 100 63 … 200 200 … 600

Courant max (A) 90 120 240 720

Masse (g) 74 117 211 311

Tension max 300 V

Tension de tenue assignée 3 kV

Fréquence 50/60 Hz

Surcharge intermittente 10x In pendant 1s

Catégorie de mesure CAT III

Indice de protection IP20 / IK06

Température de fonctionnement -10 … +70 °C

Température de stockage -25 … +85 °C

Humidité relative 95 % HR sans condensation

Altitude < 2000 m

Raccordement
Câble Socomec ou câble équivalent RJ12 droit, 
paires torsadées, non-blindé, 300 V cat. III. -40 

/ +85 °C

(1) > 1000 A avec adaptateur TC 5 A.
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Capteurs TE, TR et TF
Capteurs de courant
associés aux DIRIS Digiware et DIRIS B-30

Dimensions (mm)

TE - Capteur fermé

TR - Capteur ouvrant

TF - Capteur flexible

TE-18

TR-10 / TR-16 / TR-24 / TR-36

TF-55 TF-120 / TF-300

TE-25 / TE-35 / TE-45 / TE-55

PL

HØ

C

H
A

B

P

L

Ø

38

Ø

18

85

15
00

L

6

18

85

38

11

15
00

L

Ø

PL

F

H

T

Modèle
Plage courant 

nominal (A) Pas (mm) H x L x P (mm) Ø (mm)

TE-18 5 … 63 18 45 x 28 x 20 8,6 

Modèle
Plage courant 

nominal (A) Pas (mm) H x L x P (mm) F (mm) T

TE-25 40 … 160 25 65 x 25 x 32,5 13,5 x 13,5 17,5

TE-35 63 … 250 35 71 x 35 x 32,5 21 x 21 17,5

TE-45 160 … 630 45 86 x 45 x 32,5 31 x 31 19,5

TE-55 400 … 1000 55 100 x 55 x 32,5 41 x 41 21,5

Modèle
Plage courant 

nominal (A) H x L x P (mm)
Ø 

(mm) À B C

TR-10 25 … 75 71 x 25 x 39 10 58 14,5 26

TR-16 32 … 100 74 x 30 x 42 16 61 19 31

TR-24 63 … 200 95 x 45 x 44 24 72 22 34

TR-36 200 … 600 111 x 57 x 42 36 82 34 40,5

Modèle
Plage courant 

nominal (A) Ø boucle L = Longueur boucle

TF-55 150 … 600 55 172

Modèle
Plage courant 

nominal (A) Ø boucle L = Longueur boucle

TF-120 500 … 2000 120 376

TF-300 1600 … 6000 300 942
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Capteurs TE, TR et TF
Capteurs de courant

associés aux DIRIS Digiware et DIRIS B-30

Caractéristiques techniques

Références

Accessoires Référence

Éclisses de montage  
(20 pièces montage en ligne et 10 montage en quinconce) 4829 0598

Adaptateur CT/5A (mesure >1000 A) 4829 0599
Capots plombables (20 pièces) 4829 0600

Modèle
Plage courant 

nominal (A) Pas (mm) Référence

TE-18 5 … 20 18 4829 0500
TE-18 25 … 63 18 4829 0501
TE-25 40 … 160 25 4829 0502
TE-35 63 … 250 35 4829 0503
TE-45 160 … 630 45 4829 0504
TE-55 400 … 1000 55 4829 0505

TE - Capteur fermé

Câbles de raccordements 
RJ12

Longueur du câble (m)

0,1 0,2 0,3 0,5 1 2 5 10
Bobine 50 m  

+ 50 connecteurs

Nbre de câbles Référence Référence Référence Référence Référence Référence Référence Référence Référence
1 - - - - - - 4829 0602 4829 0603 4829 0601
3 4829 0580 4829 0581 4829 0582 4829 0595 4829 0583 4829 0584 - - -
4 4829 0585 4829 0586 4829 0587 4829 0596 4829 0588 4829 0589 - - -
6 4829 0590 4829 0591 4829 0592 4829 0597 4829 0593 4829 0594 - - -

Modèle
Plage courant 

nominal (A) Ø (mm) Référence
TR-10 25 … 75 10 4829 0551
TR-16 32 … 100 16 4829 0552
TR-24 63 … 200 24 4829 0553
TR-36 200 … 600 36 4829 0554

TR - Capteur ouvrant

Modèle
Plage courant 

nominal (A) Ø boucle (mm) Référence
TF-55 150 … 600 55 4829 0570
TF-120 500 … 2000 120 4829 0571
TF-300 1600 … 6000 300 4829 0572

TF - Capteur flexible

TE - Capteur fermé
Modèle TE-18 TE-18 TE-25 TE-35 TE-45 TE-55

Plage courant nominal In (A) 5 … 20 25 … 63 40 … 160 63 … 250 160 … 630 400 … 1000(1)

Courant max (A) 24 75.6 192 300 756 1200

Masse (g) 24 24 69 89 140 187

Tension max 300 V 600 V

Tension de tenue assignée 3 kV 3,6 kV

Fréquence 50/60 Hz

Surcharge intermittente 10 x In pendant 1 sec

Catégorie de mesure CAT III

Indice de protection IP30 / IK06

Température de fonctionnement -10 … +70 °C

Température de stockage -25 … +85 °C

Humidité relative 95 % HR sans condensation

Altitude < 2000 m

Raccordement Câble Socomec ou câble équivalent RJ12 droit, paires torsadées, non-blindé, 300 V cat. III. -40 / +85 °C

TF - Capteur flexible
Modèle TF-55 TF-120 TF-300

Plage courant nominal In (A) 150 … 600 500 … 2000 1600 … 6000

Masse (g) 114 142 220

Tension max 600 V

Tension de tenue assignée 3,6 kV

Fréquence 50 / 60 Hz

Surcharge intermittente 10 x In pendant 1s

Catégorie de mesure CAT III

Indice de protection IP30 / IK07

Température de fonctionnement -10 … +70 °C

Température de stockage -25 … +75 °C

Humidité relative 95 % HR sans condensation

Altitude < 2000 m

Raccordement
Câble Socomec ou câble équivalent RJ12 

droit, paires torsadées, non-blindé, 300 V cat. III. 
-40 / +85 °C

TR - Capteur ouvrant
Modèle TR-10 TR-16 TR-24 TR-36

Plage courant nominal In (A) 25 … 75 32 … 100 63 … 200 200 … 600

Courant max (A) 90 120 240 720

Masse (g) 74 117 211 311

Tension max 300 V

Tension de tenue assignée 3 kV

Fréquence 50/60 Hz

Surcharge intermittente 10x In pendant 1s

Catégorie de mesure CAT III

Indice de protection IP20 / IK06

Température de fonctionnement -10 … +70 °C

Température de stockage -25 … +85 °C

Humidité relative 95 % HR sans condensation

Altitude < 2000 m

Raccordement
Câble Socomec ou câble équivalent RJ12 droit, 
paires torsadées, non-blindé, 300 V cat. III. -40 

/ +85 °C

(1) > 1000 A avec adaptateur TC 5 A.
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