FICHE TECHNIQUE

LINEA

592DUAP100L51-11 RALS002

EAN 4031582415353

Roulette pivotante avec frein homme-mort, Chape en polyamide, Fixation

pour roulettes d'ameublement avec trou a clipser.. Corps de roue
polyamide, Bandage polyuréthane injecté, roulements a billes de

précision

Fiche technique

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.
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Picture may differ from original product

Dimensions

Brake on Brake off

7“ [,

=

Structure & Mounting

100

Diametre de roue 100 mm
Largeur de bandage 20 mm
Largeur de la roulette 73 mm

Trou central 11 mm
Diametre du déme 40 mm
Diametre d'encombrement 176 mm
Hauteur 100 mm
Résistance a la température -20/+60°C
Norme EN 12528
Rayon d'encombrement 88 mm
Capacité de charge dynamique 100 kg
Capacité de charge statique 200 kg
Advantages at a glance

Résistance au roulement 0000
Bruit du mouvement 0000
Usure 0 00O
Résistance a |'oxydation. @0 000
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