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Oversigt over tekniske data

Tekniske data

Tilbehgrsgruppe Stikforbindelser og ledninger
Tilbehgrsfamilie Tilslutningskabler
Tilslutningsmade hoved A Hunstik, M12, 4-polet, lige
Tilslutningsmade hoved B Las kabelende
Tilslutningsteknik Lgs kabelende
Materiale, stikforbindelser PP

Farve, stikforbindelser Gra

Materiale, fingermgtrik Rustfrit stal (V4A/1.4404)
Ledning 10 m, 4-ledning, PP
Materiale, kappe pp Y

Farve, kappe Gra

Ledningsdiameter 4,6 mm

Ledertvaersnit 0,34 mm?2

Afskaermning Uskaermet

Bgjningsradius
Under bevaegelse > 10 x ledningsdiameter

Ved stationser montage > 5 x ledningsdiameter ved fast faring

Bojecyklusser > 4.000.000
Mzrkespaending <250V
Merkestgdspaending 2,5 kV
Streambelastningsevne 4 A
Torsionsbelastning 180°/1m
Anvendelsesomrade Hygiejne- og vadomrade
Drift af sleebekeede
Henvisning Produktet er generelt resistent over for kemiske renggringsmidler (se ECOLAB) samt yderligere

f.eks. H202, CH202. Fgr permanent indbygning skal materialets modstandsdygtighed over for

de anvendte renggringsmidler kontrolleres. 2
Resistent over for meaelkesyre og hydrogenperoxid (H202)

1)
2)

Silikonefri, halogenfri, fri for stoffer, der hindrer lakbefugtningen.
Testede renggringsmidler: P3-topactive DES, P3-topactive 200, P3-topax 52, P3-topax 66 und P3-topax 91.
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Godkendelser
Kapslingsklasse
Driftstemperatur
Under bevaegelse
Ved stationeer montage

1)
2)

Klassifikationer

ECl@ss 5.0
ECl@ss 5.1.4
ECl@ss 6.0
ECl@ss 6.2
ECI@ss 7.0
ECl@ss 8.0
ECl@ss 8.1
ECl@ss 9.0
ETIM 5.0
ETIM 6.0
UNSPSC 16.0901

Maltegning (Dimensioner i mm)
? 15 (0.59)

1/brm  2/wht

44.2 (1.74)
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Ecolab

IP67/ IPGOK

-25°C..+105 °C

-40 °C...+105 °C

Silikonefri, halogenfri, fri for stoffer, der hindrer lakbefugtningen.
Testede renggringsmidler: P3-topactive DES, P3-topactive 200, P3-topax 52, P3-topax 66 und P3-topax 91.
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OVERBLIK OVER SICK

SICKer en af verdens fgrende producenter af intelligente sensorer og sensorlgsninger til industrielle applika-
tioner. En enestdende vifte af produkter og serviceydelser skaber det perfekte grundlag for sikker og effektiv
styring af processer, til beskyttelse af mennesker mod uheld og forebyggelse af miljgskader.

Vi har stor erfaring pa mange omrader og kender de tilhgrende processer og krav. Med vore intelligente
sensorer kan vi derfor levere preecis det, som vore kunder gnsker. Systemlgsninger testes og optimeres med
henblik pa kundespecifikke gnsker i applikationscentre i Europa, Asien og Nordamerika. Alt i alt gar det os til
en palidelig leverander og udviklingspartner.

Vort sortiment kompletteres af omfattende serviceydelser: SICK LifeTime Services supporterer under hele
maskinens levetidscyklus og sgrger for sikkerhed og produktivitet.

Det er, hvad vi mener med “Sensor Intelligence”.
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