Electrode pH, corps en platique Ultem®
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ConnecteurBNC 58
SYSTEME DE REFERENCE CONDUITE
CODE # JONCTION TYPE ELECTROLYTE TEMPERATURE MAX. PRESSION CONNECTEUR CABLE

HI 1210B/5 double  Téflon® polymere -5 a80°C

1.5 bars

FICHE BNC 5m

Electrode REDOX,

Corps Ulteme

corps en plastique Ultem®
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ConnecteurBNC 58
SYSTEME DE REFERENCE CONDUITE

CODE # JONCTION TYPE ELECTROLYTE  TEMPERATURE

MAX.PRESSION CONNECTEUR CABLE

HI 3210B/5 double  Téflon® polymére -5 3 80°C

1.5 bars

FICHE BNC 5m
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