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CARACTERISTIOU Serre-cable a bille en acier

ES Inoxydable RS PRO, 360 x
7,9 mm

Retardant a la flamme

Haute résistance a la
traction

Conception
autobloquante

Extrémement durable
avec une excellente
résistance aux
produits chimiques

Les produits homologués par RS vous apportent des pieces de
gualité professionnelle dans toutes les catégories de produits.
Notre gamme de produits a été testée par des ingénieurs et fournit
une qualité comparable aux plus grandes marques sans avoir a
payer un prix éleve.
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Serre-cables Eﬂg

Description du produit

Ces serre-cables RS PRO 304 en acier inoxydable sont une alternative idéale lorsque les serre-
cables en nylon 66 ne sont pas adaptés, par exemple dans les environnements difficiles ou les
endroits ou la chaleur est présente. Ces serre-cables sont dotés d'une conception & bille roulante qui
est autobloquante et rapide et facile & installer. Les serre-cables a bille roulante sont dotés d'un
roulement a billes verrouillable qui saisit la sangle et verrouille la sangle lorsqu'elle est tendue.

Caractéristiques

Type Bille & galet
Couleur Acier
Matériau Acier inoxydable

Dans les industries telles que :
Pétrole et gaz

Application Marine
Produits chimiques
Entretien
Résistant aux Abrasion, corrosion, rayonnement, vieillissement
Résistant aux UV Non
Température d'utilisation minimale -80°C
Température d'utilisation maximale 538 °C

Comportement au feu Sans halogene

Quantité 50

Spécifications mécaniques

Longueur 360 mm

Largeur 7,9 mm

Résistance a la traction 1559N

Résistance maximale de I'ensemble 100mm
Homologations

Normes Met UL
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Serre-cables

Maximum
Operating

Temperatu

Colour

Bundle
Diamet

200
S0mm mm

102 360
mm mm

25mm  mm
- 102 360
pRESCHIEY M mm mm

304 Stainless Steel

304 Stainless Steel

304 Stainless Steel

304 Stainless Steel

46mm 100

79mm 50

46mm 100

46mm 100

uL

UL

uL

UL

re

+538 °C

+538 °C

+538 °C

4538 °C

Operating Temperature

Range

-80 to 4538 °C

-80 to 4538 °C

-80 to 4538 °C

-80 to 4538 °C

Type

Roller Ball

Roller Ball

Roller Ball

Roller Ball

1559 N

1112 N

1112 N
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