Caoutchouc manufacturé en rouleau

Le tapis caoutchouc a la demande

Composition :
caoutchouc manufacturé (différentes qualités : caoutchouc naturel,
nitrile, EPDM, anti-abrasion...)

Applications:
protection des sols industriels ainsi que des rayonnages ou établis

Avantages :
- antidérapant

v - insonorisant
= - excellente résistance a l'usure et
) a la déchirure
.S Coloris:
"S selon qualité
o + Info:
8 existe en version toilée ou non toilée, avec face impression toile pour
e faciliter I'encollage et en différentes épaisseurs : nous consulter
g Référence Désignation Dimensions E;;:i:::‘ur :: I:::(:? SU:;:ii:mZ/i:;féaﬁceeure
& CCO1FL1FIT2 Caoutchouc CCOTFL1FIT2 1,40x 10 m 2 mm 0 Lisse/Impression toile
g CCO2FL3 Caoutchouc CCO2FL3 1,40x 10 m 3 mm 0 Lisse/lisse
m CCOTFLFIT2P4 Caoutchouc CCO1FLFIT2P4 1,40x 10 m 4 mm 2 Lisse/Impression toile
CCN2FL4 Caoutchouc CCN2FL4 1,40x 10 m 4 mm 0 Lisse/lisse
CCO2FL6 Caoutchouc CCO2FL6 1,40x 10 m 6 mm 0 Lisse/lisse
CCO2FL6IT Caoutchouc CCO2FL6IT 1,50x10m-2,00x 10 m 6 mm 1 Lisse/lisse
IDSSHEET4AMM Caoutchouc IDSHEET 4 mm Largeur 2 m - Long. Jusqu'a60 m | 4 mm 1 Lisse/impression toile

Nous consulter pour toute autre qualité

BLACKSTAR

Bande de raclage

Composition : caoutchouc

Applications : engins de déneigement, racleurs industriels

Avantages:
- trés résistant a I'abrasion
- permet un raclage de qualité
- adaptable sur la plupart des racleurs

Coloris : noir

+ Info:
Découpe sur mesure en longueur et en largeur.

Référence Dimensions Epaisseur Abrasion

) 140 x 2000 mm 25 mm 100 mm?

BLACES;-/'L\IF;TOILE 140 x 2250 mm 25mm 100 mm?

140 x 2500 mm 25 mm 100 mm?

BLACKSTAR 140 x 2000 mm 25 mm 100 mm?

NON TOILE 140 x 2250 mm 25 mm 100 mm?
140 x 2500 mm

°'m
Photos non contractuelles - Les dimensions et poids sont donnés a titre indicatif - Tolérance +/- 5%.



