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Colliers crantés démontables

General features
✔ XXX

XXX

Caractéristiques
Série CCD9
✔ Matière : polyamide 11/12 noir.
✔ Sans halogène.
✔ Température de fusion : 180°C.
✔ Tenue à la flamme : UL 94 HB.
✔ Indice limite d’oxygène (LOI) : 22,5 %.
✔ Température :

- d’utilisation : -45°C à + 80°C.
- de montage : -30°C à + 60°C.

✔ Reprise d’humidité : ≈ 1 %.
✔ Tenue aux agents extérieurs : résistent aux bases, acides,

huiles, hydrocarbures, brouillard salin.
✔ Résistance aux ultraviolets et à l’ozone.
✔ Ne résistent pas aux solvants chlorés.

Sauf mention contraire, toutes les 
dimensions sont en millimètres.

Caractéristiques
Série CCD9-A
✔ Matière : polyamide blanc (usage intérieur).
✔ Sans halogène.
✔ Température de fusion : 250°C.
✔ Tenue à la flamme : UL 94 V0.
✔ Indice limite d’oxygène (LOI) : 31 %.
✔ Température :

- d’utilisation : -40°C à + 110°C.
- de montage : -10°C à + 50°C.

✔ Tenue aux agents extérieurs : résistent aux bases, acides,
huiles, hydrocarbures, brouillard salin.
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CCD9-A
Série

              7100031                               CCD9-42                                        10 - 42                                                  187                                                       9
              7100041                               CCD9-62                                        20 - 62                                                  251                                                       9
              7100051                               CCD9-92                                        20 - 92                                                  344                                                       9

Ref.Réf.CodeCode
article

100 / Boîte                 Serrage Ø (mm)                                      Longueur (mm)                                        Largeur (mm)

              7110121                               CCD9-42A                                   10 - 42                                                     187                                                       9
              7110131                               CCD9-62A                                   20 - 62                                                     251                                                       9
              7110141                               CCD9-92A                                   20 - 92                                                     344                                                       9
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