
Fiche produit
Caractéristiques

VW3A58451
Altivar - cellule de filtrage LR - filtre de sortie -
10A - IP20 - pour ATV31

Statut commercial: Commercialisé

Principales
Fonction produit Filtre LR
Compatibilité de gamme Altivar Easy 310

 Altivar 312 Solar
 Altivar 31C
 Altivar 312

Application spécifique-
 du produit

Filtre de sortie

Compatibilité produit ATV312H018M2
 ATV312H037M2
 ATV312H055M2
 ATV312H075M2
 ATV31C018M2
 ATV31C037M2
 ATV31C055M2
 ATV31C075M2
 ATV312H018M3
 ATV312H037M3
 ATV312H055M3
 ATV312H075M3
 ATV312HU11M2
 ATV312HU15M2
 ATV31CU11M2
 ATV31CU15M2
 ATV31C037N4
 ATV31C055N4
 ATV31C075N4
 ATV31CU11N4
 ATV31CU15N4
 ATV31CU22N4
 ATV31CU30N4
 ATV31CU40N4
 ATV31CD11N4
 ATV31CD15N4
 ATV312HU11M3
 ATV312HU15M3
 ATV312H037N4
 ATV312H055N4
 ATV312H075N4
 ATV312HU11N4
 ATV312HU15N4
 ATV312HU22N4
 ATV312HU30N4
 ATV312HU40N4
 ATV312H075S6
 ATV312HU22S6
 ATV312HU40S6
 ATV312HU55S6
 Variateur de vitesse ATV310 moteur : 0.37 kW
 Variateur de vitesse ATV310 moteur : 0.75 kW
 Variateur de vitesse ATV310 moteur : 1.5 kW

Longueur du câble mo-
teur

100 m câble blindé câble 0,5...4 kHz

Pertes thermiques 150 W
[In] courant nominal 10 A

Complémentaires
Poids 7.4 kg

Environnement
Degré d'étanchéité IP IP20
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Garantie contractuelle
Période 18 mois
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Fiche produit
Encombrements

VW3A58451

Dimensions
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Fiche produit
Schémas de raccordement

VW3A58451

Schéma recommandé

(1) Variateur
(2) Filtre
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