Elektrische und Netzstromkabel E‘Elﬂg

MERKMALE

RS Pro 3-adriges 1,5-
pevriitsiell  mmmmP-Netzkabel, schwarze
e EN S028 S PVC-Ummantelung aus
S Polyvinylchlorid, 100 m, 16 A
Durable und ’ 300V, 500V, 3183Y HOSVV-F

abriebfest

Witterungsbestandig

Leichte Ausfihrung

Gute elektrische

Isoliereigenschaften

Korrosionsbhestandi
g und rostfrei

Kostenginstig
durch lange
Lebensdauer des
Kabels

Professionelle Produkte von RS bieten Ilhnen hochwertige Teile in
allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von
Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualitéat wie die
fuhrenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen.
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Elektrische und Netzstromkabel Eﬂg

Produktbeschreibung

Ein hochwertiges NYY-J-Netzkabel von RS Pro, auch bekannt als Stromversorgungskabel mit PVC-
AuflRenmantel und einer Nennspannung von 600/1000 V. Dieses Durable und kostengtinstige
Netzkabel wird fir die elektrische Energieversorgung in festen Verdrahtungsanlagen im Innen- und
AulRenbereich verwendet. Das Kabel kann direkt unter dem Boden, in Mauerwerk, in Beton sowie
fur einen begrenzten Zeitraum unter Wasser vergraben werden.

Allgemeine Spezifikationen

Typ NYY-J
Mantelmaterial Polyvinylchlorid PVC
Mantelfarbe Schwarz

Fullstoff PVC-Compound
Brandverhalten Flammhemmend

Feste Innen- und AuRenanwendungen,
Transformatorstationen, elektrische Kraftwerke,
Industrieanlagen, GroRraumnetze, Anschluss von
Signhalgebern in Industrie und Ampeln,

Elektrische Spezifikationen

Anwendungen

Nennspannung 1kVv
Isoliermaterial PVC
Leiterwiderstand 12,1 Q/km
Spannungsprifung 3,5 kV
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Elektrische und Netzstromkabel Eﬂg

Mechanische Spezifikationen

Lange 50m

Querschnittsflache 1,5 mm?2

Anzahl der Kerne 3

Grof3e der Litzen 1.365 mm

Leiterlitzentyp Fest

Betriebsumgebungsspezifikationen

Grolier Betriebstemperaturbereich -5 °C bis 70 °C.

Minimale Betriebstemperatur -5°C

Maximale Betriebstemperatur +70°C

Konformitat/Zertifizierung 2011/65/EU und 2015/863

Normen erfullt En 50265-2-1, IEC 60228 Klasse 1, IEC 60332-1, IEC
60502-1
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Elektrische und Netzstromkabel

Size Copper Nominal Min Sheath Min. Max.
(mm2) dimensio | insulation | insulation | thickness | Sheath resistance
n (mm) thickness | thickness | (mm) thickness | at20°C
(mm) (mm) (mmj}) (Qkm)

4x1,5 1,365 0,80 0,62 1,80 1,43 12,10

4x2,5 1,75 0,80 0,62 1,80 1,43 7,41

ax4 2,19 1,00 0,80 1,80 1,43 4,61

ax6 2,69 1,00 0,80 1,80 1,43 3,08

51,5 1,365 0,80 0,62 1,80 1,43 12,10

5x2,5 1,75 0,80 0,62 1,80 1,43 7,41

5x4 2,19 1,00 0,80 1,80 1,43 4,61

5x6 2,69 1,00 0,80 1,80 1,43 3,08

3x10 7/1,34 1,00 0,80 1,80 1,43 1,83

3x16 7/1,69 1,00 0,80 1,80 1,43 1,15

4x10 741,34 1,00 0,80 1,80 1,43 1,83

4x16 7/1,69 1,00 0,80 1,80 1,43 1,15

5x10 7/1,34 1,00 0,80 1,80 1,43 1,83

5x16 7/1,69 1,00 0,80 1,80 1,43 1,15
Size (mm2) | Copper Nominal Min Sheath Min. Max.

dimension | insulation | insulation | thickness | Sheath resistance
(mm) thickness | thickness | (mm) thickness | at20°C
(mm) (mm) (mm) (Q/km)
31,5 1,365 0,80 0,62 1,80 1,43 12,10
3x2.5 1,75 0,80 0,62 1,80 1,43 7.41
3xd 219 1,00 0,80 1,80 1,43 7,41
3x6 2,69 1,00 0,80 1,80 1,43 3.08
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