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Merkmale

°C oder °F auswahlbar

Auswahlbare Auflésung von 0,1 °C oder 1 °C (0,1 °F oder 1 °F)
Thermoelemente des Typs K

Zwei Thermoelementeingange Halten des MAX-Wertes und
Messwertspeicherung

Differenzielle Temperaturmessung (T1-T2)

SCAN-Funktion (T1, T2, T1-T2 MAX. HOLD. ....... )

Die elektronische Offset-Funktion kompensiert Thermoelementfehler,
um die Gesamtgenauigkeit zu optimieren

Automatische Abschaltung (Standby-Modus) verlangert die
Batterielebensdauer Grol3e, gut ablesbare LCD-Anzeige mit
Hintergrundbeleuchtung

TECHNISCHE DATEN

Elektrisch

Temperaturskala:

Celsius (°C) oder Fahrenheit (°F) wahlbar

Messbereich:
—50 °C his 1300 °C, —58 °F his 2000 °F.

Auflosung: 1 °C oder 1 °F, 0,1 °C oder 0,1 °F
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Genauigkeit:

Die Genauigkeit ist fur Betriebstemperaturen iber den Bereich von 18 °C
bis 28 °C (64 °F bis 82 °F) fur | Jahr spezifiziert, Thermoelementfehler
nicht einbezogen.

A o — 50 °C bis 0 °C
] — 58 °F bis 32 °F
+(0,5% V. Mw. + 1 °C) -- 0 °C bis 1000 °C
+(0,8 % v. Mw. + 1 °C) - 1000 °C bis 1300 °C
+(0,5 % v. Mw. + 2 °F)--32 °F bis 2000 °F

Temperaturkoeffizient:

0,1-fache Genauigkeit der geltenden Genauigkeitsspezifikation pro °C von
0 °C bis 18 °C und 28 °C bis 50 °C (32 °F bis 64 °F und 82 °F bis 122 °F).
Eingangsschutz:

Maximale Eingangsspannung von 60 V dc oder 24 V eff ac auf jede
beliebige Kombination von Eingangsstiften

Abtastrate: 2,5-mal pro Sekunde.

Eingangsanschluss:

Fur Standard-Miniatur-Thermoelementsteckverbinder geeignet (flache
Klingen mit 7,9 mm Abstand, Mitte zu Mitte).

Umweltschutz
Umgebungstemperatur (Betrieb):
0 °C bis 50 °C (32 °F bis 122 °F)

Lagertemperatur:
—20 °C bis 60 °C (—4 °F bis 140 °F)

Relative Luftfeuchtigkeit:

0 % bis 80 % (0 °C bis 35 °C) (32 °F bis 95 °F)
0 % bis 70 % (35 °C bis 50 °C) (95 °F bis 122 °F)
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Allgemein

Display:
3 1/,-stellige Fliissigkristallanzeige (LCD) mit einer maximalen Anzeige von
1999

Mitgelieferte Batterien:
Standard-9-V-Batterie (NEDA 1604, IEC 6F22)

Abmessungen:
(HxB xT) 162 mm x 76 mm x 38,5 mm
Gewicht: 210 g

Zubehor:
9-V-Batterie, Schutztasche mit Stéander, zwei Temperaturfihler Typ K,
Benutzerhandbuch und Geschenkbox mit Tragetasche.
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