
StockNo MPN 長さ（ｌ） ねじサイズ（d）ヘッド形状 ドライブタイプワッシャータイプ 材料
693-4671 P-3 3MC 2X4 4 mm M2 なべ形 プラス 平 鋼
693-4675 P-3 3MC 2X6 6 mm M2 なべ形 プラス 平 鋼
693-4684 P-3 3MC 2X10 10 mm M2 なべ形 プラス 平 鋼
693-4687 P-3 3MC 2.6X4 4 mm M2.6 なべ形 プラス 平 鋼
693-4681 P-3 3MC 2.6X6 6 mm M2.6 なべ形 プラス 平 鋼
693-4690 P-3 3MC 3X5 5 mm M3 なべ形 プラス 平 鋼
693-4693 P-3 3MC 3X6 6 mm M3 なべ形 プラス 平 鋼
693-4697 P-3 3MC 3X8 8 mm M3 なべ形 プラス 平 鋼
693-4707 P-3 3MC 3X10 10 mm M3 なべ形 プラス 平 鋼
693-4700 P-3 3MC 3X12 12 mm M3 なべ形 プラス 平 鋼
693-4704 P-3 3MC 3X14 14 mm M3 なべ形 プラス 平 鋼
693-4713 P-3 3MC 3X15 15 mm M3 なべ形 プラス 平 鋼
693-4716 P-3 3MC 3X16 16 mm M3 なべ形 プラス 平 鋼
693-4710 P-3 3MC 3X18 18 mm M3 なべ形 プラス 平 鋼
693-4729 P-3 3MC 3X20 20 mm M3 なべ形 プラス 平 鋼
693-4722 P-3 3MC 4X6 6 mm M4 なべ形 プラス 平 鋼
693-4726 P-3 3MC 4X8 8 mm M4 なべ形 プラス 平 鋼
693-4735 P-3 3MC 4X10 10 mm M4 なべ形 プラス 平 鋼
693-4738 P-3 3MC 4X12 12 mm M4 なべ形 プラス 平 鋼
693-4732 P-3 3MC 4X15 15 mm M4 なべ形 プラス 平 鋼
693-4741 P-3 3MC 4X16 16 mm M4 なべ形 プラス 平 鋼
693-4744 P-3 3MC 4X18 18 mm M4 なべ形 プラス 平 鋼
693-4748 P-3 3MC 4X20 20 mm M4 なべ形 プラス 平 鋼
693-4757 P-3 3MC 5X10 10 mm M5 なべ形 プラス 平 鋼
693-4750 P-3 3MC 5X12 12 mm M5 なべ形 プラス 平 鋼
693-4754 P-3 3MC 5X14 14 mm M5 なべ形 プラス 平 鋼
693-4763 P-3 3MC 5X15 15 mm M5 なべ形 プラス 平 鋼
693-4766 P-3 3MC 5X16 16 mm M5 なべ形 プラス 平 鋼
693-4760 P-3 3MC 5X18 18 mm M5 なべ形 プラス 平 鋼
693-4779 P-3 3MC 5X20 20 mm M5 なべ形 プラス 平 鋼
693-4772 P-3 3MC 5X25 25mm M5 なべ形 プラス 平 鋼


