
Fiche produit
Caractéristiques

TSXPSY2600M
Modicon - module d'alimentation électrique -
100..240Vca - 300/500mA - IP20

Statut commercial: Commercialisé

Product Life Status : COMMERCIALIZED
TODAY
SEPT. 26, 2017

End of Commercialization
JUIN 30, 2018

Warning: this reference will not be replaced.
.

Principales
Gamme de produits Plateforme d'automatisme Modicon Premium
Fonction produit Module d'alimentation

Complémentaires
Tension principale 100...240 V AC 85...264 V
Fréquence du réseau 50/60 Hz
Limites de fréquence réseau 47…63 Hz
Courant en entrée 300 mA 240 V

 500 mA 100 V
Courant à l'appel 37 A 100 V

 75 A 240 V
I²t à l'enclenchement 0.63 A².s 100 V

 2.6 A².s 240 V
It à l'enclenchement 0.034 As 100 V

 0.067 As 240 V
Type de protection Fusible interne 4 A 5 x 20 mm retardé circuit primaire

 Overload protection circuit secondaire
 Overvoltage protection circuit secondaire
 Protection contre les courts-circuits circuit secondaire

Puissance totale utile au secondaire 26 W
Puissance au secondaire 15 W 24 V c.c.

 25 W 5 V c.c.
Courant sous tension secondaire 0.5 A 24 V c.c. alimentation électrique du capteur

 0.6 A 24 V c.c. relais alimentation puissance
 5 A 5 V c.c.

Résistance d'isolement >= 100 MΩ primaire / masse
 >= 100 MΩ primaire / secondaire

Marquage CE
Signalisation locale 1 LED vert présence tension capteur (24V)

 1 LED vert présence tension (OK)
 1 LED rouge défaut pile (BAT)

Format du module Standard
Poids 0.51 kg
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Environnement
Immunité aux micro-coupures <= 10 ms
Tenue diélectrique 2000 V primaire/terre

 2000 V primaire / secondaire
Normes UL 508

 93/68/EEC
 CSA C22.2 No 213 Classe I Division 2 Groupe A
 73/23/EEC
 89/336/EEC
 CSA C22.2 No 142
 92/31/EEC
 CSA C22.2 No 213 Classe I Division 2 Groupe D
 IEC 61131-2
 CSA C22.2 No 213 Classe I Division 2 Groupe B
 CSA C22.2 No 213 Classe I Division 2 Groupe C

Certifications du produit RINA
 RMRS
 BV
 LR
 DNV
 GL
ABS

Température de fonctionnement 0…60 °C
Température ambiante pour le stockage -25…70 °C
Humidité relative 10…95 % sans condensation pendant le fonctionnement

 5…95 % sans condensation pendant le stockage
Altitude de fonctionnement 0…2000 m
Traitement de protection TC
Degré d'étanchéité IP IP20
Degré de pollution 2

Durabilité de l'offre
Statut environnemental Produit non Green Premium
RoHS (code date: AnnéeSemaine) Conforme  - depuis  0951  -  Déclaration de conformité Schneider Electric Dé-

claration de conformité Schneider Electric
REACh Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil
Instructions de fin de vie du produit Pas d'opération de recyclage spécifiques

Garantie contractuelle
Période 18 mois
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http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=699642&lang=fr-fr
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=699642&lang=fr-fr


Fiche produit
Encombrements

TSXPSY2600M

Racks standards et extensibles pour montage de modules

Dimensions des modules et des racks

(1) Avec modules bornier à vis
(2) Profondeur maximale avec tous types de modules et leurs connectiques associées
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Fiche produit
Schémas de raccordement

TSXPSY2600M

Raccordement des modules d’alimentation électrique

(1) 24...48 VCC pour le module d'alimentation TSXPSY5520.
Prévoyez un dispositif de protection et de coupure de l'alimentation en amont de la station automate.
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