Produktdatenblatt

Technische Daten

A9MEM2100

Energiezahler, 1-phasig, 63A

Verflgbarkeit : Lieferbar
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Hauptmerkmale

Baureihe Acti 9
Familie Acti 9 iIEM2100
Kurzbezeichnung des Geréts IEM2100

Produkt oder Komponententyp

Energiezahler

Zusatzmerkmale

Beschreibung der Pole 1P+ N
Messungstyp Wirkenergie
Gerateanwendung Teilabrechnung

Genauigkeitsklasse

Wirkenergie : Klasse 1 gemaR IEC 62053-21

Typ Eingang: Direkteingabe
Nennstrom 63 A
Nennspannung 230V +/-20 %
Netzwerkfrequenz 50 Hz

60 Hz
Frequenzmessbereich 45-65 Hz
Typ der Technologie Elektronisch
Displaytyp LCD-Display
Abtastrate 32 Abtastungen/Zyklus
Messstrom 0-63 A
Anzeigestellen 5
Gemessener Hochstwert 999,99 MWh
Tarifeingabe 1 Tarif

Kommunikationsprotokoll

Schnittstellen

Lokale Signalisierung

Anzeigeleuchte (griin) : Versorgungsspannung
Indicator light (yellow) : metering and activity 1000 p/kWh

Digitale Eingange

0

Digitale Ausgange 0
Montagevariante Schraubklemmen
Montagehalterung Hutschiene

Anschlisse - Klemmen

Hauptstromkreis : unten Tunnelklemmen fir 1 16 mm?
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Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz fur die Beurteilung der Eignung oder Verlasslichkeit dieser Produkte fur bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.



Anzugsmoment

Hauptstromkreis : 1,5 Nm

Normen IEC 61557-12

IEC 62053-21
Produktzertifizierungen CE
Montage

Schutzart (IP)

IP50 entspricht IEC 60529

Schutzart (IK)

IKO5

Umgebungstemperatur bei Betrieb

-20...70 °C bei <32 A
-20..55°C bei>=32 A

Umgebungstemperatur bei Lagerung -40-70 °C
Relative Feuchtigkeit 95 % bei 55 °C
Farbe Weily
9-mm-Raster 4
Breite 36 mm
Hohe 81 mm
Tiefe 65 mm
Produktgewicht 0,135 kg
2 Schneider



