
Lampes à LED pour machines SPOT LED 003 MCTFL 3 S, Tension d'alimentation: 24 V / AC/DC, 
Equipement: 1 x lampe LED LED-K3 10 W, Caractéristique photométrique: 160 ° , Appareillage: 
sans, Cordon d'alimentation: env. 3 m avec fils d'alimentation sans fiche, matériaux Tête du 
luminaire: aluminium, surface Tête du luminaire: anodisé , matériaux : flexible métallique, Poids: 
env. 1,3 kg, Fixation: embase universelle, fixation magnétique (accessoire), pince pour fixation sur 
table (accessoire), équerre murale (accessoire), Mode d'allumage: commutable, Commande: 
Interrupteur, Indice de protection: IP 65, Corps du luminaire: noir, Coloris bras articulés: noir, 
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