Cable de chauffage de trace R

CARACTERISTIQU
ES

o Flexible - peut étre K|t RS PI‘O 40 W/m de

enroulé autour des

tuyaux chauffage a trace, puissance
Différentes constante, circuit paralléle,

longueurs

disponibles 110 V, 50 m

Couper ala
longueur

Les produits homologués par RS vous apportent des pieces de
gualité professionnelle dans toutes les catégories de produits.
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Cable de chauffage de trace R

Notre gamme de produits a été testée par des ingénieurs et fournit une qualité comparable aux
plus grandes marques sans avoir a payer un prix elevé.

Description du produit

Gamme RS Pro de ruban chauffant a circuit paralléle, avec une sortie de puissance constante pour
les applications de maintenance de la température de processus. Ce ruban est suffisamment
flexible pour pouvoir étre spiralé autour d'un tuyau ou Vessel adapté.

Les options de cable de chauffage de trace incluent :
703-3114 - cable 20 W/m, 110V, 20 m

703-3120 - cable de 40 W/m, 110 V, 20 m

703-3123 - cable de 40 W/m, 110 V, 50 m

379-744 - cable 20 W/m, 240V, 20 m

665-7422 - cable de 20 W/m, 240 V, 50 m

665-7425 - cable de 20 W/m, 240 V, 100 m

379-750 - cable de 40 W/m, 240V, 20 m

665-7429 - cable de 40 W/m, 240 V, 50 m

665-7438 - cable de 40 W/m, 240 V, 100 m
665-7431 - Protection contre le gel du kit de chauffage de trace, Circuit paralléle

Caractéristiques générales

Type de céble Puissance constante ; Circuit parallele
Autorégulation Non

Matériau de la gaine Caoutchouc a base de silicone

Met standard BS EN 62395-1:2006

Protection contre le gel ; lignes d'eau, d'huile et de
produits chimiques ; secteur de systeme
d'impression ; tuyauterie d'alimentation ; non utilisée
dans les zones dangereuses

Applications

Spécifications électriques

Sortie par métre 40W
Tension nominale 110V
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https://uk.rs-online.com/web/p/products/7033114
https://uk.rs-online.com/web/p/products/7033120
https://uk.rs-online.com/web/p/products/7033123
https://uk.rs-online.com/web/p/products/379744
https://uk.rs-online.com/web/p/products/6657422
https://uk.rs-online.com/web/p/products/6657425
https://uk.rs-online.com/web/p/products/379750
https://uk.rs-online.com/web/p/products/6657429
https://uk.rs-online.com/web/p/products/6657438
https://uk.rs-online.com/web/p/products/6657431

Cable de chauffage de trace ‘E]

Spécifications mécaniques

Longueur 50m

Spécifications de I'environnement de

Indlcg de température de -60 290 °C.
fonctionnement
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Cable de chauffage de trace E‘Elﬂg
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