Klinkenstecker und -buchsen E‘Elﬂg

MERKMALE

Mono-
Klinkenbuchse

Robustes
Nylongehause

Schliel3er-
Schaltkontakte

Vergoldete
Kontakte

Mono-Klinkenbuchse fur
Frontplattenmontage, 6,35
mm, 2-polig, 3 A, RS Pro

Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in
allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von
Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualitéat wie die
fuhrenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen.
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Produktbeschreibung

Diese 6,35-mm-Klinkenbuchse fir Leiterplattenmontage der bewahrten Marke RS Pro hat ein
robustes Nylongehause. Dieser Steckverbinder wurde fur Langlebigkeit und eine hochwertige
Kontaktleistung entwickelt und kombiniert Zuverlassigkeit mit einem konkurrenzfahigen Preis. Diese
robuste Nylonbuchse mit Gehause verfugt Uber eine Kunststoffnase mit Gewinde und einer
aufschraubbaren Mutter, um den Steckverbinder sicher an einer Platte zu befestigen. Diese Mono-
Buchse hat einen Nennstrom von 3 A und hat einen massiven vernickelten, versilberten Kontakt

Allgemeine

Typ Mono
Geschlecht Buchse
Montageart Tafelmontage
Kontaktbeschichtung Gold

Farbe Schwarz
Kontaktwerkstoff Nickel, Silber
Anzahl der Pole/Wege 2

Musikinstrumente, die an Verstarkern und elektrischen
Gitarren, Keyboards und Schlagzeug-Sets, in
professionellen Studios oder auf Bihnen oder fir den
Anwendung Heimgebrauch zu finden sind, sind
Klinkensteckverbinder ein Heftsteckverbinder fiir
Musiker und Ingenieure, kommerzielle
Beschallungssysteme und industrielle Systeme.

Elektrische Spezifikationen

Nennstrom 3A
Kontaktwiderstand <15m
Schaltkontaktwiderstand <30m
Isolationswiderstand >21G.
Durchschlagsfestigkeit 1000 V dc
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Grole 6.35mm

Gehéauseausrichtung Rechtwinklig

Anschlussmethode Lot

Gehéausematerial Nylon

Durchmesser der Montagebohrung 11.4mm

Lebensdauer > 10000 Zyklen

Einsetz-/Auszugskraft <20N/>10N
Kunststoff-Nasenform: < 3,1 mm [0,125 Zoll]

Plattenstarke Verchromte Aderendhulse: 0,8 mm [0,030 Zoll] - 4,7 mm
[0,188 Zoll]

Betriebsumgebungsspezifikationen

Maximale Betriebstemperatur +70°C
Minimale Betriebstemperatur -20°C

Zulassungen

Konformitat/Zertifizierung IEC 68-2-20
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