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ホーザンのwebページで在庫確認・カタログ請求・各種資料のダウンロードができます。通信販売も承っております。 http://www.hozan.co.jp/

※本製品にはライトガイドが
　含まれておりません。
　別途お求めください。

L-50 実体顕微鏡＋L-65の
検視画像例L-50 実体顕微鏡＋L-65使用例

■交換部品

4,830円（4,600）
L-62-1 交換ランプ
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L-65-1

L-65-1 ランプ
L-65-3 3波長ランプ

■交換部品

●演色性に優れ、色や文字・形状の検視に最適。（L-65-3）

L-62
L-63-A

コールドライト
ライトガイド

デモ機
無料貸出

インバータ方式ライティングシステム
●素早く点灯し、ちらつきのないインバータ方式を採用。
●対象物の真上、周囲から照射するリング式。
●他社の顕微鏡にもご使用いただけます。（取付径50mmφ）

8W 蛍光ランプ
約2000時間
5200 lx
4200K
AC100V　50/60Hz
50mmφ
9.5W
66（W）×43（H）×158（D）mm
560g

ラ ン プ
ラ ン プ 寿 命
照 度
色 温 度
定格電圧・周波数
取付リング内径
消 費 電 力
外形寸法（本体）
重 量

17,535円（16,700）
L-65 ライティングシステム

100V

デモ機
無料貸出

小型・低価格コールドライト
●フレキタイプのライトガイドにも使いやすい前面接続型。
●ランプ交換も簡単にできる設計。
●用途に合わせたライトガイドの別注が可能。

ラ ン プ
ラ ン プ 寿 命
照 度
色 温 度
光 量 調 節
冷 却 方 式
定格電圧・周波数
消 費 電 力
外 形 寸 法
重 量

12V 100W ハロゲンランプ
約1000時間
500000 lx
3100K
電圧可変式
強制ファン冷却
AC100～240V 50/60Hz（スイッチング電源）
130W
70（W）×170（H）×210（D）mm 
2.3kg

69,510円（66,200）
L-62 コールドライト

100/120/220/240V

RoHS

RoHS

■別売部品

●2方向からの照明が得られます。
陰影を強調した立体感のある検視ができます。

■全長：600mm　
■インターロックタイプ

33,285円（31,700）
L-63-A ライトガイド（2分岐・インターロック）

81,480円（77,600）
L-63-C ライトガイド（リング・フレキシブル）

22,050円（21,000）
L-63-B ライトガイド（ストレート・フレキシブル）

●1つの光源を1カ所に照射するため、2分岐に比べて照度が高く
なります。光源が必要な機器類へ取り付けてご使用ください。

■全長：1000mm
■フレキシブルタイプ

●顕微鏡、CCDカメラなどに取り付けて使用するリングタイプです。
視野の全周から照明しますので、影のない画像になります。
外径が55mm未満の光学機器に取り付けできます。

■全長：1040mm
■フレキシブルタイプ

PRICE
DOWN

PRICE
DOWN

L-65-1
L-65-3

品  番

100V
8W L-65/522

4200
7000

2000時間

ランプ寿命色温度
K定格 適応機種

※ハンダ面など金属表面の検視にはL-65-1をお勧めします。

価  格

3,780円（3,600）
3,990円（3,800）
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照明装置 【光学機器】
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150～640
ロッドの長さ
調節可能

195

ミラーの角度
調節可能

150～640
ロッドの長さ
調節可能

最大開幅65mm
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技術的なお問い合わせは、Eメールで th@hozan.co.jp までお送りください。

Z-350

Z-354

Z-354使用例

2×
120mmφ
FCL20形蛍光灯
AC100V 50/60Hz
855mm
65mm
20W
2.6kg

倍 率
レ ン ズ 径
照 明
定格電圧・周波数
ア ー ム 長
クランプ最大開幅
消 費 電 力
重 量

デモ機
無料貸出 RoHSRoHSRoHS

17,745円（16,900）
L-677 アームルーペ

多目的に使えるリング照明付アームルーペ
基本性能が充実した高品質とうれしい低価格
●照明は素早く点灯し、ちらつきがないインバータ方式を採用。
●レンズは明るく鮮明な像が得られる高品質な大口径ホワイトレンズ仕様。（倍率2×）
●手元を広くつかえ、自由自在な設置ができるフレキシブルアーム採用。
スプリングはアーム内に収納されており、シンプルでスリムなデザイン。

●レンズ防塵・保護用カバー付

100V

Z-350
Z-354

品  番

30
38

重量
g

24
30

ロッド長
mm

ロッド径
mmφ

ミラー径
mmφ

195
150～640

全長
mm
215

200～693
5.5

最大8.5

●奥まった場所の検視にご使用ください。

Z-350
Z-354

976円（930）
1,680円（1,600）

Z-350/354 インスペクションミラー RoHSRoHSRoHS

Z-350

2,310円（2,200）
Z-355 インスペクションミラー

ステンレス製ミラー採用
●【割れない】破片が飛散することがないため、

ゴミやチリを嫌うところに。
【薄い】厚み0.4mmなので狭い隙間に。
【熱に強い】エンジンルームなど高温環境に。
●ミラー部は首振り式で角度調節が可能です。
■ミラー寸法：54×86×厚み0.4mm　
■全長：250～740mm
■ロッド長：150～640mm
■ロッド径：最大8.5mmφ　
■重量：50g

Z-355

大口径ホワイトレンズ仕様

ホワイトレンズ 一般的なブルーレンズ

スプリング内蔵アーム

保護カバー

ホワイトレンズは、ブルーレンズに比べ明るく鮮明な像が得られます。

インバータ照明
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