Barra roscada ‘@

CARACTERISTICA
S

Barra roscada de nylon plano
RS PRO, M10, 1m

Los productos con aprobacion profesional RS le proporcionan
piezas de calidad profesional en todas las categorias de
productos. Nuestra gama de productos ha sido probada por
ingenieros y proporciona una calidad comparable a las marcas
lideres sin pagar un precio superior.
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Barra roscada ‘@

Descripcién del

Estas varillas roscadas métricas de nylon 1m estan completamente roscadas y fabricadas de nylon
66, con una gama de tamarfos de rosca disponibles: m3 (RS: 280363), M4 (RS: 280379), M5 (RS:
280385), M6 (RS: 280391), M8 (RS: 280408), M10 (RS: 280414) Y M12 (RS: 280420). Estas varillas
estan construidas conforme a los estandares DIN975.

Especificaciones

Tamaifio de rosca M10

Material Nylon

Acabado Sencillo

Aplicaciones Proyectos de Construccion, Madera, Metales.
Estilo de longitud de rosca Completamente roscado

Longitud 1000mm
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