XVR3MO06S

Harmony XVR3 - feu tournant bleu - avec
buzzer - 100 a 230Vca

Fiche produit

Caracteéristiques

\

Statut commercial: Commercialisé

Complémentaires

Principales

Gamme de produits Harmony XVR
Fonction produit Balise

Nom abrégé de I'appa- XVR3

reil

Type de balise et de co- Unité LED

lonne de signalisation

Signalisation sonore

Ronfleur : 70..90 dB at 1 m

Diamétre de fixation 100 mm
Source lumineuse Bleu LED
Fonction de I'appareil Bulldozer

Véhicule a guidage automatique (VGA)
Chariot élévateur

Type de signalisation

Variante de construction

Rotatif
Flash
Clignotant

Prét a assembler

Matiére

PC (polycarbonate) (lentilles)
PBT (polybutyléne téréphtalate) + PC (polycarbonate) (corps)
EPDM (éthyléne propyléne diéne monomere) (base)

[Us] tension d'alimentation 100...230 V AC
[Ue] tension assignée d'emploi 90a253VAC
Courant a I'appel 0,5A
Puissance consommée 32W
Marquage CE

Direction de l'installation

Montant (a l'intérieur)
Latérale (a l'intérieur)
Inversé (a l'intérieur)
Montant (a I'extérieur)

Classe d'isolation électrique Classe Il
Consommation électrique 500 mA
Longueur 100 mm
Largeur 100 mm
Hauteur 139 mm
Poids 0.538 kg
Environnement

Température de fonctionnement -10...50 °C
Température ambiante pour le stockage -20...70 °C

Humidité relative

35...85 % sans condensation

Tenue aux vibrations

4,6 gn (latérale)
4,6 gn (inversé)
4,6 gn (montant)

Degré de protection IP

1P23 (latérale)
IP23 (inversé)
IP23 (montant)
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Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se référe.

Le présent document ne peut étre utilisé pour déterminer I'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné a se substituer a cette détermination.

Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés dans lesquelles elle détient une participation, ne peut étre tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de I'information contenue dans le présent document.

Il appartient a chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, I'analyse de risques compléte et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur I'application ou utilisation spécifique.


http://www2.schneider-electric.com/sites/corporate/en/products-services/green-premium/green-premium.page

Durabilité de l'offre

Statut environnemental

Produit Green Premium

RoHS (code date: AnnéeSemaine)

Conforme - depuis 1346 - Déclaration de conformité Schneider Electric Er

REACh Référence ne contenant pas de SVHC au-dela du seuil
Profil environnemental du produit Disponible &

Instructions de fin de vie du produit Disponible i

Garantie contractuelle

Période 18 mois

Scléneider

Electric


http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=386418599&lang=fr-fr
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=386418599&lang=fr-fr
http://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Oid=512839836
http://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Oid=527242325
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Dimensions Drawings

Dimensions
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Mounting and Clearance

XVR3MO06S

Panel Cut-out

Straight wiring
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Side wiring
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Connections and Schema

Wiring Diagram

1

(1 (6} T

= m L

) |
]

:;ﬁ +—--------—0 100,230
-'?---E---n a .

(5]

(1) Green

(2) Red

(3) Yellow

(4) Black

(5) White

(6) LED

(7) Buzzer

(8) Com

(9) Fuse(Rated Current>2A)
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