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LFP1000-G1NMB | LFP Inox
充填レベルセンサ

図は実際と異なる場合があります

注文情報

タイプ 製品番号

LFP1000-G1NMB 1052075

その他の装置仕様・アクセサリ  www.sick.com/LFP_Inox

 

技術仕様詳細
特徴
媒体 液体

測定法 ポイントレベル, 連続

形状 標準

プローブ長さ 1,000 mm

プロセス圧 –1 bar ... 16 bar

プロセス温度 –20 °C ... +150 °C

UL認証 ✔

RoHS認証 ✔

IO-Link ✔

EHEDG認証 ✔

性能
測定エレメントの正確性 ± 5 mm

再現性 ≤ 2 mm

分解能 < 2 mm

応答時間 < 400 ms 1)

誘電率 ≥ 5 ロッドプローブの場合
≥ 1.8 同軸管付き

伝導性 制限なし

プロセス接続の非アクティブ領域 25 mm 2)

プローブ端の非アクティブ領域 ≥ 10 mm 3)

MTTF 194.3 年 (EN ISO 13849-1)

1) 測定モードにより異なる (高速 < 400 ms、高精度 < 2,800 ms)。.
2) 水の基準条件下でパラメータ化されたトートボックスの場合、それ以外は40 mm.
3) 水の基準条件下.

2 流体センサ | SICK オンラインデータシート | 2018-07-26 11:53:52
記載内容につきましては予告なしに変更する場合がございますのであらかじめご了承ください

http://www.sick.com/1052075
http://www.sick.com/1052075
https://www.sick.com/LFP_Inox


﻿

LFP1000-G1NMB | LFP Inox
充填レベルセンサ

電気
供給電圧 12 V DC ... 30 V DC 1)

消費電流 ≤ 75 mA 24 V DC、出力負荷なしの場合

起動時間 ≤ 2 s

保護クラス III

接続タイプ 丸型コネクタM12 x 1、5ピン

出力信号 1 x PNP + 1 x PNP/NPN + 4 mA ... 20 mA / 0 V ... 10 V

出力負荷 4 mA～20 mA < 500 Ω (Uv > 13.5 Vの場合), 4 mA～20 mA < 400 Ω (Uv > 12 Vの場合),
0 V～10 V > 750 Ω (Uv 14 ≥ Vの場合)

ヒステリシス 最小2 mm、自由に設定可能

信号電圧HIGH Uv - 2 V

信号電圧LOW ≤ 2 V

出力電流 < 100 mA

誘導負荷 < 1 H

容量性負荷 < 100 nF

保護等級 IP67: EN 60529, IP69K: ISO 20653

温度ドリフト < 0.1 mm/K

低信号レベル 3.8 mA ... 4 mA, 0 V

高信号レベル 20 mA ... 20.5 mA, 10.5 V

EMC EN 61326-2-3, 2014/30/EU

1) 全ての接続は逆極保護を施しています。全ての出力は過負荷および短絡保護を施しています.

メカニック
接液部材質 1.4404 (Ra ≤ 0.8 µm)、PEEK

プロセス接続 G ¾ A

筐体材質 1.4305

筐体設計 PMMA (アクリルガラス) 製の窓付き

最大プローブ負荷 ≤ 6 Nm

環境データ
動作時の周囲温度 –20 °C ... +60 °C

保管時の周囲温度 –40 °C ... +80 °C

屋外使用 天候保護用ルーフを使用する場合のみ

分類
ECl@ss 5.0 27371813

ECl@ss 5.1.4 27371813

ECl@ss 6.0 27371813

ECl@ss 6.2 27371813

ECl@ss 7.0 27371813

ECl@ss 8.0 27371813

ECl@ss 8.1 27371813

ECl@ss 9.0 27371813

ETIM 5.0 EC001447
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ETIM 6.0 EC001447

UNSPSC 16.0901 41113710
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M:  Measuring range
L:    Probe length
IA:   Inactive area at process connection
       25 mm (0.79")
IAE: Inactive area at probe end
       10 mm (0.39")Monoprobe with coaxial tube
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接続タイプ
M12プラグコネクタ、5ピン

1

2

3

4

5

①  L+: 供給電圧、茶色
②  QA: アナログ電流/電圧出力、白色
③  M: 接地、電流/電圧出力の基準接地、青
④  C/Q1: スイッチング出力 1、PNP/IO-Link通信、黒色
⑤  Q2: スイッチング出力 2、PNP/NPN、グレー

推奨アクセサリ
その他の装置仕様・アクセサリ  www.sick.com/LFP_Inox

概要 タイプ 製品番号

クランプブラケットおよび調整ブラケット
1 個数, バイパスおよび浸漬管取付用センタリングスター、直径40 mm～100 mm,
PTFE

BEF-FL-
BYRD40-LFP1

2059612

フランジ
衛生プロセス接続アダプタ、溝付きユニオンナットを持つカラーコネクタ
　(DIN 11864-1) DN 25 形状A

BEF-
HA-641D25-LFP1

2058795

衛生プロセス接続アダプタ、カラーコネクタ　(DIN 11864-2) DN 25 形状A BEF-
HA-642D25-LFP1

2058823

衛生プロセス接続アダプタ、カラークランプコネクタ　(DIN 11864-3) BKS DN
25 形状A

BEF-
HA-643D25-LFP1

2058821

衛生プロセス接続アダプタ、溝付きユニオンナットを持つ円錐形コネクタ
(DIN 11851) DN 25

BEF-
HA-851D25-LFP1

2058138

衛生的なプロセス接続アダプタ、ユニオンナット付き円錐形カップリング
(DIN 11851) DN 40 、素材 1.4404 (Ra ≤ 0.8 µm)

BEF-
HA-851D40-LFP1

2058139

衛生プロセス接続アダプタ、溝付きユニオンナットを持つ円錐形コネクタ
(DIN 11851) DN 50

BEF-
HA-851D50-LFP1

2058141

衛生プロセス接続アダプタ、溝付きユニオンナットを持つ円錐形コネクタ
(DIN 11851) DN 65

BEF-
HA-851D65-LFP1

2063328
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概要 タイプ 製品番号

衛生プロセス接続アダプタ、Tri-Clamp　1''および1 ½'' BEF-HA-
TCLI10-LFP1

2058808

衛生プロセス接続アダプタ、Tri-Clamp　2'' BEF-HA-
TCLI20-LFP1

2058824

衛生プロセス接続アダプタ、Tri-Clamp　2 ½'' BEF-HA-
TCLI25-LFP1

2069518

衛生プロセス接続アダプタ、Varivent接続 形状N BEF-HA-
VARTYN-LFP1

2058822

装置保護　(機械的)
プロセス接続付きLFP用の同軸管 G ¾、同軸管のプロセス接続 G ¾、素材
1.4571、プローブ長さ 200 mm用

LFPCT-0200G1 2068141

G 3/4プロセス接続付きLFP用同軸管、同軸管3/4" NPTのプロセス接続、素材
1.4571、プローブ長さ200 mm

LFPCT-0200N1 2068165

G 3/4プロセス接続付きLFP用同軸管、同軸管G3/4のプロセス接続、素材1.4571、
プローブ長さ300 mm

LFPCT-0300G1 2068142

G 3/4プロセス接続付きLFP用同軸管、同軸管3/4" NPTのプロセス接続、素材
1.4571、プローブ長さ300 mm

LFPCT-0300N1 2068166

G 3/4プロセス接続付きLFP用同軸管、同軸管G3/4のプロセス接続、素材1.4571、
プローブ長さ400 mm

LFPCT-0400G1 2068143

G 3/4プロセス接続付きLFP用同軸管、同軸管3/4" NPTのプロセス接続、素材
1.4571、プローブ長さ400 mm

LFPCT-0400N1 2068167

G 3/4プロセス接続付きLFP用同軸管、同軸管G3/4のプロセス接続、素材1.4571、
プローブ長さ500 mm

LFPCT-0500G1 2068144

G 3/4プロセス接続付きLFP用同軸管、同軸管3/4" NPTのプロセス接続、素材
1.4571、プローブ長さ500 mm

LFPCT-0500N1 2068168

G 3/4プロセス接続付きLFP用同軸管、同軸管G3/4のプロセス接続、素材1.4571、
プローブ長さ600 mm

LFPCT-0600G1 2068145

G 3/4プロセス接続付きLFP用同軸管、同軸管3/4" NPTのプロセス接続、素材
1.4571、プローブ長さ600 mm

LFPCT-0600N1 2068169

G 3/4プロセス接続付きLFP用同軸管、同軸管G3/4のプロセス接続、素材1.4571、
プローブ長さ700 mm

LFPCT-0700G1 2068146

G 3/4プロセス接続付きLFP用同軸管、同軸管3/4" NPTのプロセス接続、素材
1.4571、プローブ長さ700 mm

LFPCT-0700N1 2068170

G 3/4プロセス接続付きLFP用同軸管、同軸管G3/4のプロセス接続、素材1.4571、
プローブ長さ800 mm

LFPCT-0800G1 2068147

G 3/4プロセス接続付きLFP用同軸管、同軸管3/4" NPTのプロセス接続、素材
1.4571、プローブ長さ800 mm

LFPCT-0800N1 2068171

G 3/4プロセス接続付きLFP用同軸管、同軸管G3/4のプロセス接続、素材1.4571、
プローブ長さ900 mm

LFPCT-0900G1 2067507

G 3/4プロセス接続付きLFP用同軸管、同軸管G3/4のプロセス接続、素材1.4571、
プローブ長さ1000 mm

LFPCT-1000G1 2065702

G 3/4プロセス接続付きLFP用同軸管、同軸管G3/4のプロセス接続、素材1.4571、
プローブ長さ1100 mm

LFPCT-1100G1 2068148

G 3/4プロセス接続付きLFP用同軸管、同軸管G3/4のプロセス接続、素材1.4571、
プローブ長さ1200 mm

LFPCT-1200G1 2068149

G 3/4プロセス接続付きLFP用同軸管、同軸管G3/4のプロセス接続、素材1.4571、
プローブ長さ1300 mm

LFPCT-1300G1 2068150
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概要 タイプ 製品番号

G 3/4プロセス接続付きLFP用同軸管、同軸管G3/4のプロセス接続、素材1.4571、
プローブ長さ1400 mm

LFPCT-1400G1 2068151

G 3/4プロセス接続付きLFP用同軸管、同軸管G3/4のプロセス接続、素材1.4571、
プローブ長さ1500 mm

LFPCT-1500G1 2068152

G 3/4プロセス接続付きLFP用同軸管、同軸管G3/4のプロセス接続、素材1.4571、
プローブ長さ1600 mm

LFPCT-1600G1 2068153

G 3/4プロセス接続付きLFP用同軸管、同軸管G3/4のプロセス接続、素材1.4571、
プローブ長さ1700 mm

LFPCT-1700G1 2068154

プロセス接続G 3/4付きLFP用同軸管、同軸管のプロセス接続G 3/4、素材1.4571、
プローブ長さ 1500 mm用

LFPCT-1800G1 2068155

G 3/4プロセス接続付きLFP用同軸管、同軸管G3/4のプロセス接続、素材1.4571、
プローブ長さ1900 mm

LFPCT-1900G1 2068156

G 3/4プロセス接続付きLFP用同軸管、同軸管G3/4のプロセス接続、素材1.4571、
プローブ長さ2000 mm

LFPCT-2000G1 2065703

スペアパーツ
蓋は閉、材質 1.4305 蓋、クローズ型 2067269

LFP Inox用蓋 点検窓付き、素材 1.4305およびPMMA 蓋、正面ガラス付き 2067267

ハードウェア
LFP Inox用天候保護カバー、素材: 1.4301/304 APR-WP-

LFP001-0001
2069530
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SICK会社概要
SICKは、産業用アプリケーション向けのインテリジェントなセンサおよびセンサソリューションをリードする
メーカーの一社です。ユニークな製品および幅広いサービスにより、人々を事故から保護し、環境破壊を防
ぐため、安全で効率的なプロセス制御のためにパーフェクトな基盤を作り上げています。 

当社は様々な分野で幅広い経験を積み重ねており、プロセスやニーズを熟知しています。インテリジェント
センサにより、お客様が必要とするものを正確に提供することができます。ヨーロッパ、アジアおよび北米に
拠点を置くアプリケーションセンタでは、お客様向けにシステムソリューションをテストし、最適化していま
す。これらを徹底して実行することにより、当社は信頼あるサプライヤーそして開発パートナーとして認めら
れるようになりました。

当社では幅広いサービスをお客様に提供しています：SICK LifeTime Servicesは、機械のライフサイクルを
通してお客様をサポートし、安全性と生産性を確保できるよう努めています。 

それが私たちのインテリジェントです。

世界の拠点：
その他の拠点・お問い合わせ先  - www.sick.com


