LED-Flutlicht Eﬂ

MERKMALE

RS PRO Fluter, 1 LED, 10 W,
Fernbedienung fo 1100 Im, IP65 85 — 265 V

Fluter im Freien

Spannung von 85
bis 265 V

Abmessungen: 86
mm (L), 115 mm (B)
x 89 mm (D)

Eine LED
(Leuchtdiode)

Leuchtkraft von
1100 Lumen

EU-
Energieeffizienzklas
se A+

Aluminiumgehause
Life of 50.000 hours

Konform mit der
Europaischen Union
(CE), DesignLights
(DLC) und der
Federal

Communications
Commission (FCC)
fur Sicherheit und
Energieeffizienz

Betriebstemperaturb
ereich von -30 °C bis
+60 °C.

Strahlwinkel von Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in
120° allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von
Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualitéat wie die
fuhrenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen.
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Produktbeschreibung

Diese RS PRO 85 his 265 V-Leuchte kann dank eines RGB-Chips (rot, griin und blau) und einer
Fernbedienung aus der Ferne ein- und ausgeschaltet werden. Diese Art von Gerat ist haufig in
privaten und gewerblichen Umgebungen zu finden, um Licht und Farbe zu liefern. Mit der
Fernbedienung kdnnen Sie voreingestellte Tone, einschlieBlich Weil3, auswéhlen. Dimmung und
spezielle Effektfunktionen umfassen Jump, Stroboskopic und weichen Farbwechsel. Dieses Gerat
misst 86 mm (L), 115 mm (B) und 89 mm (D), hat einen Strahlwinkel von 120° und eine Leuchtkraft
von 1100 Lumen.

Allgemeine Spezifikationen

Flutlichtart Fernbedienung
Anzahl der LEDs 1

Leuchtkraft 1100Im
Lichtfarbe RGB
Strahlwinkel 120°
Gehausematerial Aluminium
Gehausefarbe Grau

Lagerhauser, Parkplatze, Gehwege, Baugebiete,
Parks und Géarten, Heimsicherheit

Elektrische Spezifikationen

Anwendungen

Wattleistung mnow
Spannung 85 V ac bis 265 V ac
Lampentyp LED
Lebensdauer 50000h
Lampe im Lieferumfang enthalten Ja
Wirkungsgrad der Lampe (%) >90 %
Solarmodul Nein
RS Components - Dieses Produkt kénnen Sie unter https://uk.rs-online.com kaufen Seite 2Von

5



LED-Flutlicht @

Mechanische Spezifikationen

Abmessungen 115 mm x 86 mm x 89 mm
Hbhe 86mm

Breite 115mm

Tiefe 89mm

Betriebsumgebungsspezifikationen

Grolier Betriebstemperaturbereich -30 °C bis 60 °C.
Minimale Betriebstemperatur -30°C
Maximale Betriebstemperatur 60 °C.

Schutzkategorie

IP-Schutzart IP65

Zulassungen

Konformitéat/Zertifizierung CE, DLC, FCC
Normen erfullt CE, RoHS-konform, UL
Energieeffizienzklasse EU A+
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Dimensions:
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RGB IR Controller:

Off
Brightness and
speed adjusting ON/Play/Pause
button

The static effect of white
Static Jump effect
monochrome
shortcut button, Stroboscopic effect
press the

corresponding Gradually change effect

color display

Smooth gradually change
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