Contadores y generadores de funciones %

CARACTERISTICA
S

0,1 Hz ~ 5/12/25 MHz Generador de funciones y

con resolucion de

0,11 Hz contador RS Pro AFG21105
5MHz (onda sinusoidal) USB

Seno, Cuadrado,
rampa, ruido y forma
de onda arbitraria

Velocidad de
muestreo de
20MSal/s, resolucion
vertical de 10 bits y
punto 4k

Ciclo de trabajo

ajustable del 1 % ~
99 % para forma de
onda cuadrada

Ajuste de
parametros de forma
de onda mediante la
entrada del teclado
numérico y la
seleccion del mando

Amplitud,

desviacion de CC y

otra informacion de Los productos con aprobacion profesional RS le proporcionan
configuracion de piezas de calidad profesional en todas las categorias de
teclas mostrada productos. Nuestra gama de productos ha sido probada por
simultaneamente en ingenieros y proporciona una calidad comparable a las marcas
la pantalla LCD de lideres sin pagar un precio superior.
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Contadores y generadores de funciones

Descripcion del

Los AFG-21000/AFG-21100 de RS Pro utilizan sintesis digital directa (DDS) para generar sefiales
a frecuencias precisas a través de un mecanismo de reloj y acceso a memoria unico. Ofrecen una
fuente de senal precisa y asequible que abarca la salida de sinusoidal, cuadrada (impulso), rampa
(triangulo), ruido y formas de onda arbitrarias. La velocidad de muestreo de 20 MSA/s, la
resolucion vertical de 10 bits y la memoria de 4 Kpts de la serie AFG-21000/AFG-21100

proporcionan a los usuarios un entorno flexible en el que se puede crear una salida de forma de
onda especifica segun sea necesario. La gama de aplicaciones de estos instrumentos faciles de
usar se amplia en gran medida gracias a su resolucion de 0,1 Hz de formas de onda sinusoidal,
cuadrada y triangular y el 1 % ~ max Ciclo de trabajo ajustable del 99 % de la forma de onda
cuadrada (impulso). Los modelos AFG-2000/AFG-2100 individuales se diferencian por la banda de
frecuencia y los modelos AFG-2100 tienen las caracteristicas adicionales de modulacién
AM/FM/FSK, barrido y contador de frecuencia.

Especificaciones

Serie

Numero de modelo

Tipos de forma de onda

Tipo de pantalla

Rango de frecuencia (cuadrada,
impulso y forma de onda arbitraria)
Precision de la base de tiempo
Impedancia de entrada
Impedancia de salida

Frecuencia digital

Amplitud y desviaciéon digitales
Lineal interno y barrido de registro
Barrido variable

Modulacién FM

Modulacién de amplitud interna y
externa
ALMACENAR/RECUPERAR

Tipo de interfaz

Aplicacién

Serie AFG-21100

AFG-21105

Seno, Cuadrado, rampa, ruido, forma de onda arbitraria
LCD

0,1 Hz - 5/12/25 MHz

+20ppm

1kQ

>300 (salida desactivada)kQ, 50 (fijo)Q
Si

Si

Si

Si

Si

Si

10 grupos de memorias de configuracion
uUSB
Sector de la educacion, industria basica
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Funcion arbitraria

Velocidad de muestreo
Velocidad de repeticion
Longitud de forma de onda
Resoluciéon de amplitud

Caracteristicas de frecuencia

Tipo de senal
Seno
Cuadrado
Rampa (triangular)

Caracteristicas de salida

Amplitud

Desplaza
miento

Salida de
forma de
onda

Salida de
sincroniza
cion

Caracteristicas de onda sinusoidal

Calibre
Precision
Resolucion
Planicidad

Unidades
Calibre
Precision
Impedancia

Proteccion

Nivel

Impedancia
Tiempo de
subida o bajada

Distorsion armoénica

20MSal/s

10MHz

punto 4k

10 bits

Calibre Resolucion Precision

0.1Hz - 5MHz 0.1Hz +20ppm
0.1Hz - 5MHz 0.1Hz +20ppm
0.1Hz - 1TMHz 0.1Hz +20ppm

1mVpp a 10Vpp (en 50 ), 0,1 Hz~20MHz; 2mVpp~20Vpp (circuito
abierto),
0.1Hz t0 20MHz

+2% del ajuste £1mVpp;(a 1kHz,>10mVpp, into 50Q)

0,1 mV o 3digits

+1%(0.1dB) 100kHz; +3%(0.3dB) 5MHz; +4%(0.4dB) 12MHz;
+20%(2dB) 20MHz; £5%(0.4dB) 25MHz

VPP, Vrms, dBm

+5Vpk ac+dc (en 50 ); £10Vpk ac+dc (circuito abierto); +2,5 Vpk
ac+dc (en 50 ) para Q Q 20MHz~25MHz; +5Vpk ac+dc (circuito
abierto) para 20MHz~25MHz

2% del ajuste + 5mV+ 0,5% de amplitud (into 50Q)
500hm tipico (fijo); >300kohm (salida desactivada)

Protegido contra cortocircuito ; el relé de sobrecarga desactiva
automaticamente la salida principal

Compatible con TTL en >1kQ
50Q nominal

<25ns

—55 dBc DC ~ 200kHz, Ampl > 0,1 Vpp; =50 dBc
200kHz ~ 1MHz, Ampl > 0,1 Vpp
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PRO

Caracteristicas de onda cuadrada

—-35 dBc 1MHz ~ 5MHz, Ampl > 0,1 Vpp; —30 dBc
5MHz ~ 25MHz, Ampl > 0,1 Vpp

Tiempo de subida/bajada
Sobreimpulso
Asimetria

Ciclo de trabajo variable

Caracteristicas de la rampa

< 25ns a la salida maxima (en 50 cargas)
<5%
1% del periodo + 1 ns

1%~99% 100kHz ; 20.0%~80.0% 5MHz ; 40.0%~60.0%
10MHz ; 50% 25MHz

(Resolucion del 1% para el rango de frecuencia
completo)

Linealidad
Simetria variable

Caracteristicas de modulacion

< 0,1% de salida peak
0 % a 100 % (resolucion de 0,1 %)

Parametros AM FM
Formas de onda del Seno, Cuadrado, Triangulo Seno, Cuadrado, Triangulo
portador
Zﬂ:g:?:lon de formas Seno, Cuadrado, Triangulo Seno, Cuadrado, Triangulo
Frecuencia de 2 MHz~20 kHz (int.); DC~20KHz 2 MHz~20 kHz (int.); DC~20KHz
modulacién (ext.) (ext.)
Profundidad 0% a 120,0% -
Desviacion - DC a frecuencia maxima
Fuente Interno/externo Interno/externo

Caracteristicas de barrido

Formas de onda

Tipo

Frecuencia de inicio/parada
Tiempo de barrido

Fuente

Seno, Cuadrado, Triangulo
Lineal o logaritmico

0,1 Hz a frecuencia maxima
1ms a 500s

Interno/externo
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Caracteristicas de FSK

Formas de onda del portador Seno, Cuadrado, Triangulo

Modulaciéon de formas de onda 50% de ciclo completo cuadrado

Tasa interna 2MHz a 20kHz

Velocidad de modulacion 2MHz a 100kHz (INT); DC a 100kHz (Ext)
Rango de frecuencia 0,1 Hz hasta la frecuencia maxima
Fuente Interno/externo

Contador de frecuencia

Calibre 5Hz a 150MHz

Precision Precision de la base de tiempo * 1count

Base de tiempo J_r209pm (23 5 ) después del calentamiento de
30minutes

Resolucion 100nHz para 1Hz, 0,1 Hz para 100MHz

Impedancia de entrada 1Kohm/1pf

Sensibilidad 35mVrms a 30Vms (5Hz~150MHz)

Tensién de entrada AC100 240V

Consumo de energia 25 VA

Tipo de conector macho UK

Nivel de categoria de seguridad CAT Il

Dimensiones 266mm x 293mm x 107mm

Anchura 293mm

Longitud 266mm

Altura 107mm

Peso Aprox. 2,5 kg

Especificaciones del entorno de funcionamiento
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H&

Altitud 2000meters
Humedad relativa < 80%
Rango de temperatura de

: . 0°C -40°C
funcionamiento
Rango de te_mperatura de -10°C - 40°C.
almacenamiento
Cumplimiento/Certificaciones CE
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Stock No.: Model:

123-3529  AFG-21005 124-0226  AFG-21025 123-3532  AFG-21112
123-3530  AFG-21012 123-3531 AFG-21105 123-3533  AFG-21125
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