Fiche produit

Caractéristiques

XT530B1FBL2

Telemecanique Capacitive proximity sensors
XT, cylindrical M30, brass, Sn 10mm,
24..240VAC,cable 2 m

Complémentaires

Principales

Gamme de produit

Type de produit ou
équipement

Détecteurs de proximité capacitifs Telemecanique
XT

Capteur

Type de capteur

Détecteur de proximité capacitif

Application spécifique
du produit

Détection des matériaux isolés ou conducteurs

Nom du capteur XT5

Forme du capteur Cylindrique M30
Dimension 64 mm

Type de carter Fixe

Capacité de montage
du détecteur

Encastrable

Matiére

Alliage nickel cuivre

Matiére du coffret

Laiton plaqué nickel

Type de signal de sortie Numérique
Mode de raccordement 2 fils
Portée nominale 10 mm
Sortie logique 1"0"
Type de circuit de sortie AC
Raccordement Sur plage
électrique

Longueur de cable 2m

[Us] tension
d'alimentation

24..240 V CA 50...60 Hz

Retard réponse
maximal

30 ms

Degré de protection IP

IP67 se conformer a CEl 60529
IP65 se conformer a CEl 60529

Filetage ISO M30 x 1,5

Face de détection Frontal

Matiére de la face avant PBT

[Sa] portée de travail 0...7,2 mm

Zone de réglage 3...15mm

Parcours différentiel <1..20 % Sr

Précision de répétition <5% Sr

Isolement PVC

Etat LED Indication état alimentation: 1 LED (vert)
Indication état sortie: 1 LED (jaune)

Limites de la tension d'alimentation 20...264 V CA

Courant résiduel maximal 5 mA état ouvert

Fréquence de commutation <=10Hz

Chute de tension maximale <10 V (ferme)

Consommation électrique <3mA

Retard a la disponibilité maxi 300 ms

Retard récupération maxi 30 ms

Il appartient a chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, 'analyse de risques compléte et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur I'application ou utilisation spécifique.
Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés dans lesquelles elle détient une participation, ne peut étre tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de I'information contenue dans le présent document.

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se référe.
Le présent document ne peut étre utilisé pour déterminer |'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné a se substituer a cette détermination.
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Courant commuté maximum

300 mA

Marquage CE
UKCA
Réglage Sensibilité par potentiométre
Longueur du filetage 53 mm
Longueur 64 mm
Poids du produit 0,27 kg

Environnement

Normes EN/CEI 60947-5-2
Certifications du produit cULus
Température de I'air ambiant en fonctionnement -25...70 °C
Classe d'isolation électrique Classe |

Tenue aux vibrations

Tenue aux chocs mécaniques

10 gn amplitude = 1 mm (f = 10...55 Hz) se conformer a CEI 60068-2-6
30 gn pour 11 ms se conformer a CEl 60068-2-27

Tenue aux décharges électrostatiques

4 KV contact se conformer a CEl 6100-4-11
8 kV air se conformer a CEl 6100-4-11

Tenue aux champs électromagnétiques rayonnés

10 V/m se conformer a CEI 61000-4-3

Tenue aux transitoires rapides

Durabilité de I'offre

2 kV se conformer a CEl 61000-4-4

Directive RoHS UE

Non applicable, en dehors du scope légal RoHS UE
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