
Produktdatenblatt
Technische Daten

A9MEM2000T
Energiezähler, 1-phasig, 40A, S0-Impuls, ohne
Zählwerk

Verfügbarkeit : Lieferbar

Hauptmerkmale
Baureihe Acti 9
Familie Acti 9 iEM2000
Kurzbezeichnung des Geräts IEM2000T
Produkt oder Komponententyp Energiezähler

Zusatzmerkmale
Beschreibung der Pole 1P + N
Messungstyp Wirkleistung
Geräteanwendung Teilabrechnung
Genauigkeitsklasse Wirkenergie : Klasse 1 gemäß IEC 62053-21
Typ Eingang: Direkteingabe
Nennstrom 40 A
Nennspannung 230 V +/- 20 %
Netzwerkfrequenz 50 Hz

60 Hz
Frequenzmessbereich 48-62 Hz
Typ der Technologie Elektronisch
Displaytyp Ohne Display
Abtastrate 32 Abtastungen/Zyklus
Messstrom 0-40 A
Anzeigestellen 0
Gemessener Höchstwert 999999,9 kWh
Kommunikationsprotokoll -
Schnittstellen -
Lokale Signalisierung Anzeigeleuchte (grün) : Versorgungsspannung

Indicator light (yellow) : metering and activity 3200 p/kWh
Digitale Eingänge 0

H
af

tu
ng

sa
us

sc
hl

us
s:

 D
ie

se
 D

ok
um

en
ta

tio
n 

di
en

t n
ic

ht
 a

ls
 E

rs
at

z 
fü

r d
ie

 B
eu

rte
ilu

ng
 d

er
 E

ig
nu

ng
 o

de
r V

er
lä

ss
lic

hk
ei

t d
ie

se
r P

ro
du

kt
e 

fü
r b

es
tim

m
te

 V
er

w
en

du
ng

sb
er

ei
ch

e 
de

s 
Be

nu
tz

er
s 

un
d 

da
rf 

ni
ch

t z
u 

di
es

em
 Z

w
ec

k 
ve

rw
en

de
t w

er
de

n.

07.06.2019

1



Digitale Ausgänge 1 Impuls
Ausgangsspannung 5-35 V DC (20 mA)
Impulsdauer 120 ms
Maximale Leistungsaufnahme in VA <= 10 VA
Montagevariante Schraubklemmen
Montagehalterung Hutschiene
Anschlüsse - Klemmen Hauptstromkreis : unten Tunnelklemmen für 1 10 mm²

Fernübertragung : oben Tunnelklemmen für 1 4 mm²
Anzugsmoment Hauptstromkreis : 1.2 Nm

Fernübertragung : 0,8 Nm
Normen IEC 61557-12

IEC 62053-21
Produktzertifizierungen CE

Montage
Schutzart (IP) IP40 entspricht IEC 60529
Umgebungstemperatur bei Betrieb -20...70 °C bei < 32 A

-20...55 °C bei >= 32 A
Umgebungstemperatur bei Lagerung -40-70 °C
Relative Feuchtigkeit 95 % bei 55 °C
Farbe Weiß
9-mm-Raster 2
Breite 18 mm
Höhe 95 mm
Tiefe 67 mm
Produktgewicht 0,073 kg

Nachhaltigkeit
Grad der Umweltverträglichkeit Green-Premium-Produkt
ROHS Konform

Schneider-Electric-Konformitätserklärung

REACH Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert
Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert

Umgebungsbedingungen Produkt Verfügbar
Entsorgungshinweise Verfügbar

Vertragliche Gewährleistung
Periode 18 Monate
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http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=128259022&lang=de-de
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfReach&pid=128259022&lang=de-de

