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Fiche technigue du produit
S.5. Boitier de bloc de jonction IPG6
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Contenu du pack: FRANCAIS

$.S. Boitier de hloc de jonction IP66

$.S. Boitiers de bornes IP66 concus en tant que logements de horniers sur rail DIN et d'accessoires.

Construits en acier inoxydable de 12 mm de finition naturelle

AISI 304 12 mm, avec joint en néopréne noir, pour une valeur nominale IP66. Couvercles avec joint néoprene noir et 4 vis
autohloguantes a téte hexagonale M6

Température d'utilisation -20 a +110 °C Plusieurs points de fixation sur rail DIN, Goujon de mise a Ia terre M6 externe M5
Mateériau : acier inoxydable 304 Indice de protection IP66

Dimensions : 150 x 300 X 120 mm Hauteur externe : 150 mm Largeur externe : 300 mm
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