CSCP2610 v1.7 RS 136-8530 RS Review Date: 01/08/23

BEZPECNOSTNI LIST

Tento bezpeé&nostni list byl vytvofen v souladu s poZzadavky:
Bezpecnostni list podle nafizeni Komise (EU) 2020/878

Datum revize 15-06-2023 Cislo revize 1.31

lODDIL 1: Identifikace latky/smési a spoleénosti/podniku

1.1. Identifikator vyrobku

Nazev vyrobku RS Pro IPA Cleaner
Kod produktu 136-8530, ZP
Cislo bezpeénostniho listu 01433

Jedineény identifikator vzorce (UFI) A3UC-401T-U002-XH12
Cista latka/smés Smés

1.2. Prislu$na urcena pouziti latky nebo smési a nedoporucena pouziti

Doporuéené pouziti Cistici prostfedek
Nedoporucéena pouziti Nejsou uréena zadna doporuceni, jakym zplsobem nema byt latka pouzivana

1.3. Podrobné udaje o dodavateli bezpeénostniho listu

Dodavatel

RS Components SAS

Rue Norman King

CS40453

60031 Beauvais Cedex

France

+420 228 882 613
service@rscomponents.cz

Chcete-li ziskat dal$i informace, kontaktujte

E-mailova adresa service@rscomponents.cz

1.4. Telefonni Eislo pro naléhavé situace

Telefonni &islo pro naléhavé situace  Toxikologické informacni stfedisko: +420 224 915 402

Telefonni ¢islo pro naléhavé situace -
+420 228 882 830 (24hr)

+44 1235 239670 (24hr)

|ODDiL 2: Identifikace nebezpecnosti

2.1. Klasifikace latky nebo smési

Klasifikace podle nafizeni (ES) ¢.

1272/2008 [CLP]

|aerosoly [Kategorie 1 - (H222, H229)
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Datum revize 15-06-2023

IVazné poskozeni oci / podrazdéni o€i

Kategorie 2 - (H319)

Toxicita pro specifické cilové organy (jednorazova expozice)

Kategorie 3 - (H336)

[Kategorie 3 Narkotické Gginky

2.2. Prvky oznaéeni
Obsahuje Propan-2-ol

Signalni slovo
Nebezpeci

Standardni véty o nebezpecnosti

H222 - Extrémné hoflavy aerosol

H229 - Nadoba je pod tlakem: pfi zahfivani se mize roztrhnout
H319 - Zplsobuje vazné podrazdéni oci

H336 - Mlze zpUsobit ospalost nebo zavraté

Bezpec€nostni pokyny - EU (§ 28, 1272/2008)

P210 - Chrante pfed teplem, horkymi povrchy, jiskrami, otevienym ohném a jinymi zdroji zapaleni. Zakaz koufeni.

P211 - Nestfikejte do otevieného ohné nebo jinych zdroju zapaleni.

P251 - Nepropichujte nebo nespalujte ani po pouZiti.
P261 - Vyvarujte se dychani speje.

P305 + P351 + P338 - PRI ZASAZENI OCI: Né&kolik minut opatrn& vyplachujte vodou. Vyjméte kontaktni &o&ky, jsou-li nasazeny a

pokud je Ize vyjmout snadno. Pokradujte ve vyplachovani.

P410 + P412 - Chrarite pfed sluneénim zafenim. Nevystavujte teploté pfesahujici 50 °C/122 °F.
P501 - Odstrante obsah/obal v souladu s platnymi mistnimi, regionalnimi, narodnimi a mezinarodnimi nafizenimi.

2.3. DalSi nebezpecnost

Tato smés neobsahuje zadnou latku, ktera by byla povazovana za vysoce perzistentni nebo vysoce bioakumulativni (vPvB). Tato
smés neobsahuje zadnou latku, ktera by byla povazovana za perzistentni, bioakumulativni nebo toxickou (PBT).

Informace o latce narusujici ¢innost Tento produkt neobsahuje zadné latky, o kterych je znamo nebo se predpoklada, ze
endokrinnich zlaz naruSuji ¢innost endokrinnich zlaz.

IODDIL 3: Slozenilinformace o slozkach

3.1 Latky

Nelze aplikovat

3.2 Smési
Chemicky nazev [Hmotnost| Registraéni Cislo Cislo ES Klasifikace podle Specificky Faktor M | Faktor M
ni-% REACH (indexové narizeni (ES) ¢. koncentraéni (dlouhodob
Cislo EU) 1272/2008 [CLP] limit (SCL) y)
Propan-2-ol 60-100 [01-2119457558-25-00( 200-661-7 Eye Irrit. 2 (H319) - - -
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67-63-0 00 STOT SE 3 (H336)
Flam. Lig. 2 (H225)
Carbon Dioxide 1-5 K dispozici nejsou 204-696-9 | Press. Gas (Comp.) - - -
124-38-9 zadné udaje (H280)

PIné znéni H-vét a EUH-vét: viz oddil 16

Odhad akutni toxicity

Pokud udaje LD50 / LC50 nejsou k dispozici nebo neodpovidaji klasifikani kategorii, pak se pro vypoc€et odhadu akutni toxicity
(ETAsmes) pro klasifikaci smési na zakladé jeji klasifikace pouzije pfisluSna hodnota konverze z Tabulky 3.1.2. PFilohy | nafizeni
CLP, na zakladé jeji komponent

Chemicky nazev Oralni LD50 Dermalni LD50 | Inhalaéni LC50 - 4 h - | Inhalaéni LC50 - 4 h - |Inhalaéni LC50 - 4 h -
mg/kg mg/kg prach/mlha - mg/I pary - mg/| plyn - ppm
Propan-2-ol 1870 4059 K dispozici nejsou 30.1002 K dispozici nejsou
67-63-0 Zadné udaje Zadné udaje

Tento produkt neobsahuje latky uvedené na kandidatském seznamu latek vzbuzujicich velké obavy v koncentraci >=0.1%
(Nafizeni (ES) €. 1907/2006 (REACH), ¢lanek 59)

|ODDiL 4: Pokyny pro prvni pomoc

4.1. Popis prvni pomoci

Obecné rady Ukazte oSetfujicimu Iékafi tento bezpecnostni list.

Inhalace PFeneste na gerstvy vzduch. PRI expozici nebo podezieni na ni: Vyhledejte lékaFskou
pomoc/osetreni.

Kontakt s okem Okamzité oplachujte dostatecnym mnozstvim vody (i pod vicky) po dobu nejméné 15 minut.

Vyjméte kontaktni €ocky, jsou-li nasazeny a pokud je Ize vyjmout snadno. Pokracujte ve
vyplachovani. Pfi oplachovani udrZujte oko Siroce oteviené. Postizené misto netiete. V
pfipadé pfetrvavajiciho podrazdéni vyhledejte Iékafskou pomoc.

Styk s kazi Omyjte pokozku mydlem a vodou. V pfipadé podrazdéni kiize nebo alergickych reakci
zavolejte lékare.

Poziti NEVYVOLAVEJTE zvraceni. Vyplachnéte Gsta. Clovéku v bezvédomi nikdy nic nepodéavejte
usty. Zavolejte 1ékare.

Ochrana osoby provadéjici prvni  Zamezte styku s kdzi, o¢ima, nebo s odévem. Pouzijte osobni ochranné prostfedky (viz
pomoc oddil 8).

4.2. NejdulezitéjSi akutni a opozdéné symptomy a Géinky

Symptomy Muze zpuUsobit zarudnuti a slzeni oci. Pocit paleni. Vdechnuti vypar( ve vysokych
koncentracich mGze zplUsobovat rizné pfiznaky, napfiklad bolest hlavy, zavraté, unavu,
nevolnost a zvraceni.

Uginky expozice Informace nejsou k dispozici.

4.3. Pokyn tykajici se okamzité Iékarské pomoci a zvlastniho osetreni

Poznamka pro lékare Symptomaticky oSetrete.
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lIODDIL 5: Opatieni pro haseni pozaru

5.1. Hasiva
Vhodna hasiva Pfi haseni postupujte podle opatfeni, ktera jsou vhodna do mistnich podminek a okolniho
prostiedi.
Rozlehly pozar POZOR: Pouziti vodniho rozstfiku b&éhem haseni mlze byt neefektivni.
Nevhodné hasiva Nerozptylujte rozlity material pomoci tlakového vodniho proudu.

5.2. Zvlastni nebezpeénost vyplyvajici z latky nebo smési

Zvlastni nebezpeénost vyplyvajici z Informace nejsou k dispozici.
latky

5.3. Pokyny pro hasice

Zvlastni ochranné prostredky a Hasici by méli byt vybaveni samostatnymi dychacimi pfistroji a plnou vybavou pro boj s
opatreni pro hasice pozarem. Pouzivejte prostfedky osobni ochrany.

|ODDIL 6: Opatieni v ptipadé nahodného tniku

6.1. Opatfeni na ochranu osob, ochranné prostiredky a nouzové postupy

Opatieni na ochranu osob Zajistéte pfiméfené vétrani. PouZivejte poZadované osobni ochranné prostfedky. Evakuujte
zaméstnance do bezpecné oblasti. Zamezte styku s kizi, o¢ima, nebo s odévem.

Dalsi informace Viz ochranné prostfedky uvedené v oddilech 7 a 8.

Pro pracovniky zasahujici v pfipadé Pouzijte osobni ochranné prostfedky doporucené v oddile 8.
nouze

6.2. Opatieni na ochranu Zivotniho prostredi

Opatieni na ochranu zivotniho DalSi ekologické informace viz oddil 12.
prostredi

6.3. Metody a material pro omezeni uniku a pro ¢isténi

Zpusoby zamezeni Sifeni Je-li to bezpecéné proveditelné, zabrarite dalSim Gnikm.
Cistici metody Nabirejte mechanicky a umistujte do vhodnych kontejneru k likvidaci.

Prevence sekundarni nebezpeénosti VycCistéte kontaminované objekty a oblasti a dikladné dodrzujte nafizeni tykajici se
zivotniho prostfedi.

6.4. Odkaz na jiné oddily

Odkaz najiné oddily Dalsi informace jsou uvedeny v oddilu 8. Dals$i informace jsou uvedeny v oddilu 13.

lODDIL 7: Zachazeni a skladovani

7.1. Opatreni pro bezpeéné zachazeni

Pokyny tykajici se postuput S produktem manipulujte v ramci hygienickych opatfeni povazovanym za spravnou praxi na
bezpeéného zachazeni urovni pracovist. Zamezte styku s kuzi, oima, nebo s odévem. Pfi pouzivani tohoto
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vyrobku nejezte, nepijte ani nekufte. Zajistéte pfimérené vétrani. Zamezte vdechnuti vypari
nebo mihy. V pfipadé nedostate€ného vétrani pouzivejte vhodné vybaveni pro ochranu
dychacich organ.

Obecna opatieni tykajici se hygieny Zamezte styku s kdzi, o€ima, nebo s odévem. Pouzivejte vhodné ochranné rukavice a
ochranné bryle nebo oblicejovy §tit. Pfi pouzivani tohoto vyrobku nejezte, nepijte ani

nekurte.

7.2. Podminky pro bezpecéné skladovani latek a smési véetné nesluditelnych latek a smési

Podminky skladovani

Trida pro skladovani (TRGS 510)

UdrZujte nadobu pevné uzavienou na suchém, chladném a dobfe vétraném misté.

Neni stanoveno.

7.3. Specifické koneéné/specificka kone¢na pouziti

Metody fizeni rizik (RMM)

Pozadované informace jsou obsazeny v tomto bezpecnostnim listu.

|IODDIL 8: Omezovani expozice/osobni ochranné prostiedky

8.1. Kontrolni parametry

Expozi¢ni limity

STEL 800 ppm
STEL 2000 mg/m3

STEL: 400 ppm
STEL: 1000 mg/m?

Chemicky nazev Evropska unie Rakousko Belgie Bulharsko Chorvatsko
Propan-2-ol - TWA: 200 ppm TWA: 200 ppm  [STEL: 1225.0 mg/m3 TWA: 400 ppm
67-63-0 TWA: 500 mg/m3 | TWA: 500 mg/m3 | TWA: 980.0 mg/m3 [ TWA: 999 mg/m3

STEL: 500 ppm
STEL: 1250 mg/m3

Carbon Dioxide
124-38-9

TWA: 5000 ppm
TWA: 9000 mg/m3

TWA: 5000 ppm
TWA: 9000 mg/m3
STEL 10000 ppm
STEL 18000 mg/m3

TWA: 5000 ppm
TWA: 9131 mg/m3
STEL: 30000 ppm

STEL: 54784 mg/m?3

TWA: 5000 ppm
TWA: 9000 mg/m3

TWA: 5000 ppm
TWA: 9000 mg/m3

D*

STEL: 400 ppm
STEL: 980 mg/m3

STEL: 250 ppm
STEL: 600 mg/m3

Chemicky nazev Kypr Ceska republika Dansko Estonsko Finsko
Propan-2-ol - TWA: 500 mg/m3 TWA: 200 ppm TWA: 150 ppm TWA: 200 ppm
67-63-0 Ceiling: 1000 mg/m3[ TWA: 490 mg/m3 | TWA: 350 mg/m3 | TWA: 500 mg/m?3

STEL: 250 ppm
STEL: 620 mg/m3

Carbon Dioxide

TWA: 5000 ppm

TWA: 9000 mg/m3

TWA: 5000 ppm

TWA: 5000 ppm

TWA: 5000 ppm

Peak: 400 ppm
Peak: 1000 mg/m3

STEL: 500 ppm
STEL: 1225 mg/m3

124-38-9 TWA: 9000 mg/m3 Ceiling: 45000 TWA: 9000 mg/m3 | TWA: 9000 mg/m3 | TWA: 9100 mg/m3
mg/m3 STEL: 10000 ppm
STEL: 18000 mg/m3
Chemicky nazev Francie Némecko TRGS Némecko DFG Recko Madarsko
Propan-2-ol STEL: 400 ppm TWA: 200 ppm TWA: 200 ppm TWA: 400 ppm TWA: 500 mg/m?
67-63-0 STEL: 980 mg/m3 | TWA: 500 mg/m? | TWA: 500 mg/m3 | TWA: 980 mg/m3 TWA: 200 ppm

STEL: 1000 mg/m3
STEL: 400 ppm
b*

Carbon Dioxide
124-38-9

TWA: 5000 ppm
TWA: 9000 mg/m3

TWA: 5000 ppm
TWA: 9100 mg/m3

TWA: 5000 ppm
TWA: 9100 mg/m3
Peak: 10000 ppm

Peak: 18200 mg/m3

TWA: 5000 ppm
TWA: 9000 mg/m3

STEL: 5000 ppm
STEL: 54000 mg/m3

TWA: 9000 mg/m3
TWA: 5000 ppm

Chemicky nazev Irsko Italie MDLPS Italie AIDII LotySsko Litva
Propan-2-ol TWA: 200 ppm - TWA: 200 ppm TWA: 350 mg/m3 STEL: 250 ppm
67-63-0 STEL: 400 ppm TWA: 492 mg/m3 | STEL: 600 mg/m3 | STEL: 600 mg/m3
Sk* STEL: 400 ppm TWA: 150 ppm
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STEL: 983 mg/m?3

TWA: 350 mg/m?3

Carbon Dioxide
124-38-9

TWA: 5000 ppm
TWA: 9000 mg/m3
STEL: 15000 ppm

STEL: 27000 mg/m3

TWA: 5000 ppm
TWA: 9000 mg/m3

TWA: 5000 ppm
TWA: 9000 mg/m3
STEL: 30000 ppm
STEL: 54000 mg/m3
Simple asphyxiant

TWA: 5000 ppm
TWA: 9000 mg/m3

TWA: 5000 ppm
TWA: 9000 mg/m3

Chemicky nazev Lucembursko Malta Nizozemsko Norsko Polsko
Propan-2-ol - - - TWA: 100 ppm | STEL: 1200 mg/m?
67-63-0 TWA: 245 mg/m? | TWA: 900 mg/m3

STEL: 306.25 mg/m?3

STEL: 150 ppm

skéra*

Carbon Dioxide
124-38-9

TWA: 5000 ppm
TWA: 9000 mg/m3

TWA: 5000 ppm
TWA: 9000 mg/m3

TWA: 5000 ppm
TWA: 9000 mg/m3

TWA: 5000 ppm
TWA: 9000 mg/m3

STEL: 6250 ppm
STEL: 11250 mg/m3

STEL: 27000 mg/m3
TWA: 9000 mg/m3

Chemicky nazev Portugalsko Rumunsko Slovenska republika Slovinsko Spanélsko
Propan-2-ol TWA: 200 ppm TWA: 81 ppm TWA: 200 ppm TWA: 200 ppm TWA: 200 ppm
67-63-0 STEL: 400 ppm TWA: 200 mg/m3 | TWA: 500 mg/m3 | TWA: 500 mg/m3 [ TWA: 500 mg/m3

STEL: 203 ppm
STEL: 500 mg/m3

Ceiling: 1000 mg/m?3

STEL: 400 ppm
STEL: 1000 mg/m3

STEL: 400 ppm
STEL: 1000 mg/m3

Carbon Dioxide
124-38-9

TWA: 5000 ppm
TWA: 9000 mg/m3
STEL: 30000 ppm

TWA: 5000 ppm
TWA: 9000 mg/m3

TWA: 5000 ppm
TWA: 9000 mg/m3

TWA: 5000 ppm
TWA: 9000 mg/m3
STEL: 10000 ppm

STEL: 18000 mg/m3

TWA: 5000 ppm
TWA: 9150 mg/m3

Chemicky nazev Svédsko Svycarsko Velka Britanie
Propan-2-ol Véagledande KGV: 250 ppm TWA: 200 ppm TWA: 400 ppm
67-63-0 Vagledande KGV: 600 mg/m3 TWA: 500 mg/m3 TWA: 999 mg/m?

NGV: 150 ppm
NGV: 350 mg/m3

STEL: 400 ppm
STEL: 1000 mg/m3

STEL: 500 ppm
STEL: 1250 mg/m3

Carbon Dioxide
124-38-9

Véagledande KGV: 10000 ppm
Véagledande KGV: 18000 mg/m3
NGV: 5000 ppm

TWA: 5000 ppm
TWA: 9000 mg/m3

TWA: 5000 ppm
TWA: 9150 mg/m3
STEL: 15000 ppm

NGV: 9000 mg/m3 STEL: 27400 mg/m?3
Biologické expozi¢ni limity na
pracovisti
Chemicky nazev Evropska unie Rakousko Bulharsko Chorvatsko Ceska republika
Propan-2-ol - - - 50 mg/L - blood -
67-63-0 (Acetone) - at the
end of the work shift
50 mg/L - urine
(Acetone) - at the
end of the work shift
Chemicky nazev Dansko Finsko Francie Némecko DFG Némecko TRGS
Propan-2-ol - - - 25 mg/L (whole 25 mg/L (whole
67-63-0 blood - Acetone end|blood - Acetone end
of shift) of shift)
25 mg/L (urine - 25 mg/L (urine -
Acetone end of shift)|Acetone end of shift)
25 mg/L - BAT (end
of exposure or end
of shift) urine
25 mg/L - BAT (end
of exposure or end
of shift) blood
Chemicky nazev Madarsko Irsko Itdlie MDLPS Itdlie AIDII
Propan-2-ol - 40 mg/L (urine - Acetone - 40 mg/L - urine (Acetone)
67-63-0 end of shift at end of - end of shift at end of
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workweek) workweek
Chemicky nazev LotySsko Lucembursko Rumunsko Slovenska republika
Propan-2-ol - - 50 mg/L - urine (Acetone) -
67-63-0 - end of shift
Chemicky nazev Slovinsko Spanélsko Svycarsko Velka Britanie
Propan-2-ol 25 mg/L - blood (Acetone)| 40 mg/L (urine - Acetone |25 mg/L (urine - Acetone -
67-63-0 - at the end of the work end of workweek) end of shift)

shift
25 mg/L - urine (Acetone)
- at the end of the work
shift

0.4 mmol/L (urine -
Acetone end of shift)
25 mg/L (whole blood -
Acetone end of shift)
0.4 mmol/L (whole blood -
Acetone end of shift)

Derived No Effect Level (DNEL) - Workers

Chemicky nazev

Oralni

Dermalni

Inhalace

Propan-2-ol
67-63-0

- 888 mg/kg bw/day [4] [6]

500 mg/m3 [4] [6]

(4]
(6]

Systémové Gc¢inky na zdravi.

Dlouhodoby.

Derived No Effect Level (DNEL) - General Public

Chemicky nazev

Oralni

Dermalni

Inhalace

Propan-2-ol
67-63-0

26 mg/kg bw/day [4] [6]

89 mg/m3 [4] [6]

(4]
(6]

Systémové Ucinky na zdravi.

Dlouhodoby.

Odhadovana koncentrace, pfi které nedochazi k nepfriznivym Géinkiim (PNEC)

Chemicky nazev Sladka voda Freshwater Mofska voda Marine water Vzduch
(intermittent release) (intermittent release)
Propan-2-ol 140.9 mg/L 140.9 mg/L 140.9 mg/L - -
67-63-0
Chemicky nazev Sladkovodni Morsky sediment | Sewage treatment Puda Potravinovy fetézec
sediment

Propan-2-ol
67-63-0

dw

552 mg/kg sediment{552 mg/kg sediment

dw

2251 mg/L

28 mg/kg soil dw

160 mg/kg food

8.2. Omezovani expozice

Technické kontroly

Zajistéte dostatecné vétrani, zvlast v uzavienych prostorach.

Prostredky osobni ochrany

Ochrana o€i/oblic¢eje

Pokud Ize pfedpokladat, Ze dojde ke Splichani, pouzijte bezpe€nostni bryle s postrannimi
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chranici.

Ochrana rukou Pouzivejte vhodné ochranné rukavice.

Ochrana kize a téla Pouzivejte vhodny ochranny odév.

Ochrana dychacich cest Za normalnich podminek pouziti neni nutné pouzivat ochranné prostfedky. Dojde-li k
prekroCeni hodnot expozi¢nich limitd nebo dojde-li k vyskytu podrazdéni, je nutné zahajit
vétrani nebo provést evakuaci.

Obecna opatieni tykajici se hygieny Zamezte styku s kdzi, o€ima, nebo s odévem. Pouzivejte vhodné ochranné rukavice a
ochranné bryle nebo oblicejovy §tit. Pfi pouzivani tohoto vyrobku nejezte, nepijte ani
nekufrte.

Omezovani expozice zivotniho Informace nejsou k dispozici.

prostredi

IODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

9.1. Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech

Skupenstvi

Vzhled

Barva

Zapach

Prahova hodnota zapachu

Vlastnost
Bod tani/ bod tuhnuti

Pocatecni bod varu a rozmezi bodu

varu
Hoflavost
Mez hoflavosti ve vzduchu
Horni mez hoflavosti nebo
vybusnosti
Spodni mez horlavosti nebo
vybusnosti
Bod vzplanuti
Teplota samovzniceni
Teplota rozkladu
pH
pH (jako vodny roztok)
Kinematicka viskozita
Dynamické viskozita
Rozpustnost ve vodé
Rozpustnost(i)
Rozdélovaci koeficient
Tlak par
Relativni hustota
Sypna hustota
Hustota par
Relativni hustota par
Charakteristicky ¢astic
Velikost ¢astic
Distribuce velikosti ¢astic

9.2. DalSi informace

Aerosol

Aerosol

Bezbarvé

Rozpoustédlo.

Informace nejsou k dispozici

Hodnoty
K dispozici nejsou zadné udaje
82 °C

K dispozici nejsou Zadné udaje
K dispozici nejsou zadné udaje
K dispozici nejsou zadné udaje

12 °C
K dispozici nejsou zadné udaje

K dispozici nejsou Zadné udaje
K dispozici nejsou zadné udaje
K dispozici nejsou Zadné udaje
K dispozici nejsou zadné udaje
Misitelny s vodou

K dispozici nejsou zadné udaje
K dispozici nejsou zadné udaje
K dispozici nejsou Zzadné udaje
0.787 @ 20°C/68°F

K dispozici nejsou Zadné udaje
K dispozici nejsou zadné udaje
K dispozici nejsou zadné udaje

Informace nejsou k dispozici
Informace nejsou k dispozici

I?oznémkv * Metoda

Zadné znamé
@ 760 mm Hg

Zadné znamé
Zadné znamé

Zadné znamé
Zadné znamé
Zadné znamé
Zadné znamé
Zadné znamé
Zadné znamé
Zadné znamé
Zadné znamé
Zadné znamé
Zadné znamé
Zadné znamé
Zadné znamé

Zadné znamé
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9.2.1. Informace tykajici se tfid fyzického nebezpeci

Vybusné viastnosti
Oxidacéni vlastnosti

9.2.2. Dalsi bezpec¢nostni vlastnosti

Neni povazovano za vybusninu
Nesplriuje kritéria klasifikace jako oxidujici

Informace nejsou k dispozici 1.5 (diethyl ether = 1)

IODDIL 10: Stalost a reaktivita

10.1. Reaktivita

Reaktivita

10.2. Chemicka stabilita

Stabilita

Udaje tykajici se vybusnosti
Citlivost na mechanické vlivy
Citlivost na vyboje statické
elektfiny

10.3. MozZnost nebezpecénych reakci

Informace nejsou k dispozici.

Stabilni za normalnich podminek.

Zadny.
Zadny.

Moznost nebezpeénych reakci

Pfi béZném zpracovani zadné.

10.4. Podminky, kterym je treba zabranit

Podminky, kterym je treba zabranit

10.5. Neslucitelné materialy

Neslucitelné materialy

10.6. Nebezpecné produkty rozkladu

Podle dodanych informaci zadné znamé.

Podle dodanych informaci zadné znamé.

Nebezpeéné produkty rozkladu

Podle dodanych informaci Zzadné znamé.

|ODDI'L 11: Toxikologické informace

11.1. Informace o tfidach nebezpecnosti podle definice v nafizeni (ES) €. 1272/2008

Informace o pravdépodobnych cestach expozice

Informace o vyrobku

Inhalace

Kontakt s okem

Styk s kzi

Poziti

Specifické vysledky testl pro latku nebo smeés nejsou k dispozici. MGze zpusobit podrazdéni
dychaciho traktu. MUze zpUsobit ospalost nebo zavraté.

Specifické vysledky testl pro latku nebo smés nejsou k dispozici. Zplsobuje vazné
podrazdéni o¢i. (na zakladé slozek). Mize zpusobit zarudnuti, svédéni a bolest.

Specifické vysledky testl pro latku nebo smés nejsou k dispozici. Mize zpusobit
podrazdéni. Prodlouzeny kontakt mGze zpusobit zarudnuti a podrazdéni.

Specifické vysledky testu pro latku nebo smés nejsou k dispozici. Poziti mlze zpusobit
gastrointestinalni podrazdéni, nevolnost, zvraceni a prajem.
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Priznaky odpovidajici fyzikalnim, chemickym a toxikologickym vlastnostem

Symptomy Muize zpusobit zarudnuti a slzeni o¢i. Vdechnuti vypard ve vysokych koncentracich mize
zpUsobovat rizné pFiznaky, napfiklad bolest hlavy, zavraté, inavu, nevolnost a zvraceni.

Akutni toxicita

Ciselna méreni toxicity

Nasledujici hodnoty jsou vypoc¢itany na zakladé kapitoly 3.1 dokumentu GHS

ATEmix (oralni) 99,999.00 mg/kg
ATEmix (dermalni) 99,999.00 mg/kg
ATEmix (inhalaéni-plyn) 99,999.00 ppm
ATEmix (inhala€ni-pary) 99,999.00 mg/l

ATEmix (inhalaéni-prach/mlha) 99,999.00 mg/|

Informace o slozce
Chemicky nazev Orélni LD50 Derméalni LD50 LC50 Inhalaéni
Propan-2-ol = 1870 mg/kg (Rat) = 4059 mg/kg ( Rabbit) > 10000 ppm (Rat)6h

Opozdéné a okamzité Ucinky a také chronické ucinky kratkodobé a dlouhodobé expozice

Ziravost/drazdivost pro kiizi Muze zpusobit podrazdéni kaze.

Vazné poskozeni o€i / podrazdéni Klasifikace na zakladé udaju dostupnych pro slozky. Zpusobuje vazné podrazdéni oci.
oci

Senzibilizace dychacich cest nebo Na zakladé dostupnych udaji nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
klze

Mutagenita v zarodec¢nych buiikach Na zakladé dostupnych Udaji nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.

Karcinogenita Na zakladé dostupnych udaji nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
Toxicita pro reprodukci Na zakladé dostupnych udajl nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
STOT - jednorazova expozice Muize zpUsobit ospalost nebo zavraté.

STOT - opakovana expozice Na zakladé dostupnych udaji nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
Nebezpecénost pii vdechnuti Na zakladé dostupnych udaji nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.

11.2. Informace o dalSich nebezpecich

11.2.1. Vlastnosti narusujici endokrinni systém

Vlastnosti narusujici endokrinni Latka/smés neobsahuje slozky, o nichz se ma za to, Ze maji vlastnosti vyvolavajici naruseni
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systém endokrinni €innosti podle REACH ¢lanek 57(f) nebo nafizeni Komise (EU) s delegovanou
pravomoci 2017/2100 nebo nafizeni Komise (EU) 2018/605 pfi hladinach 0,1 % nebo
vysSich.

11.2.2. Dalsi informace

Jiné nepriznivé ucinky Informace nejsou k dispozici.

lODDIL 12: Ekologické informace

12.1. Toxicita
Ekotoxicita
Chemicky nazev Rasy/vodni rostliny Ryby Toxicita pro Korysi
mikroorganismy
Propan-2-ol EC50: >1000mg/L (96h, | LC50: =9640mg/L (96h, - EC50: =13299mg/L (48h,
Desmodesmus Pimephales promelas) Daphnia magna)
subspicatus) LC50: =11130mg/L (96h,
EC50: >1000mg/L (72h, | Pimephales promelas)
Desmodesmus LC50: >1400000pug/L
subspicatus) (96h, Lepomis
macrochirus)
12.2. Perzistence a rozlozitelnost
Perzistence a rozlozitelnost Informace nejsou k dispozici.
12.3. Bioakumulaéni potencial
Bioakumulace Informace nejsou k dispozici.
Informace o slozce
Chemicky nazev Rozdélovaci koeficient

Propan-2-ol 0.05
12.4. Mobilita v pudé
Mobilita v padé Informace nejsou k dispozici.
12.5. Vysledky posouzeni PBT a vPvB
Hodnoceni PBT a vPvB Produkt neobsahuje zadnou latku (latky) klasifikovanou jako PBT nebo vPvB nad prahem

pro deklaraci.
Chemicky nazev Hodnoceni PBT a vPvB
Propan-2-ol Latka neni PBT/vPvB Posouzeni PBT se nepouzije
12.6. Vlastnosti narusujici endokrinni systém
Vlastnosti narusujici endokrinni Latka/smés neobsahuje slozky, o nichz se ma za to, Ze maji vlastnosti vyvolavajici naruSeni
systém endokrinni ¢innosti podle REACH ¢lanek 57(f) nebo nafizeni Komise (EU) s delegovanou
pravomoci 2017/2100 nebo nafizeni Komise (EU) 2018/605 pfi hladinach 0,1 % nebo

vyssich.

12.7. Jiné nepriznivé ucinky

Stranka 11/15



136-8530, ZP - RS Pro IPA Cleaner Datum revize 15-06-2023

Informace nejsou k dispozici.

|ODDIL 13: Pokyny pro odstraiiovani

13.1. Metody nakladani s odpady

Odpad ze zbytki/nepouzitych Zlikvidujte v souladu s mistnimi pfedpisy. Likvidujte odpad v souladu s pravnimi pfedpisy na
produkttl ochranu Zivotniho prostiedi.
Znecistény obal Prazdné nadoby opakované nepouzivejte.

|ODDiL 14: Informace pro prepravu

IATA

14.1 Cislo OSN nebo ID é&islo UN1950

14.2 Oficialni (OSN) pojmenovéani AEROSOLS, FLAMMABLE
pro prepravu

14.3 Trida/tridy nebezpecnosti pro 2.1

prepravu

14.4 Obalova skupina None

14.5 Nebezpecénost pro Zivotni Ne

prostredi

14.6 Zvlastni bezpecnostni opatieni pro uzivatele
Zvlastni ustanoveni Zadny

IMDG

14.1 Cislo OSN nebo ID é&islo UN1950

14.2 Oficialni (OSN) pojmenovani AEROSOLS, FLAMMABLE
pro prepravu
14.3 Tridal/tfidy nebezpeé€nosti pro 2.1

prepravu

14.4 Obalova skupina None

14.5 Nebezpecnost pro zivotni Ne

prostredi

14.6 Zvlastni bezpeénostni opatieni pro uZivatele
Zvlastni ustanoveni Zadny
EmS-No F-D, S-U

14.7 Hromadna namorni preprava Informace nejsou k dispozici
podle nastroji IMO

RID

14.1 Cislo OSN nebo ID é&islo UN1950

14.2 Oficialni (OSN) pojmenovani AEROSOLS, FLAMMABLE
pro prepravu

14.3 Trida/tfidy nebezpecnosti pro 2.1

prepravu

14.4 Obalova skupina None

14.5 Nebezpecnost pro zivotni Ne

prostredi

14.6 Zvlastni bezpecnostni opatieni pro uzivatele
Zvlastni ustanoveni Zadny

ADR

14.1 Cislo OSN nebo ID é&islo UN1950

14.2 Oficialni (OSN) pojmenovani AEROSOLS, FLAMMABLE
pro prepravu
14.3 Tridal/tridy nebezpecnosti pro 2.1
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prepravu

14.4 Obalova skupina None

14.5 Nebezpecnost pro zivotni Ne

prostredi

14.6 Zvlastni bezpecnostni opatieni pro uzivatele
Zvlastni ustanoveni Zadny

Kéd omezeni prajezdu tunelem (D)

lODDIL 15: Informace o pfedpisech

15.1. Predpisy tykajici se bezpeénosti, zdravi a zivotniho prostredi/specifické pravni predpisy tykajici se latky nebo smési

Narodni predpisy

Francie
Nemoci z povolani (R-463-3, Francie)
Chemicky nazev Francouzské RG ¢islo
Propan-2-ol - 67-63-0 RG 84
Némecko
Tfida nebezpecnosti pro vodu mirné nebezpecény pro vodni prostfedi (WGK 1)
(WGK)

Evropska unie
Vezméte v potaz smérnici 98/24/ES o bezpecnosti a ochrané zdravi zaméstnanct pred riziky spojenymi s chemickymi Ciniteli
pouzivanymi pfi praci.

Povoleni a/nebo omezeni pfi pouziti:
Tento produkt obsahuje jednu nebo vice latek podléhajicich omezeni (Nafizeni (ES) €. 1907/2006 (REACH), Priloha XVII)

Chemicky nazev Zakazané latky dle Pfilohy XVII Latka podléhajici povoleni dle PFilohy
nafizeni REACH XIV nafizeni REACH
Propan-2-ol - 67-63-0 Use restricted. See item 75. -

Persistentni organické znecist'ujici latky
Nelze aplikovat

Latky poskozujici ozonovou vrstvu (ODS) nafizeni (ES) 1005/2009
Nelze aplikovat

EU - Pripravky na Ochranu Rostlin (1107/2009 / ES)
Chemicky nazev EU - Pripravky na Ochranu Rostlin (1107/2009 / ES)
Carbon Dioxide - 124-38-9 Osoba povérena ochranou zavodu

Nafrizeni o biocidnich pripravcich (EU) €. 528/2012 (BPR)
Chemicky nazev Narizeni o biocidnich pfipravcich (EU) €. 528/2012 (BPR)
Propan-2-ol - 67-63-0 Typ pFipravku 2: Dezinfekéni prostfedky a algicidy, jez
nejsou urceny k pouZziti u Elovéka nebo zvifat Typ
pfipravku 4: Oblast potravin a krmiv Typ pfipravku 1:
Osobni hygiena
Carbon Dioxide - 124-38-9 Typ pfipravku 9: Konzervacni pfipravky pro vlakna, kizi,
pryz a polymerni materialy Typ pfipravku 14: Rodenticidy
Typ pripravku 15: Avicidy Typ pfipravku 18: Insekticidy,
akaricidy a pfipravky k regulaci jinych ¢lenovcu
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ZjednodusSeny postup — Kategéria 6 |

Mezinarodni seznamy

TSCA Stav souladu seznamu vam sdéli dodavatel
DSL/NDSL Stav souladu seznamu vam sdéli dodavatel
EINECS/ELINCS Stav souladu seznamu vam sdéli dodavatel
ENCS Stav souladu seznamu vam sdéli dodavatel
IECSC Stav souladu seznamu vam sdéli dodavatel
KECL Stav souladu seznamu vam sdéli dodavatel
PICCS Stav souladu seznamu vam sdéli dodavatel
AlIC Stav souladu seznamu vam sdéli dodavatel
NZloC Stav souladu seznamu vam sdéli dodavatel
Legenda:

TSCA - United States Toxic Substances Control Act Section 8(b) Inventory (Zakon o kontrole toxickych latek Spojenych statd,

oddil 8(b))

DSL/NDSL - kanadsky seznam tuzemskych/cizich latek
EINECS/ELINCS - Evropsky seznam existujicich obchodovanych chemickych latek/Evropsky seznam ozndmenych chemickych

latek

ENCS - japonsky seznam existujicich a novych chemickych latek

IECSC - Cinsky seznam existujicich chemickych latek

KECL - korejsky seznam existujicich a hodnocenych chemickych latek
PICCS - filipinsky seznam chemikalii a chemickych latek

AIlIC - Australsky seznam pramyslovych chemikalii

NZloC - novozélandsky seznam chemikalii

15.2. Posouzeni chemické bezpecnosti

Zprava o chemické bezpecnosti Informace nejsou k dispozici

|ODDIL 16: Dal$i informace

Kli¢ nebo popis zkratek a akronymu pouzitych v bezpeénostnim listu

PIné znéni H-vét viz oddil 3
H225 - Vysoce hoflava kapalina a pary

H280 - Obsahuje plyn pod tlakem; pfi zahFivani midze vybuchnout

H319 - Zplsobuje vazné podrazdéni oci
H336 - Mlze zpUsobit ospalost nebo zavraté

Legenda
SVHC: Léatky vzbuzujici velmi velké obavy:

Legenda Section 8: Exposure controls/personal protection

TWA TWA (Casové vazeny pramér)
Strop Maximalni limitni hodnota
+ Senzibilizujici latky

Hodnoty STEL STEL (limitni hodnota kratkodobé expozice)
* Oznacdeni klze

Postup klasifikace

Klasifikace podle nafizeni (ES) ¢. 1272/2008 [CLP]

Pouzita metoda

IAkutni oralni toxicita

\Vypoétova metoda

IAkutni dermalni toxicita

\Vypoctova metoda

IAkutni inhalaéni toxicita - plyn

\Vypoctova metoda

IAkutni inhalaéni toxicita - pary

\Vypoctova metoda
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IAkutni inhalaéni toxicita - prach/mlha

Vypocétova metoda

Ziravost/drazdivost pro kiiZi

\Vypocétova metoda

\Vazné poskozeni o€i / podrazdéni o€i

\Vypoctova metoda

Senzibilizaci dychacich cest

\Vypoc&tova metoda

Senzibilizace klze

\Vypoctova metoda

Mutagenita

\Vypocétova metoda

Karcinogenita

\Vypoctova metoda

Toxicita pro reprodukci

\Vypoc&tova metoda

STOT - jednorazova expozice

\Vypoctova metoda

STOT - opakovana expozice

\Vypoétova metoda

IAkutni toxicita pro vodni prostiedi

\Vypoctova metoda

Chronicka toxicita pro vodni prostiedi

\Vypoc&tova metoda

Nebezpecnost pfi vdechnuti

\Vypoctova metoda

Ozo6n

Vypoétova metoda

Klicové odkazy na literaturu a zdroje dat pouzité pri vytvareni bezpeénostniho listu

Agentura pro registr toxickych latek a nemoci (ATSDR)
Americky ufad pro ochranu zivotniho prostfedi, databaze ChemView
Evropsky ufad pro bezpecnost potravin (EFSA)

Vybor pro hodnoceni rizik Evropské agentury pro chemické latky (ECHA) (ECHA_RAC)

Evropské agentura pro chemické latky (ECHA) (ECHA_API)

EPA (Urad pro ochranu Zivotniho prostfedi)
Predepsana urover akutni expozice (AEGL)

Americky ufad pro ochranu Zivotniho prostfedi, federalni zakon o insekticidech, fungicidech a rodenticidech
Americky ufad pro ochranu zivotniho prostfedi, vysoky objem produkce chemickych latek

Casopis o vyzkumu potravin (Food Research Journal)

Databaze nebezpecénych latek

Mezinarodni jednotna databaze informaci o chemickych latkach (IUCLID)

Narodni technologicky institut a hodnoceni (NITE)

Australska Narodni Schéma Oznamovani a Posuzovani Primyslovych Chemickalii (NICNAS)
NIOSH (Narodni institut pro bezpe€nost a ochranu zdravi)

Narodni knihovna lékafstvi, ChemID Plus (NLM CIP)

Narodni Lékarskéa Knihovna
Narodni toxikologicky program (NTP)

Databaze klasifikace chemickych latek a informaci (Chemical Classification and Information Database, CCID), Novy Zéland
Organizace pro hospodaiskou spolupraci a rozvoj, Publikace o zivotnim prostfedi, zdravi a bezpecnosti

Organizace pro hospodaiskou spolupraci a rozvoj, Program vysokého objemu produkce chemickych latek

Organizace pro hospodaiskou spolupraci a rozvoj, Datova sada skriningovych informaci

Sveétova zdravotnicka organizace

Datum revize 15-06-2023

Bezpecnostni list v souladu s nafizenim (ES) €. 1907/2006 (REACH)

Upozornéni

Informace obsazené v tomto bezpeénostnim listu jsou uvedeny spravné dle naseho nejlepsiho védomi a svédomi a v
souladu s poslednimi poznatky ke dni vydani tohoto listu. Dané informace jsou navrzené pouze jako pouceni pro
bezpecéné zachazeni, pouzivani, zpracovavani, skladovani, prevazeni, odstranovani a vypousténi a nesmi byt pokladany
jako specifikace zaruky nebo kvality. Informace se tykaji pouze specifickych uréenych materiali a nemusi byt platné pro
takovéto materialy pouzivané v kombinaci s jinymi materialy nebo procesy, pokud to neni uvedeno v textu.

Konec bezpeénostniho listu
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