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Calibro digitale 150mm RS 
Pro 0,0005 poll., 0,01 mm, 

metrico 
Codice RS: 841-25             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

I prodotti firmati RS approvati per impieghi professionali offrono 
componenti di qualità professionale in tutte le categorie di prodotti. 
La nostra gamma di prodotti è stata testata da ingegneri e offre 

• Display LCD chiaro 

•  Struttura in acciaio 
inox 

• Impostazione 
origine 

• Attivazione/Disattiva
zione commutabile 

•  Manopola zigrinata 
per la regolazione 
fine 

• Vite di bloccaggio 
zigrinata 

•  Fornito con batteria 

 

 

 

 

CARATTERISTICH
E 
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una qualità paragonabile a quella dei marchi leader senza pagare un prezzo eccezionale. 

 

 

 

 I calibri digitali RS Pro utilizzano encoder lineari per misurare le distanze interne ed esterne. Questo 
viene quindi mostrato su un display digitale che è semplice da usare e facile da leggere. Questo pratico 
utensile è disponibile con conversioni metriche e imperiali per misurare con precisione gli oggetti con 
estrema facilità 

 

 

 

Tipo di pinza Digitale 
Imperiale o metrico Entrambi 
Tipo di visualizzazione Digitale 
Precisione 0.03 mm 
Risoluzione 0.0005 in, 0.01 mm 
Ripetibilità 0.01mm / 0.0005 in 
Rotella zigrinata Sì 
Funzione pulsante on/off, zero, mm/pollice 
Uscita dati No 

Applicazioni Per l'uso in laboratori, manutenzione elettrica ed 
elettronica, applicazioni meccaniche e automobilistiche. 

  

 

 

Alimentazione 1 x batteria all'ossido di argento SR44 - 1,55 V. 
Batteria  Sì 
Tipo di batteria SR44 

 

 

DESCRIZIONE del 
   

Specifiche generali 

Specifiche elettriche 
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Capacità 150mm 

Lunghezza ganascia esterna 40mm 
Lunghezza ganascia interna 18mm 
Ganasce esterne di precisione ±0.02mm 
Precisione ganasce interne e asta di 
profondità ±0.02mm 

   

 

 

Temperatura d'esercizio 5°C - 40°C. 
Umidità relativa Massimo 80% 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Specifiche meccaniche 

Specifiche dell'ambiente operativo 
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