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RS Pro IDS6052U Oszilloskop, 
Digitalspeicher, 2 Kanäle, 50 

MHz      

RS Best.-Nr. 123-3538 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in 
allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von 
Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualität wie die 
führenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen. 

 

• 19 automatische 
Messungen 

• Datenlogger 

• Peak Detection: Nur 
10 ns 

• 5,7-Zoll-TFT-
Farbdisplay 

MERKMALE 
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Das RS Pro IDS-6052-U ist ein universell einsetzbares 2-Kanal-Digital-Speicheroszilloskop. Dieses 
Gerät verfügt über viele großartige Funktionen, darunter eine benutzerfreundliche Menüstruktur, eine 
kompakte Größe, ein ergonomisches Design, einen USB-Host für PC-Konnektivität und USB-
Geräteanschlussunterstützung. 
 

 

 

 

Serie IDS-6000-U 

Modellnummer IDS6052U 

Oszilloskoptyp Digitale Speicherung 

Bandbreite 50MHz 

Sampling-Typ Echtzeit, äquivalent 

Sampling-Modus Abtastung, Peak Detection, Durchschnitt 

Durchschnittszeit 2, 4, 16, 32. 64, 128, 256 

Standardschnittstellen USB 

Kalibrierung verfügbar Ja 

Anwendungen 

Laboratorien, Bildungseinrichtungen, 
Produktprüfungen und Qualitätssicherung, 
Servicebetrieb und Unterstützung nach dem Kauf, 
Produktentwicklung und Debugging 

 

 

 

Eingangskopplung AC, DC, GND 

Eingangsimpedanz 1MΩ ±2%, ~15pF  

Maximale Eingangsspannung 300 V (DC+AC Peak), CATII 

Eingangsempfindlichkeit 2 mV/div ~ 10 V/div (1-2-5-Schritte) 

 

 

Produktbeschreibung 

Allgemeine Spezifikationen 

Eingangssystem 
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Maximale vertikale Empfindlichkeit 2mV/div 

Minimale vertikale Empfindlichkeit 10V/div 

Vertikale Auflösung 8 bit 

DC-Messgenauigkeit (≤200 mv/div) ±(3 % x | Anzeige| + 0,1 div + 1 mV) 

Anstiegszeit ≤7ns 

Kanal-Spannungsversatzbereich  
2 mV/div ~ 50 mV/div: 0,4 V; 100 mV/div ~ 500 
mV/div: 4 V; 1 V/div ~ 5 V/div: 40 V; 10 V/div: 300 V 

Mathematische Bedienung +, -, FFT 

 

 

 

Echtzeit-Abtastrate 1GSa/s 

Speichertiefe 4 kpts 

Messanzeige-Modus Haupt-, FENSTER-, FENSTERZOOM-, ROLL-, X-Y- 

Zeitbasisbereich 1 ns/div bis 50 s/div 

Horizontale Scrate 50ms/div～50s/div 

 

 

 

X-poliger Eingang/Y-poliger Eingang Kanal 1 (CH1), Kanal 2 (CH2) 

Sample-Frequenz 25KSa/s～250MSa/s  

 

 

 

Automatische Messung 

VPP, Vmax, Vmin, Vamp, Voi, Vhi, Vavg, Vrms,  
Anstiegs-Vorfuß/Überschwingen, Fall-
Vorfuß/Überschwingen PP-Verstärker AVG eff Hi lo 
max. Min. Frequenz, Periode, Anstiegszeit, Abfallzeit, 
positive Breite, negative Breite, Arbeitszyklus 

 

 

 

 

 

Vertikales System 

Horizontales System 

X-Y-Modus 

Messsystem 
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Triggerquelle Ch1, CH2, Leitung, EXT 

Triggermodi Auto, NORMAL, EINZEL, TV, Flanke, Impulsbreite 

Auslösekupplung 
AC-, DC-, LF-Ausweisung, HF-Ausweisung. 
Rauschunterdrückung 

Triggerempfindlichkeit 
DC ~ 25 MHz: Ca. 0,5 div oder 5 mV; 25 MHz ~ 
70/100/150 MHz: Ca. 1,5 Div oder 15 mV 

 

 

 

Automatische Einstellung 
Stellen Sie den vertikalen VOLT/DIV-, horizontalen 
TIME/DIV- und Triggerpegel automatisch ein 

Speichern/Abrufen Bis zu 15 Sätze von Messbedingungen  

 

 

 

Anzeigemodus 5,7-Zoll-TFT-Farb-LCD 

Auflösung 320 horizontale x 234 vertikale Pixel 

Signalformanzeige-Bereich 8 x 12 div 

 

 

 

Betriebsspannung 
AC 100 V ~ 240 V, 48 Hz ~ 63 Hz, automatische 
Auswahl 

Steckertyp Europa, Großbritannien 

Sicherheitskategorie Stufe und 
Spannung 

CAT II 300 V 

 

 

 

Abmessungen 140 mm x 310 mm x 142 mm 

Länge 140mm 

Breite 310mmm 

Höhe 142mm  

Gewicht 2.5kg 

 

Mechanische Spezifikationen 

Elektrische Spezifikationen 

Trigger-Spezifikationen 

Bedientafelfunktion 

Anzeigesystem 
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Konformität/Zertifizierung En61340, CE      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Zulassungen 


