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Medios de filtro RS Pro de 
grado G3, 20 x 1m 14mm 

RS Código RS: 122-1771 

Los productos con aprobación profesional RS le proporcionan 
piezas de calidad profesional en todas las categorías de 
productos. Nuestra gama de productos ha sido probada por 

• Con unión térmica

• Grado

• 9 Parte CP413
BS5588
aprobaciones

CARACTERÍSTICA
S 
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ingenieros y proporciona una calidad comparable a las marcas líderes sin pagar un precio superior.

 RS Pro presenta este artículo un material filtrante sintético (100% fibra de poliéster) que se 

suministra en un rollo. El medio filtrante está unido térmicamente por medio de fibras de dos 
componentes y es adecuado para su uso como prefiltro general para aplicaciones de calefacción, 
ventilación y aire acondicionado y vitrinas de cocina. 

Opciones disponibles: 
827-9510 - Rollo de material filtrante blanco 1000mm x 2000mm x 10mm (grosor)
122-1771 - Rollo de material 1000mm x 20m x 14mm (grosor)
122-1772 - Media Pad 1000mm x 1600mm x 14mm (grosor)

Grado del filtro G3 

Caída de presión inicial    35Pa     

Aplicaciones 
Prefiltro general para campanas extractoras y 
campanas extractoras de aire acondicionado y cocina 

 

Dimensiones   20m x 1m pulg  

Grosor 14mm  

Longitud 20m 

Anchura    1m      

Propiedad 

Caída de presión final recomendada 250Pa 

Velocidad de los medios 1.5m/s 

Resistencia inicial 77.70%   

Media de resistencia  87.50% 

Capacidad de retención de polvo 400g/m2  

Estabilidad térmica 100°C 

Descripción del 

producto ATRIBUTO 1

Especificaciones mecánicas 

Especificaciones 

generales

https://uk.rs-online.com/web/p/products/8279510/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/1221771/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/1221772/
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Cumplimiento/Certificaciones DIN 53438 , EN 779 , ISO 9073-2      

Inflamabilidad K1/F1  
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