PTCP0619A v1.9 RS 725-9993 RS REVIEW DATE: 01/09/2023

FICHA DE DADOS DE SEGURANCA

Esta ficha de dados de segurancga foi elaborada em conformidade com os requisitos de:
Ficha de dados de segurancga conforme o regulamento (UE) 2020/878

Data darevisdo 12/09/2023 Numero da Revisdo 0.43

ISECCAO 1: Identificacdo da substancia/mistura e da sociedade/empresa

1.1. Identificador do produto

Nome do Produto RS Acrylic Thermal Adhesive Part A
Cddigo(s) do Produto 725-9993, ZP

Numero da ficha de dados de 00498

seguranca

Identificador exclusivo de formula C8U4-M0J2-5000-0623
(UFI)

Substancia/mistura pura Mistura

1.2. Utilizacdes identificadas relevantes da substancia ou mistura e utilizacdes desaconselhadas

Utilizacdo recomendada Adesivos/colas
UtilizacBes desaconselhadas N&o estéo identificados usos desaconselhados

1.3. Identificacdo do fornecedor da ficha de dados de seguranca

Fornecedor

RS Components SAS

Rue Norman King

CS40453

60031 Beauvais Cedex

France

+34 902 100 711
soporte.tecnico@rs-components.com
Para mais informacdes, por favor contacte

Endereco eletrénico soporte.tecnico@rs-components.com

1.4. Numero de telefone de emergéncia

Telefone de emergéncia Centro de Informacgéo Antivenenos: +351 800 250 250 (Atendimento Permanente)

Telefone de emergéncia -

+351 30880 4750 (24hr), +44 1235 239670 (24hr), +351 800 250 250 (24hr)

|SEC(;AO 2. ldentificacdo dos perigos

2.1. Classificagdo da substancia ou mistura
Classificagédo de acordo com o
Regulamento (CE) n.° 1272/2008

Pagina 1/14



725-9993, ZP - RS Acrylic Thermal Adhesive Part A Data da revisdo 12/09/2023

CRE]

Corroséolirritacdo cutanea Categoria 2 - (H315)
Les8es oculares graves/irritacdo ocular Categoria 2 - (H319)
Sensibilizacdo cutanea Categorial - (H317)

2.2. Elementos do rétulo
Contém methacrylic acid, monoester with propane-1,2-diol

Palavra-sinal
Atengéo

Adverténcias de perigo

H315 - Provoca irritagdo cutanea

H317 - Pode provocar uma reagao alérgica cutanea
H319 - Provoca irritag&o ocular grave

Recomendacgdes de Prudéncia - UE (Art. 28.°, 1272/2008)

P261 - Evitar respirar as poeiras/fumos/gases/névoas/vapores/aerossois.

P280 - Usar luvas de protecgéo e protegéo ocular/facial.

P302 + P352 - SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE: lavar com sabonete e agua abundantes.

P305 + P351 + P338 - SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente com agua durante varios
minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possivel. Continuar a enxaguar.

P333 + P313 - Em caso de irritagdo ou erupgao cutanea: consulte um médico.

P501 - Eliminar o contetdo/recipiente em conformidade com os regulamentos locais, regionais, nacionais, internacionais
aplicaveis.

2.3. Outros perigos

Esta mistura ndo contém substancias consideradas persistentes, bioacumulaveis e tdxicas (PBT). Esta mistura ndo contém
substéncias consideradas muito persistentes e muito bioacumulaveis (mPmB).

Informagdes sobre o Desregulador  Este produto ndo contém quaisquer desreguladores enddcrinos conhecidos ou suspeitos.
Endocrino

|SECC;AO 3: Composicao/informacdo sobre os componentes

3.1 Substancias

Nao aplicavel
3.2 Misturas
Nome quimico % Peso | NuUmero de registo No. CE Classificagdo de Limite de Fator M Fator M
REACH (NUmero do acordo com o concentragéo (longa
indice da | Regulamento (CE) n.°| especifico duracéo)
UE) 1272/2008 [CRE] (LCE)

tetrahydrofurfuryl 10-30 |Sem dados disponiveis| 219-529-5 Eye Irrit. 2 (H319) - - -

Pagina 2/14




725-9993, ZP - RS Acrylic Thermal Adhesive Part A Data da revisdo 12/09/2023

methacrylate Skin Irrit. 2 (H315)
2455-24-5 STOT SE 3 (H335)
methacrylic acid, 5-10 [Sem dados disponiveis| 248-666-3 | Skin Sens. 1 (H317) - - -
monoester with Eye Irrit. 2 (H319)
propane-1,2-diol
27813-02-1

Texto integral das frases H e EUH: ver seccéo 16

Estimativa da toxicidade aguda

Nome quimico DL50 oral mg/kg| DL50 cutanea CL50 Inalacao - 4 CL50 Inalacao - 4 CL50 Inalacao - 4
mg/kg horas - poeira/névoa -| horas - vapor - mg/I| horas - gas - ppm
mg/|
methacrylic acid, 11200 5000 Sem dados disponiveis|Sem dados disponiveis Sem dados
monoester with disponiveis
propane-1,2-diol
27813-02-1

Este produto ndo contém candidatos a substancias que suscitam elevada preocupagdo a uma concentragdo >=0,1%
(Regulamento (CE) n.° 1907/2006 (REACH), Artigo 59.°)

ISECCAO 4: Medidas de primeiros socorros

4.1. Descricdo das medidas de primeiros socorros

Recomendacéao geral Mostrar esta ficha de dados de seguranga ao médico assistente.

Inalacdo Retirar para uma zona ao ar livre. Consulte imediatamente um médico se ocorrerem
sintomas.

Contacto com os olhos Enxaguar imediatamente com agua abundante, inclusivamente sob as palpebras, durante

pelo menos 15 minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possivel.
Continue a enxaguar. Manter o olho bem aberto enquanto enxagua. N&o friccionar a zona
afetada. Consulte um médico em caso de aparecimento ou persisténcia de irritacéo.

Contacto com a pele Pode provocar uma reacéo alérgica cutanea. Consulte um médico em caso de irritagéo
cutanea ou reacgOes alérgicas. Lavar imediatamente e durante pelo menos 15 minutos com
sabonete e muita agua.

Ingestéo Enxaguar a boca. Nunca administrar nada pela boca a uma pessoa inconsciente. NAO
provocar o vémito. Contacte um médico.

Autoprotec¢ao do socorrista Evitar o contato com a pele, os olhos ou o vestuario. Usar vestuério de protecao individual
(ver secgéo 8).

4.2. Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados

Sintomas Comichao. Exantema. Urticaria. Pode causar vermelhid&o e lagrimas nos olhos. Sensagéao
de ardor.
Efeitos da Exposicéo N&o existe informacao disponivel.

4.3. Indicacdes sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessarios

Nota aos médicos Pode provocar sensibilizagdo em pessoas suscetiveis. Tratar os sintomas.
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ISECCAO 5: Medidas de combate a incéndios

5.1. Meios de extingdo

Meios Adequados de Extin¢éo Utilize as medidas de exting@o apropriadas as circunstancias do local e do ambiente
circundante.

Incéndio Grande ATENCAO: O uso de agua pulverizada pode ser ineficiente no combate ao incéndio.
Meios inadequados de extingao N&o espalhe as substancias derramadas com jato de 4gua em alta pressao.

5.2. Perigos especiais decorrentes da substancia ou mistura

Perigos especificos resultantes do O produto é ou contém um sensibilizante. Pode causar sensibilizagdo em contacto com a
produto quimico pele.

5.3. Recomendacdes para o pessoal de combate aincéndios

Equipamento de protecédo especial eO pessoal de combate a incéndios deve utilizar aparelho de respiragdo autbnomo e
precaucdes para bombeiros equipamento completo de combate a incéndios. Utilizar equipamento de protecao
individual.

ISECCAO 6: Medidas a tomar em caso de fugas acidentais

6.1. Precaucdes individuais, equipamento de protecdo e procedimentos de emergéncia

Precaucdes individuais Evitar o contato com a pele, os olhos ou o vestuario. Assegurar uma ventilagdo adequada.
Usar o equipamento de protecc¢édo individual exigido. Evacuar o pessoal para areas
seguras. Manter as pessoas afastadas e a barlavento do derrame/fuga.

Outras informagdes Consultar as medidas de protegdo indicadas nas Secgbes 7 e 8.

Para o pessoal responsavel pela Utilizar a protec¢éo individual recomendada na Seccao 8.
resposta a emergéncia

6.2. Precaucdes a nivel ambiental

Precaucdes a nivel ambiental Impedir a fuga ou o derrame de prosseguir se tal puder ser feito em seguranga.

6.3. Métodos e materiais de confinamento e limpeza

Métodos de confinamento Impedir a fuga ou o derrame de prosseguir se tal puder ser feito em seguranca.
Métodos de limpeza Recolher mecanicamente, colocando em recipientes adequados para eliminacéo.

Prevencéo de Perigos Secundarios Limpar bem os objetos e &reas contaminados, respeitando os regulamentos de natureza
ambiental.

6.4. Remissao para outras seccdes

Remissdo para outras sec¢des Ver Seccao 8 para obter mais informacdes. Ver Seccéo 13 para obter mais informacgdes.

|SEC(;AO 7. Manuseamento e armazenagem

7.1. Precauc¢des para um manuseamento seqguro
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Manusear de acordo com as boas praticas de higiene e seguranca industrial. Evitar o
contato com a pele, os olhos ou o vestuario. Assegurar uma ventilagdo adequada. Em caso
de ventilagao insuficiente, usar equipamento respiratério adequado. Nao comer, beber ou
fumar durante a utiliza¢@o deste produto. Retirar a roupa contaminada e lava-la antes de a
voltar a usar.

Recomendagdes sobre
manuseamento seguro

ConsideragOes gerais em matéria deUsar luvas e equipamento protector para os olhos /face adequados. Ndo comer, beber ou
higiene fumar durante a utilizacé@o deste produto. Evitar o contato com a pele, os olhos ou o
vestuario.

7.2. CondicbOes de armazenagem seqgura, incluindo eventuais incompatibilidades

Manter os recipientes bem fechados em lugar fresco, bem ventilado e ao abrigo da
humidade.

Condicbes de Armazenagem

7.3. Utilizacdo(6es) final(is) especifica(s)

Métodos de gestdo dos riscos As informagdes necessérias estdo contidas nesta Ficha de Dados de Seguranca.

(MGR)

|SECCAO 8: Controlo da exposicao/protecao individual

8.1. Pardmetros de controlo

Este produto, tal como é fornecido, ndo contém quaisquer materiais perigosos com limites
de exposicao profissional estabelecidos pelos organismos reguladores especificos da

Limites de Exposicdo

regido.
Nome guimico Unido Europeia Austria Bélgica Bulgaria Croécia
Aluminium Hydroxide - TWA: 5 mg/m? - TWA: 10.0 mg/m?3 -
21645-51-2 STEL 10 mg/m3 TWA: 1.5 mg/m3
Nome quimico Chipre Republica Checa Dinamarca Esténia Finlandia
Aluminium Hydroxide - TWA: 10.0 mg/m3 - - -
21645-51-2
Nome guimico Franca Alemanha TRGS Alemanha DFG Grécia Hungria
Aluminium Hydroxide - TWA: 1.25 mg/m?3 TWA: 4 mg/m3 - -
21645-51-2 TWA: 10 mg/m3 TWA: 1.5 mg/m3
tetrahydrofurfuryl - - skin sensitizer - -
methacrylate
2455-24-5
Nome guimico Irlanda Italia MDLPS Italia AIDII Let6nia Litudnia
Aluminium Hydroxide TWA: 10 mg/m3 - TWA: 1 mg/m3 TWA: 6 mg/m?3 TWA: 6 mg/m3
21645-51-2 TWA: 4 mg/m3
STEL: 30 mg/m3
STEL: 12 mg/m3
Nome guimico Luxemburgo Malta Paises Baixos Noruega Polénia
Aluminium Hydroxide - - - - TWA: 2.5 mg/m?
21645-51-2 TWA: 1.2 mg/m3
Nome quimico Portugal Roménia Eslovaquia Eslovénia Espanha
Aluminium Hydroxide TWA: 1 mg/m3 - TWA: 1.5 mg/m?3 - TWA: 1 mg/m3
21645-51-2 TWA: 4 mg/m3
Nome quimico Suécia Suica Reino Unido
Aluminium Hydroxide - TWA: 3 mg/m?3 TWA: 10 mg/m3
21645-51-2 TWA: 10 mg/m?3 TWA: 4 mg/m3
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STEL: 30 mg/m3
STEL: 12 mg/m3

propane-1,2-diol
27813-02-1

tetrahydrofurfuryl methacrylate - S+ -
2455-24-5
methacrylic acid, monoester with - S+ -

Limites Biolégicos de Exposi¢ao
Profissional

Este produto, tal como é fornecido, ndo contém quaisquer materiais perigosos com limites
bioldgicos estabelecidos pelas entidades reguladoras especificas da regido.

Derived No Effect Level (DNEL) - Workers

Nome quimico

Oral

Cutanea

Inalacédo

Aluminium Hydroxide
21645-51-2

10.76 mg/m3 [4] [6]
10.76 mg/m? [5] [6]

tetrahydrofurfuryl methacrylate
2455-24-5

1 mg/kg bw/day [4] [6]

3.53 mg/m3 [4] [6]

methacrylic acid, monoester with
propane-1,2-diol
27813-02-1

4.2 mg/kg bw/day [4] [6]

14.7 mg/m3 [4] [6]

Derived No Effect Level (DNEL) - General Public

Nome quimico

Oral

Cutanea

Inalacédo

Aluminium Hydroxide
21645-51-2

4.74 mg/kg bw/day [4] [6]

tetrahydrofurfuryl methacrylate
2455-24-5

0.5 mg/kg bw/day [4] [6]

0.87 mg/m3 [4] [6]

methacrylic acid, monoester with
propane-1,2-diol
27813-02-1

2.5 mg/kg bw/day [4] [6]

8.8 mg/m3 [4] [6]

Concentracdo Previsivelmente Sem efeitos (PNEC) .

Nome quimico

Agua doce

Freshwater
(intermittent release)

Agua do mar

Marine water Ar

(intermittent release)

tetrahydrofurfuryl
methacrylate
2455-24-5

0.347 mg/L

0.347 mg/L

0.0347 mg/L

0.0347 mg/L -

methacrylic acid,

monoester with

propane-1,2-diol
27813-02-1

0.904 mg/L

0.972 mg/L

0.904 mg/L

0.972 mg/L -

Nome quimico

Sedimento de agua
doce

Sedimento marinho

Sewage treatment

Solo Cadeia alimentar

tetrahydrofurfuryl
methacrylate

2.12 mg/kg
sediment dw

0.212 mg/kg
sediment dw

15.8 mg/L

0.221 mg/kg soil dw -
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Nome quimico Sedimento de agua|Sedimento marinho| Sewage treatment Solo Cadeia alimentar
doce
2455-24-5
methacrylic acid, 6.28 mg/kg 6.28 mg/kg 10 mg/L 0.727 mg/kg soil dw -
monoester with sediment dw sediment dw

propane-1,2-diol
27813-02-1

8.2. Controlo da exposicao

Controlos técnicos
Equipamento de protecao individual
Protecéo ocular/facial

Protecdo das méos

Protecédo da pele e do corpo

Protecéo respiratoria

Assegurar ventilagdo adequada, sobretudo em areas confinadas.

Utilizar 6culos de seguranga com protecéo lateral (ou 6culos de protecéo).

Usar luvas adequadas. Luvas impermeaveis.

Usar vestuario de protecgdo adequado. Vestuario de manga comprida.

Em condi¢Bes de utilizagdo normais, ndo é necessario equipamento de prote¢do. Se os

limites de exposi¢cdo forem excedidos ou caso se sinta irritagdo, pode ser necessaria

ventilagdo e evacuacéo.

Consideragdes gerais em matéria deUsar luvas e equipamento protector para os olhos /face adequados. Nao comer, beber ou

higiene
vestuario.

Controlo da exposi¢cédo ambiental

fumar durante a utilizagcdo deste produto. Evitar o contato com a pele, os olhos ou o

N&o existe informacao disponivel.

ISECCAO 9: Propriedades fisico-quimica

9.1. Informacdes sobre propriedades fisicas e quimicas de base

Estado fisico Liquido
Aspeto pasta
Cor branco
Odor

Limiar olfativo

Valores
Sem dados disponiveis

Propriedade
Ponto de fusdo / ponto de

congelacéo
Ponto de ebulicdo inicial e intervalo Sem dados disponiveis
de ebulicéo
Inflamabilidade
Limite de Inflamabilidade na
Atmosfera
Limite superior de inflamabilidade Sem dados disponiveis
ou de explosividade
Limite inferior de inflamabilidade Sem dados disponiveis
ou de explosividade
Ponto de inflamagéao
Temperatura de autoignigao
Temperatura de decomposicéo
pH Sem dados disponiveis

Sem dados disponiveis

> 93 °C
Sem dados disponiveis

Nao existe informacao disponivel.
Nao existe informacéo disponivel

Observacoes * Método
Nenhum conhecido

Nenhum conhecido

Nenhum conhecido
Nenhum conhecido

Nenhum conhecido
Nenhum conhecido
Nenhum conhecido
Nenhum conhecido
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pH (como solugédo aquosa) Sem dados disponiveis Nenhum conhecido
Viscosidade cinemética Sem dados disponiveis Nenhum conhecido

Viscosidade dindmica Sem dados disponiveis Nenhum conhecido
Solubilidade em agua Ligeiramente sollvel Nenhum conhecido
Solubilidade(s) Sem dados disponiveis Nenhum conhecido
Coeficiente de particéo Sem dados disponiveis Nenhum conhecido
Presséo de vapor Sem dados disponiveis Nenhum conhecido
Densidade relativa Sem dados disponiveis Nenhum conhecido

Densidade aparente Sem dados disponiveis

Densidade do Liquido Sem dados disponiveis
Densidade de vapor relativa Sem dados disponiveis Nenhum conhecido
Caracteristicas das particulas

Dimenséo das Particulas N&o existe informacao disponivel

Distribuigdo Granulométrica N&o existe informacao disponivel

9.2. Qutras informacdes

9.2.1 Informacdes relativas as classes de risco fisico

Propriedades explosivas N&o considerado explosivo
Propriedades comburentes Nao cumpre os critérios de classificagdo como comburente

9.2.2 Outras caracteristicas de seguranca
Nao existe informacéo disponivel

ISECCAO 10: Estabilidade e reatividade

10.1. Reatividade

Reatividade Nao existe informacao disponivel.

10.2. Estabilidade quimica

Estabilidade Estavel em condi¢Bes normais.

Dados de explosividade
Sensibilidade ao impacto Nenhum.
mecanico
Sensibilidade a acumulacdo de Nenhum.
cargas eletrostaticas

10.3. Possibilidade de reacdes perigosas

Possibilidade de reacdes perigosas Nenhuma em condi¢des de processamento normal.

10.4. Condicdes a evitar

Condigdes a evitar Nenhum conhecido com base na informacao fornecida.

10.5. Materiais incompativeis

Materiais incompativeis Acidos fortes. Bases fortes. Agentes comburentes fortes.

10.6. Produtos de decomposicdo perigosos

Produtos de decomposicéo Nenhum conhecido com base na informagéo fornecida.
perigosos

ISECCAO 11: Informacéo toxicoldgica
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11.1. Informacdes sobre classes de perigo, conforme definidas no Requlamento (CE) 1272/2008

Informacdes sobre vias de exposicao provaveis

Informagdes sobre o Produto

Inalagéo N&o estéo disponiveis dados de ensaios especificos referentes a substancia ou & mistura.
Pode provocar irritagdo das vias respiratérias.

Contacto com os olhos Na&o estdo disponiveis dados de ensaios especificos referentes a substancia ou a mistura.
Provoca irritac@o ocular grave. (com base nos componentes). Pode provocar vermelhidéo,
comich&o e dor.

Contacto com a pele Pode causar sensibilizagdo em contacto com a pele. Nao estéo disponiveis dados de
ensaios especificos referentes a substancia ou a mistura. O contacto repetido ou
prolongado pode provocar reacdes alérgicas em pessoas suscetiveis. (com base nos
componentes). Provoca irritacdo cutanea.

Ingestéo Na&o estdo disponiveis dados de ensaios especificos referentes a substancia ou a mistura.
A ingestdo pode provocar irritag@o gastrointestinal, nduseas, vémitos e diarreia.

Sintomas relacionados com as caracteristicas fisicas, quimicas e toxicoldgicas

Sintomas Comichéo. Exantema. Urticaria. Vermelhidao. Pode causar vermelhidéo e lagrimas nos
olhos.

Toxicidade aguda

Medidas numéricas de toxicidade
N&o existe informacéo disponivel

Os valores seguintes sao calculados com base no capitulo 3.1 do documento GHS

ATEmix (oral) 5,701.40 mg/kg
ATEmix (cutanea) 5,000.00 mg/kg
ATEmix (inalacdo-gases) 99,999.00 ppm
ATEmix (inalagdo-vapores) 99,999.00 mgl/l
ATEmix 99,999.00 mg/l
(inalac&o-poeiras/névoas)
Nome quimico DL50 oral DL50 cutanea CL50 Inalagéo
methacrylic acid, monoester with =11200 mg/kg (Rat) > 5000 mg/kg ( Rabbit) -
propane-1,2-diol

Efeitos imediatos e retardados e efeitos crénicos decorrentes de exposicdo breve e prolongada

Corroséolirritacdo cuténea Classificacdo com base nos dados disponiveis para os componentes. Provoca irritacéo
cutéanea.

Lesdes oculares graves/irritacao Classificacdo com base nos dados disponiveis para os componentes. Provoca irritagdo
ocular ocular grave.

Sensibilizagdo respiratéria ou Pode provocar uma reacéo alérgica cutanea.
cuténea
Mutagenicidade em células Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificacdo ndo séo preenchidos.

germinativas
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Carcinogenicidade

Toxicidade reprodutiva

STOT - exposigédo Unica

Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo séo preenchidos.

Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo sédo preenchidos.

Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo séo preenchidos.

STOT - exposicéo repetida Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo néo séo preenchidos.

Perigo de aspiragao

Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo sédo preenchidos.

11.2. Informacdes sobre outros perigos

11.2.1. Propriedades desreguladoras endocrinas

Propriedades desreguladoras A substancia/mistura ndo contém componentes considerados como tendo propriedades

endécrinas

desreguladoras do sistema enddécrino de acordo com o artigo 57(f) do REACH ou o
Regulamento Delegado da Comisséo (UE) 2017/2100 ou o Regulamento da Comisséo
(UE) 2018/605 a niveis de 0,1% ou superiores.

11.2.2. Outras informagdes

Outros efeitos adversos

Nao existe informacao disponivel.

ISECCAO 12: Informac&o Ecoldgica

12.1. Toxicidade

Ecotoxicidade

Nome quimico

Algas/plantas aquaticas Peixe Toxicidade para os Crustaceos
microrganismos

tetrahydrofurfuryl - LC50: 31.1 - 38.8mg/L - -
methacrylate (96h, Pimephales
promelas)
12.2. Persisténcia e degradabilidade
Persisténcia e degradabilidade N&o existe informacao disponivel.

12.3. Potencial de bioacumulacéo

Bioacumulacao

N&o existem dados sobre este produto.

Nome guimico Coeficiente de particdo
tetrahydrofurfuryl methacrylate 1.76
methacrylic acid, monoester with propane-1,2-diol 0.97

12.4. Mobilidade no solo
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Mobilidade no solo Né&o existe informacé&o disponivel.

12.5. Resultados da avaliacdo PBT e mPmB

Avaliacdo PBT e mPmB O produto ndo contém nenhuma substancia(s) classificada(s) como PBT ou vPvB acima do
limite de declaracgéo.

Nome quimico Avaliagdo PBT e mPmB
tetrahydrofurfuryl methacrylate A substancia ndo é PBT/mPmB
methacrylic acid, monoester with propane-1,2-diol A substéncia ndo é PBT/mPmB

12.6. Propriedades desreguladoras enddcrinas

Propriedades desreguladoras A substéncia/mistura ndo contém componentes considerados como tendo propriedades

endocrinas desreguladoras do sistema enddcrino de acordo com o artigo 57(f) do REACH ou o
Regulamento Delegado da Comissao (UE) 2017/2100 ou o Regulamento da Comisséo
(UE) 2018/605 a niveis de 0,1% ou superiores.

12.7. Outros efeitos adversos
Nao existe informacao disponivel.

ISECCAO 13: Consideracdes relativas a eliminagéo

13.1. Métodos de tratamento de residuos

Residuos de excedentes/produtos Elimine de acordo com os regulamentos locais. Eliminar os residuos de acordo com a
ndo utilizados legislagdo ambiental.

Embalagem contaminada N&o reutilizar recipientes vazios.

|SEC(;AO 14: Informacdes relativas ao transporte

IATA

14.1 Numero ONU ou nimero de  N&o regulamentado
identificacéo

14.2 Designacdao oficial de N&o regulamentado
transporte da ONU

14.3 Classes de perigo para efeitos Nao regulamentado
de transporte

14.4 Grupo de embalagem Né&o regulamentado

145 Perigos para o ambiente N&o aplicavel

14.6 Precaucdes especiais para o utilizador
Disposic¢8es Especiais Nenhum

IMDG

14.1 Numero ONU ou nimero de  N&o regulamentado
identificacéo

14.2 Designacao oficial de N&o regulamentado
transporte da ONU

14.3 Classes de perigo para efeitos N&o regulamentado
de transporte

14.4 Grupo de embalagem N&o regulamentado
14.5 Perigos para o ambiente N&o aplicavel

14.6 Precaucdes especiais para o utilizador
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Disposic8es Especiais Nenhum
14.7 Transporte maritimo a granel N&o existe informacé&o disponivel
de acordo com os instrumentos da
OMI

RID

14.1 Namero ONU ou nimero de  N&o regulamentado
identificacéo

14.2 Designagao oficial de Né&o regulamentado
transporte da ONU

14.3 Classes de perigo para efeitos Ndo regulamentado
de transporte

14.4 Grupo de embalagem N&o regulamentado

14.5 Perigos para o ambiente Nao aplicavel

14.6 Precaucdes especiais para o utilizador
Disposicfes Especiais Nenhum

ADR

14.1 Numero ONU ou nimero de  N&o regulamentado
identificacéo

14.2 Designacdao oficial de N&o regulamentado
transporte da ONU

14.3 Classes de perigo para efeitos Nao regulamentado
de transporte

14.4 Grupo de embalagem Né&o regulamentado

14.5 Perigos para o ambiente Né&o aplicavel

14.6 Precaucdes especiais para o utilizador
Disposic8es Especiais Nenhum

|SEC(;AO 15: Informacdo sobre regulamentacéo

15.1. Regulamentacéao/legislacdo especifica para a substancia ou mistura em matéria de saude, seguranca e ambiente

Classe de perigo paraa agua  obviamente perigoso para a agua (WGK 2)
(WGK)

Unido Europeia
Tomar nota da Diretiva 98/24/CE relativa a.protecdo da segurancé e da saude dos trabalhadores contra os riscos ligados a.
expositao a agentes quimicos no trabalho.

Autorizag6es e/ou restricdes de utilizagao:
Este produto ndo contém substancias sujeitas a autoriza¢éo (Regulamento (CE) n.° 1907/2006 (REACH), Anexo XIV) Este produto
ndo contém substéncias sujeitas a restricdes (Regulamento (CE) n.° 1907/2006 (REACH), Anexo XVII)

Poluentes Organicos Persistentes
Nao aplicavel

Regulamento (CE) n.° 1005/2009 relativo a substancias que empobrecem a camada de ozono (ODS)
N&o aplicavel
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Inventarios Internacionais

TSCA Contacte o fornecedor para saber o estado em termos de conformidade dos inventarios
DSL/NDSL Contacte o fornecedor para saber o estado em termos de conformidade dos inventarios
EINECS/ELINCS Contacte o fornecedor para saber o estado em termos de conformidade dos inventarios
ENCS Contacte o fornecedor para saber o estado em termos de conformidade dos inventarios
IECS Contacte o fornecedor para saber o estado em termos de conformidade dos inventarios
KECL Contacte o fornecedor para saber o estado em termos de conformidade dos inventarios
PICCS Contacte o fornecedor para saber o estado em termos de conformidade dos inventarios
AlIC Contacte o fornecedor para saber o estado em termos de conformidade dos inventarios
NZloC Contacte o fornecedor para saber o estado em termos de conformidade dos inventarios
Legenda:

TSCA - Lei de controlo de Substancias Téxicas dos Estados Unidos (United States Toxic Substances Control Act) Seccéo 8(b)
Inventério

DSL/NDSL - Lista de Substancias Domésticas/Lista de Substancias Ndo-Domésticas do Canada

EINECS/ELINCS - Inventario Europeu das Substancias Quimicas Existentes no Mercado/Lista Europeia das Substancias
Quimicas Notificadas

ENCS - Substancias Quimicas Existentes e Novas do Japdo

IECSC - Inventario Chinés das Substancias Quimicas Existentes

KECL - Substéncias Quimicas Existentes e Avaliadas na Coreia do Sul

PICCS - Inventario Filipino de Produtos e Substancias Quimicas

AlIC - Inventario Australiano de Produtos Quimicos Industriais

NZIoC - Inventério de Produtos Quimicos da Nova Zelandia

15.2. Avaliacdo da seguranca quimica

Relatdrio de Seguranca Quimica N&o existe informacao disponivel

ISECCAO 16: Outras informacdes

Chave ou legenda de abreviaturas e siglas e acronimos utilizados na ficha de dados de seguranca

Texto integral das adverténcias H referidas na secc¢édo 3
H315 - Provoca irritagdo cutanea

H317 - Pode provocar uma reagao alérgica cutanea

H319 - Provoca irritagdo ocular grave

H335 - Pode provocar irritagdo das vias respiratorias

Legenda
SVHC: Substancias candidatas a autorizagdo que suscitam uma elevada preocupacao:

Legenda Section 8: Exposure controls/personal protection

TWA (média TWA (média ponderada em fungdo do tempo)STEL (limite de STEL (Limite de Exposi¢éo de Curta
ponderada no exposi¢cdo de curta Duragéo)

tempo) duracéo)

Maximo Valor limite maximo * Designagéo cutanea
+ Sensibilizantes

Procedimento de classificagao

Classificacdo de acordo com o Regulamento (CE) n.° 1272/2008 [CRE] [Método Utilizado

Toxicidade aguda por via oral Método de célculo

Toxicidade aguda por via cutanea Método de célculo

Toxicidade aguda por via inalatéria - gases Método de calculo

Toxicidade aguda por via inalatéria - vapor Método de calculo

Toxicidade aguda por via inalatéria - poeiras/névoas Método de célculo
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Corrosaol/irritacdo cutanea

Método de célculo

Lesbes oculares graveslirritagdo ocular

Método de célculo

Sensibilizacao respiratoria

Método de célculo

Sensibilizacdo cutdnea

Método de célculo

Mutagenicidade

Método de calculo

Carcinogenicidade

Método de célculo

Toxicidade reprodutiva

Método de célculo

STOT - exposicao Unica

Método de célculo

STOT - exposicao repetida

Método de calculo

Toxicidade aguda em ambiente aquatico

Método de célculo

Toxicidade cronica para o ambiente aquatico

Método de célculo

Perigo de aspiracdo

Método de célculo

Ozono Método de calculo

Principais referéncias bibliogréaficas e fontes de dados utilizadas para compilar a FDS
Agency for Toxic Substances and Disease Registry (ATSDR, ou Agéncia para o Registo de Substancias Tdxicas e Doencgas)
Agéncia de Protecdo Ambiental dos EUA Base de dados ChemView
Autoridade Europeia para a Seguranca dos Alimentos (EFSA)
Comité de Avaliagdo de Risco da Agéncia Europeia de Produtos Quimicos (ECHA) (ECHA_RAC)
Agéncia Europeia de Produtos Quimicos (ECHA) (ECHA_API)
EPA (Environmental Protection Agency [Agéncia Norte-Americana de Prote¢cdo do Ambiente])
Acute Exposure Guideline Level(s) (AEGL) (Niveis de limiar para exposi¢ao aguda)
Agéncia de Protecao Ambiental dos EUA, Lei federal relativa a inseticidas, fungicidas e rodenticidas
Agéncia de Protecdo Ambiental dos EUA Produtos Quimicos Produzidos em Grande Volume
Revista de Investigacédo Alimentar (Food Research Journal)
Base de dados de substancias perigosas
Base de dados internacional de informacdes quimicas uniformes (IUCLID)
Instituto Nacional de Tecnologia e Avaliacéo (NITE)
Esquema Nacional de Avaliacédo e Notificacdo de Produtos Quimicos Industriais da Australia (NICNAS)
NIOSH (National Institute for Occupational Safety and Health, EUA)
Biblioteca Nacional de ChemID Plus de medicamentos (NLM CIP)
Base de dados PubMed da Biblioteca Nacional de Medicina dos Estados Unidos (NLM PUBMED)
Programa Toxicol6gico Nacional dos EUA (NTP)
Base de Dados de Informagéo e Classificacdo de Produtos Quimicos da Nova Zelandia (CCID)
Organizacgéo para a Cooperacéo e o Desenvolvimento Econdmico (OCDE), Publicagdes sobre Ambiente, Salde e Seguranca
Organizacgédo para a Cooperacéo e o Desenvolvimento Econdmico (OCDE), Programa para os Produtos Quimicos Produzidos em
Grande Volume
Organizagéo para a Cooperacéo e o Desenvolvimento Econdmico (OCDE) Conjunto de Dados de Informacdes de Rastreio
Organizacdo Mundial de Saude
Data da revisao 12/09/2023
Ficha de dados de seguranca de acordo com o Regulamento (CE) n.° 1907/2006 (REACH)
Exoneracdo de responsabilidade
Na medida dos nossos conhecimentos, informagdes e convicg¢des, as informagdes fornecidas nesta Ficha de Dados de
Seguranca sao corretas a data da sua publicagdo. As informag¢6es dadas foram concebidas meramente a titulo de
orientagdo para a sua seguranca durante o manuseamento, a utilizagdo, o processamento, a armazenagem, o transporte,
a eliminacdo e a libertagdo e ndo séo consideradas como garantia ou especificacdo de qualidade. As informacg6es
referem-se apenas ao material especifico designado e podem néo ser validas para o mesmo material se utilizado em
conjunto com outros materiais ou em qualquer processo, exceto se tal for especificado no texto.
Fim da Ficha de Dados de Seguranca
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FICHA DE DADOS DE SEGURANCA

Esta ficha de dados de segurancga foi elaborada em conformidade com os requisitos de:
Ficha de dados de segurancga conforme o regulamento (UE) 2020/878

Data darevisdo 12/09/2023 NUmero da Revisdo 1.23

ISECCAO 1: Identificacdo da substancia/mistura e da sociedade/empresa |

1.1. Identificador do produto

Nome do Produto RS Acrylic Thermal Adhesive Part B
Cddigo(s) do Produto 725-9993, ZP

Numero da ficha de dados de 00487

seguranca

Identificador exclusivo de formula AAU4-407F-FO0G-PHN5S
(UFI)

Substancia/mistura pura Mistura

1.2. Utilizacdes identificadas relevantes da substancia ou mistura e utilizacdes desaconselhadas

Utilizacdo recomendada Adesivos/colas
UtilizacBes desaconselhadas N&o estéo identificados usos desaconselhados

1.3. Identificacdo do fornecedor da ficha de dados de seguranca

Fornecedor

RS Components SAS

Rue Norman King

CS40453

60031 Beauvais Cedex

France

+34 902 100 711
soporte.tecnico@rs-components.com
Para mais informacdes, por favor contacte

Endereco eletrénico soporte.tecnico@rs-components.com

1.4. Numero de telefone de emergéncia

Telefone de emergéncia Centro de Informacgéo Antivenenos: +351 800 250 250 (Atendimento Permanente)

Telefone de emergéncia -

+351 30880 4750 (24hr), +44 1235 239670 (24hr), +351 800 250 250 (24hr)

|SEC(;AO 2. ldentificacdo dos perigos

2.1. Classificagdo da substancia ou mistura
Classificagédo de acordo com o
Regulamento (CE) n.° 1272/2008
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CRE]

Liguidos inflamaveis

Categoria 2 - (H225)

Corroséaolirritacdo cutanea

Categoria 2 - (H315)

Lesdes oculares graves/irritacdo ocular

Categorial - (H318)

Toxicidade para 6rgdos-alvo especificos (exposic¢do Unica)

Categoria 3 - (H336)

|Categoria 3 Efeitos narcoéticos

Toxicidade aguda em ambiente aquatico

Categoria 1l - (H400)

Toxicidade crénica para o ambiente aquatico

Categoria 1 - (H410)

2.2. Elementos do rétulo
Contém heptane, propan-1-ol, Methylcyclohexane

!

Palavra-sinal
Perigo

Adverténcias de perigo

H225 - Liquido e vapor facilmente inflamaveis
H315 - Provoca irritagéo cutanea

H318 - Provoca lesBes oculares graves

H336 - Pode provocar sonoléncia ou vertigens

H410 - Muito téxico para os organismos aquaticos com efeitos duradouros

Recomendac6es de Prudéncia - UE (Art. 28.°, 1272/2008)

P210 - Manter afastado do calor, superficies quentes, faisca, chama aberta e outras fontes de ignigdo. N&do fumar.

P261 - Evitar respirar as vapores/aerossois.

P280 - Usar luvas de protecdo/vestuério de protecao/protecao ocular/protecao facial.

P305 + P351 + P338 - SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente com agua durante varios

minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal Ihe for possivel. Continuar a enxaguar.

P312 - Caso sinta indisposicao, contacte um CENTRO DE INFORMACAO ANTIVENENOS ou um médico.
P501 - Eliminar o contetido/recipiente em conformidade com os regulamentos locais, regionais, nacionais, internacionais

aplicaveis.

2.3. Outros perigos

Esta mistura ndo contém substancias consideradas persistentes, bioacumulaveis e toxicas (PBT). Esta mistura ndo contém

substancias consideradas muito persistentes e muito bioacumulaveis (MPmB).

Informagdes sobre o Desregulador  Este produto ndo contém quaisquer desreguladores enddcrinos conhecidos ou suspeitos.

Endécrino

|SECC,AO 3. Composicao/informacao sobre os componentes

3.1 Substancias

Nao aplicavel

3.2 Misturas
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Nome quimico % Peso | Numero de registo

REACH

No. CE Classificagdo de Limite de
(Numero do acordo com o concentracao
indice da | Regulamento (CE) n.°| especifico
UE) 1272/2008 [CRE] (LCE)

Fator M Fator M
(longa
duracgéo)

heptane
142-82-5

30-60 [Sem dados disponiveis

205-563-8 | Asp. Tox. 1 (H304) -
Aguatic Chronic 1
(H410)
Aquatic Acute 1 (H400)
Skin Irrit. 2 (H315)
STOT SE 3 (H336)
Flam. Lig. 2 (H225)

pyridine
110-86-1

10-30 |Sem dados disponiveis

203-809-9 | Acute Tox. 4 (H332) -
Acute Tox. 4 (H302)
Acute Tox. 4 (H312)
Flam. Lig. 2 (H225)

propan-1-ol
71-23-8

10-30 [Sem dados disponiveis

200-746-9 | STOT SE 3 (H336) -
Flam. Lig. 2 (H225)
Eye Dam. 1 (H318)

Methylcyclohexane
108-87-2

1-5 |Sem dados disponiveis

203-624-3 Aquatic Chronic 2 -
(H411)

Asp. Tox. 1 (H304)

Skin Irrit. 2 (H315)

STOT SE 3 (H336)

Flam. Lig. 2 (H225)

Texto integral das frases H e EUH: ver seccéo 16

Estimativa da toxicidade aguda

Nome quimico DL50 oral mg/kg| DL50 cutanea CL50 Inalagéo - 4 CL50 Inalagéo - 4 CL50 Inalagéo - 4
mg/kg horas - poeira/névoa - | horas - vapor - mg/l horas - gas - ppm
mg/|
heptane Sem dados 3000 73.5 Sem dados disponiveis Sem dados
142-82-5 disponiveis disponiveis
pyridine 866 1000 12.898 Sem dados disponiveis| Sem dados
110-86-1 disponiveis
propan-1-ol 1870 4049 33.8 Sem dados disponiveis| Sem dados
71-23-8 disponiveis
Methylcyclohexane 3200 86700 Sem dados disponiveis|Sem dados disponiveis Sem dados
108-87-2 disponiveis

Este produto ndo contém candidatos a substancias que suscitam elevada preocupagdo a uma concentracdo >=0,1%
(Regulamento (CE) n.° 1907/2006 (REACH), Artigo 59.°)

|SEC(;AO 4: Medidas de primeiros socorros

4.1. Descricdo das medidas de primeiros socorros

Recomendacgéao geral

Inalacdo

Mostrar esta ficha de dados de seguranca ao médico assistente. Sdo necessarios cuidados
médicos imediatos.

Retirar para uma zona ao ar livre. A aspiracdo para os pulmdes pode causar danos
pulmonares graves. Em caso de paragem respiratéria, aplicar aplicar técnicas de suporte
basico de vida. Consulte imediatamente um médico. Evite o contacto direto com a pele.
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Utilize uma barreira para efetuar a reanimacéo boca-a-boca. Em caso de dificuldade
respiratoria, deve ser administrado oxigénio (por pessoal qualificado). Consulte
imediatamente um médico. Pode ocorrer edema pulmonar retardado.

Contacto com os olhos Enxaguar imediatamente com agua abundante, inclusivamente sob as pélpebras, durante
pelo menos 15 minutos. Manter o olho bem aberto enquanto enxagua. N&o friccionar a
zona afetada. Consulte imediatamente um médico. Se usar lentes de contacto, retire-as, se
tal lhe for possivel. Continue a enxaguar.

Contacto com a pele Lavar imediatamente com sabonete e bastante d&gua enquanto retira toda a roupa e
sapatos contaminados. Consulte um médico em caso de aparecimento ou persisténcia de
irritacéo.

Ingestéo NAO provocar o vémito. Enxaguar a boca. Nunca administrar nada pela boca a uma

pessoajnconsciente. PERIGO QE ASPIRAQAO POR INGESTAO - PODE ENTRAR NOS
PULMOES E PROVOCAR LESOES. Em caso de vomitos espontaneos, manter a cabega
abaixo do nivel das ancas para evitar aspiracdo. Consulte imediatamente um médico.

Autoprotec&o do socorrista Remover todas as fontes de ignicéo. Assegure-se de que o pessoal médico esta ciente das
substancias envolvidas e que toma precaugdes para se proteger. Usar o equipamento de
proteccéo individual exigido. Ver Secc¢éo 8 para obter mais informag6es. Evitar o contato
com a pele, os olhos ou o vestuério. Evite o contacto direto com a pele. Utilize uma barreira
para efetuar a reanimacao boca-a-boca. Evitar respirar os vapores ou névoas.

4.2. Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados

Sintomas Sensacao de ardor. Dificuldade em respirar. Tosse e/ou pieira. Tonturas. A inalagéo de
concentrag¢des de vapor elevadas pode provocar sintomas como dores de cabecga, tonturas,
cansaco, naduseas e vomitos.

Efeitos da Exposicéo N&o existe informacéo disponivel.

4.3. Indicacdes sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessarios

Nota aos médicos Devido ao perigo de aspira¢éo, ndo se deve utilizar emese ou lavagem gastrica a ndo ser
gue o risco se justifique pela presenca de substancias téxicas adicionais.

ISECCAO 5: Medidas de combate a incéndios

5.1. Meios de extingdo

Meios Adequados de Extin¢éo Produto quimico seco. Diéxido de carbono (CO2). Agua pulverizada. Espuma resistente ao
alcool.
Incéndio Grande ATENCAO: O uso de agua pulverizada pode ser ineficiente no combate ao incéndio.
Meios inadequados de extingao N&o espalhe as substancias derramadas com jato de 4gua em alta presséao.

5.2. Perigos especiais decorrentes da substancia ou mistura

Perigos especificos resultantes do Risco de ignicdo. Manter o produto e o recipiente vazio afastados do calor e de fontes de

produto quimico ignicdo. Em caso de incéndio, arrefecer os tanques com agua pulverizada. Os residuos do
incéndio e a agua de combate ao incéndio tém de ser eliminados de acordo com os
regulamentos locais.

5.3. Recomendacdes para o pessoal de combate aincéndios

Equipamento de protegdo especial eO pessoal de combate a incéndios deve utilizar aparelho de respira¢éo autbnomo e
precaucdes para bombeiros equipamento completo de combate a incéndios. Utilizar equipamento de protecéo
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individual.

ISECCAO 6: Medidas a tomar em caso de fugas acidentais

6.1. Precaucdes individuais, equipamento de protecdo e procedimentos de emergéncia

Precauc¢®es individuais Evacuar o pessoal para areas seguras. Usar o equipamento de protec¢do individual
exigido. Ver Secc¢édo 8 para obter mais informag¢fes. Evitar o contato com a pele, os olhos
ou o vestuario. Assegurar uma ventilagcdo adequada. Manter as pessoas afastadas e a
barlavento do derrame/fuga. ELIMINE todas as fontes de ignicdo (n&o fumar ou fazer
faiscas ou chamas na area imediata). Ter atencdo ao retorno da chama. Evitar acumulacao
de cargas electrostaticas. Todo o equipamento usado para manusear o produto deve estar
ligado a terra. Ndo toque ou caminhe sobre substancias derramadas. Evitar respirar os
vapores ou névoas.

Outras informagdes Ventile a rea. Consultar as medidas de protec&o indicadas nas Secgles 7 e 8.

Para o pessoal responsavel pela Utilizar a protec¢éo individual recomendada na Seccao 8.
resposta a emergéncia

6.2. Precaucdes a nivel ambiental

Precaucdes a nivel ambiental Consultar as medidas de protecéo indicadas nas Secgdes 7 e 8. Impedir a fuga ou o
derrame de prosseguir se tal puder ser feito em seguranca. Evitar que o produto entre na
rede de esgotos.

6.3. Métodos e materiais de confinamento e limpeza

Métodos de confinamento Pare a fuga se o puder fazer sem risco. Nao toque ou caminhe sobre substancias
derramadas. Uma espuma supressora de vapor pode ser usada para reduzir 0os vapores.
Faca barreiras de contengéo longe da origem do derrame para reter o escoamento da agua
usada no controlo do incidente. Manter afastado de canalizagdes, esgotos, valas e cursos
de agua. Absorva com terra, areia ou outro material ndo-combustivel e transfira para
recipientes para serem posteriormente descartados.

Métodos de limpeza Evitar acumulagdo de cargas electrostaticas. Represar. Absorver com material absorvente
inerte. Recolher e transferir para recipientes devidamente rotulos.

Prevencéo de Perigos Secundarios Limpar bem os objetos e areas contaminados, respeitando os regulamentos de natureza
ambiental.

6.4. Remissao para outras seccdes

Remissdo para outras secc¢des Ver Seccao 8 para obter mais informagdes. Ver Sec¢do 13 para obter mais informagdes.

|SECCAO 7. Manuseamento e armazenagem

7.1. Precaucdes para um manuseamento sequro

Recomendacgdes sobre Utilizar equipamento de protec¢édo individual. Evitar respirar os vapores ou névoas. Manter

manuseamento seguro afastado do calor, superficies quentes, faisca, chama aberta e outras fontes de ignicao.
N&o fumar. Utilizar ligacéo a terra/equipotencial ao transferir este material para evitar
acumulacao de cargas eletrostaticas, incéndios ou explosées. Utilizar com ventilagéo local
com exaustores. Utilizar ferramentas antichispa e equipamento a prova de exploséo.
Manter numa area equipada com aspersores. Utilizar de acordo com as instrugfes do
rétulo da embalagem. Manusear de acordo com as boas praticas de higiene e seguranca
industrial. Evitar o contato com a pele, os olhos ou o vestuario. Nao comer, beber ou fumar
durante a utilizacdo deste produto. Retirar a roupa contaminada e lava-la antes de a voltar
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a usar. Em caso de ventilag&o insuficiente, usar equipamento respiratério adequado.

Consideracdes gerais em matéria deN&o comer, beber ou fumar durante a utilizagéo deste produto. A roupa de trabalho
contaminada néo pode sair do local de trabalho. Recomenda-se a limpeza regular do
equipamento, da area de trabalho e do vestuario. Lavar as maos antes das pausas e
imediatamente ap6s manusear o produto. Evitar o contato com a pele, os olhos ou o
vestuario. Usar luvas e equipamento protector para os olhos /face adequados.

higiene

7.2. Condic8es de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades

Condi¢bes de Armazenagem

Manter os recipientes bem fechados em lugar fresco, bem ventilado e ao abrigo da

humidade. Manter afastado do calor, faisca, chama e outras fontes de ignicao (i.e.,
luzes-piloto, motores elétricos e eletricidade estatica). Manter em recipientes devidamente
rotulados. N&o armazenar proximo de matérias combustiveis. Manter numa area equipada
com aspersores. Armazenar de acordo com 0s regulamentos nacionais especificos.
Armazenar de acordo com os regulamentos locais. Manter fora do alcance das criangas.
Armazenar em local fechado a chave. Armazenar afastado de outros materiais.

7.3. Utilizacdo(des) final(is) especifica(s)

Métodos de gestdo dos riscos

(MGR)

As informacgGes necessarias estédo contidas nesta Ficha de Dados de Seguranca.

ISECCAO 8: Controlo da exposic&do/protecio individual

8.1. Pardmetros de controlo

Limites de Exposicédo

Este produto, tal como é fornecido, ndo contém quaisquer materiais perigosos com limites
de exposicao profissional estabelecidos pelos organismos reguladores especificos da

regido.

Nome guimico Unido Europeia Austria Bélgica Bulgéria Croacia
heptane TWA: 500 ppm TWA: 500 ppm TWA: 400 ppm TWA: 1600 mg/m3 TWA: 500 ppm
142-82-5 TWA: 2085 mg/m3 | TWA: 2000 mg/m3 [ TWA: 1664 mg/m?3 TWA: 2085 mg/m3

STEL 2000 ppm STEL: 500 ppm *

STEL 8000 mg/m3 | STEL: 2085 mg/m3
pyridine TWA: 5 ppm TWA: 5 ppm TWA: 1 ppm TWA: 15.0 mg/m?3 TWA: 5 ppm
110-86-1 TWA: 15 mg/m?3 TWA: 15 mg/m?3 TWA: 3.3 mg/m?3 TWA: 15 mg/m?3
STEL 20 ppm
STEL 60 mg/m?3
H*
propan-1-ol - TWA: 200 ppm TWA: 100 ppm [STEL: 500.0 mg/m3| TWA: 200 ppm

71-23-8 TWA: 500 mg/m3 | TWA: 250 mg/m3 | TWA: 300.0 mg/m3 [ TWA: 500 mg/m3

STEL: 250 ppm
STEL: 625 mg/m3

Methylcyclohexane
108-87-2

TWA: 400 ppm
TWA: 1600 mg/m3
STEL 1600 ppm
STEL 6400 mg/m3

TWA: 400 ppm
TWA: 1633 mg/m3

TWA: 500.0 mg/m3

Nome guimico Chipre Republica Checa Dinamarca Estonia Finlandia
heptane TWA: 500 ppm TWA: 1000 mg/m3 TWA: 200 ppm TWA: 500 ppm TWA: 300 ppm
142-82-5 TWA: 2085 mg/m?3 |Ceiling: 2000 mg/m3[ TWA: 820 mg/m3 | TWA: 2085 mg/m? | TWA: 1200 mg/m?3

STEL: 400 ppm STEL: 500 ppm
STEL: 1640 mg/m? STEL: 2100 mg/m3
pyridine TWA: 5 ppm TWA: 5 mg/m3 TWA: 5 ppm TWA: 5 ppm TWA: 1 ppm
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110-86-1 TWA: 15 mg/m?3 Ceiling: 10 mg/m3 TWA: 15 mg/m3 TWA: 15 mg/m?3 TWA: 3 mg/m3
D* STEL: 10 ppm STEL: 5 ppm
STEL: 30 mg/m? STEL: 16 mg/m3
iho*
propan-1-ol - TWA: 500 mg/m3 TWA: 200 ppm - TWA: 200 ppm
71-23-8 Ceiling: 1000 mg/m3|[ TWA: 500 mg/m3 TWA: 500 mg/m?3
D* H* STEL: 250 ppm
STEL: 400 ppm STEL: 620 mg/m3
STEL: 1000 mg/m?
Methylcyclohexane - TWA: 1500 mg/m3 TWA: 200 ppm TWA: 400 ppm TWA: 400 ppm
108-87-2 Ceiling: 2000 mg/m3| TWA: 805 mg/m3 | TWA: 1600 mg/m3 | TWA: 1600 mg/m3

STEL: 400 ppm
STEL: 1610 mg/m?

STEL: 2000 mg/m3

STEL: 500 ppm

Nome guimico Franca Alemanha TRGS Alemanha DFG Grécia Hungria
heptane TWA: 400 ppm TWA: 500 ppm TWA: 500 ppm TWA: 500 ppm TWA: 2000 mg/m3
142-82-5 TWA: 1668 mg/m3 | TWA: 2100 mg/m3 | TWA: 2100 mg/m3 | TWA: 2000 mg/m?

STEL: 500 ppm Peak: 500 ppm STEL: 500 ppm
STEL: 2085 mg/m3 Peak: 2100 mg/m3 | STEL: 2000 mg/m3
pyridine TWA: 5 ppm - * TWA: 5 ppm sz+
110-86-1 TWA: 15 mg/m?3 TWA: 15 mg/m?3 TWA: 15 mg/m?3
STEL: 10 ppm STEL: 10 ppm TWA: 5 ppm
STEL: 30 mg/m?3 STEL: 30 mg/m3 STEL: 30 mg/m3
STEL: 10 ppm
b*
propan-1-ol TWA: 200 ppm - - TWA: 200 ppm -
71-23-8 TWA: 500 mg/m?3 TWA: 500 mg/m3
STEL: 250 ppm
STEL: 625 mg/m3
Methylcyclohexane TWA: 400 ppm TWA: 200 ppm TWA: 200 ppm TWA: 500 ppm -
108-87-2 TWA: 1600 mg/m3 | TWA: 810 mg/m3 [ TWA: 810 mg/m3 [ TWA: 2000 mg/m?3
STEL: 1500 mg/m3 Peak: 400 ppm STEL: 500 ppm
Peak: 1620 mg/m3 | STEL: 2000 mg/m3

Nome guimico Irlanda Italia MDLPS Italia AIDII Letonia Lituania
heptane TWA: 500 ppm TWA: 500 ppm TWA: 400 ppm TWA: 85 ppm STEL: 750 ppm
142-82-5 TWA: 2085 mg/m3 | TWA: 2085 mg/m3 | TWA: 1639 mg/m3 | TWA: 350 mg/m® | STEL: 3128 mg/m?

STEL: 1500 ppm STEL: 500 ppm STEL: 500 ppm TWA: 500 ppm

STEL: 6255 mg/m3 STEL: 2049 mg/m3 | STEL: 2085 mg/m?3 [ TWA: 2085 mg/m3
pyridine TWA: 5 ppm - TWA: 1 ppm TWA: 5 ppm TWA: 5 ppm
110-86-1 TWA: 15 mg/m?3 TWA: 3.2 mg/m?3 TWA: 15 mg/m?3 TWA: 15 mg/m?3
STEL: 10 ppm
STEL: 30 mg/m3
propan-1-ol TWA: 100 ppm - TWA: 100 ppm TWA: 10 mg/m3 -
71-23-8 STEL: 300 ppm TWA: 246 mg/m?3
Sk*
Methylcyclohexane TWA: 400 ppm - TWA: 400 ppm - TWA: 50 mg/m3

108-87-2

TWA: 1600 mg/m3
STEL: 1200 ppm
STEL: 4800 mg/m3

TWA: 1606 mg/m3

Nome quimico Luxemburgo Malta Paises Baixos Noruega Polénia
heptane TWA: 500 ppm TWA: 500 ppm TWA: 288 ppm TWA: 200 ppm | STEL: 2000 mg/m3
142-82-5 TWA: 2085 mg/m3 | TWA: 2085 mg/m3 | TWA: 1200 mg/m3 | TWA: 800 mg/m3 | TWA: 1200 mg/m?3

STEL: 384 ppm STEL: 250 ppm
STEL: 1600 mg/m? | STEL: 1000 mg/m?3
pyridine TWA: 5 ppm TWA: 5 ppm TWA: 0.3 ppm TWA: 5 ppm TWA: 5 mg/m3
110-86-1 TWA: 15 mg/m3 TWA: 15 mg/m3 TWA: 0.9 mg/m3 TWA: 15 mg/m3 skoéra*
STEL: 10 ppm
STEL: 22.5 mg/m3
propan-1-ol - - - TWA: 100 ppm STEL: 600 mg/m3
71-23-8 TWA: 245 mg/m3 | TWA: 200 mg/m3
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STEL: 150 ppm

skéra*

STEL: 306.25 mg/m3

Methylcyclohexane

H*
- - - TWA: 200 ppm | STEL: 3000 mg/m3
TWA: 800 mg/m3 | TWA: 1600 mg/m?3

STEL: 250 ppm

108-87-2
STEL: 1000 mg/m3
Nome quimico Portugal Roménia Eslovaquia Eslovénia Espanha
heptane TWA: 500 ppm TWA: 500 ppm TWA: 500 ppm TWA: 500 ppm TWA: 500 ppm
142-82-5 TWA: 2085 mg/m3 | TWA: 2085 mg/m3 | TWA: 2085 mg/m3 | TWA: 2085 mg/m3 | TWA: 2085 mg/m3
STEL: 500 ppm | STEL: 1000 mg/m3 STEL: 500 ppm
STEL: 2085 mg/m3
pyridine TWA: 5 ppm TWA: 5 ppm TWA: 5 ppm TWA: 5 ppm TWA: 1 ppm
110-86-1 TWA: 15 mg/m?3 TWA: 15 mg/m?3 TWA: 15 mg/m3 TWA: 15 mg/m?3 TWA: 3 mg/m3
propan-1-ol TWA: 200 ppm TWA: 81 ppm - - TWA: 200 ppm
71-23-8 STEL: 400 ppm TWA: 200 mg/m3 TWA: 500 mg/m?3
STEL: 203 ppm STEL: 400 ppm
STEL: 500 mg/m3 STEL: 1000 mg/m3
via dérmica*
Methylcyclohexane TWA: 400 ppm TWA: 300 ppm TWA: 200 ppm TWA: 810 mg/m3 TWA: 400 ppm
108-87-2 TWA: 1200 mg/m3 | TWA: 810 mg/m?3 TWA: 200 ppm TWA: 1630 mg/m3
STEL: 375 ppm [Ceiling: 1620 mg/m3| STEL: 400 ppm
STEL: 1500 mg/m3 STEL: 1620 mg/m3
Nome quimico Suécia Suica Reino Unido
heptane Véagledande KGV: 300 ppm TWA: 400 ppm TWA: 500 ppm
142-82-5 Vagledande KGV: 1200 mg/m3 TWA: 1600 mg/m3 TWA: 2085 mg/m3
NGV: 200 ppm STEL: 400 ppm STEL: 1500 ppm
NGV: 800 mg/m3 STEL: 1600 mg/m3 STEL: 6255 mg/m3
pyridine Véagledande KGV: 3 ppm TWA: 5 ppm TWA: 5 ppm
110-86-1 Véagledande KGV: 10 mg/m?3 TWA: 15 mg/m?3 TWA: 16 mg/m?3
NGV: 2 ppm STEL: 10 ppm STEL: 10 ppm
NGV: 7 mg/m3 STEL: 30 mg/m3 STEL: 33 mg/m3
propan-1-ol Véagledande KGV: 250 ppm TWA: 200 ppm TWA: 200 ppm
71-23-8 Vagledande KGV: 600 mg/m3 TWA: 500 mg/m3 TWA: 500 mg/m?3
NGV: 150 ppm H* STEL: 250 ppm
NGV: 350 mg/m3 STEL: 625 mg/m3
Sk*
- TWA: 400 ppm -

Methylcyclohexane
108-87-2

TWA: 1600 mg/m3
STEL: 800 ppm
STEL: 3200 mg/m3

Limites Biolégicos de Exposicao

Este produto, tal como é fornecido, ndo contém quaisquer materiais perigosos com limites
biologicos estabelecidos pelas entidades reguladoras especificas da regiéo.

Profissional
Nome guimico Dinamarca Finlandia Franca Alemanha DFG Alemanha TRGS
heptane - - - 250 pg/L (urine - 250 pg/L (urine -
142-82-5 Heptan-2,5-dione | Heptan-2,5-dione
end of shift) end of shift)
250 pg/L - BAT (end
of exposure or end
of shift) urine
Nome guimico Eslovénia Espanha Suica Reino Unido
- - 200 pg/L (urine - -

heptane
142-82-5

Heptan-2 5-dione end of
shift)

Derived No Effect Level (DNEL) - Workers
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Nome quimico Oral Cutanea Inalacédo
heptane - 300 mg/kg bw/day [4] [6] 2085 mg/ms [4] [6]
142-82-5
pyridine - 0.14 mg/kg bw/day [4] [6] 2.5 mg/m3 [4] [6]
110-86-1 0.42 mg/kg bw/day [4] [7] 7.5 mg/m3 [4] [7]
propan-1-ol - 136 mg/kg bw/day [4] [6] 268 mg/ms3 [4] [6]
71-23-8 1723 mg/m3 [4] [7]
Methylcyclohexane - 1.7 mg/kg bw/day [4] [6] 64.3 mg/m?3 [4] [6]
108-87-2 1354.6 mg/m?® [4] [7]
Derived No Effect Level (DNEL) - General Public
Nome quimico Oral Cutanea Inalacédo
heptane 149 mg/kg bw/day [4] [6] - 447 mg/m3 [4] [6]
142-82-5
pyridine 0.07 mg/kg bw/day [4] [6] - 0.6 mg/m3 [4] [6]
110-86-1
propan-1-ol 61 mg/kg bw/day [4] [6] - 80 mg/m3 [4] [6]
71-23-8 1036 mg/m3 [4] [7]
Methylcyclohexane 0.4 mg/kg bw/day [4] [6] - 16 mg/m? [4] [6]
108-87-2 1016 mg/m3 [4] [7]
Concentracao Previsivelmente Sem efeitos (PNEC) .
Nome quimico Agua doce Freshwater Agua do mar Marine water Ar
(intermittent release) (intermittent release)
pyridine 0.3 mg/L 3 mg/L 0.03 mg/L - -
110-86-1
propan-1-ol 6.83 mg/L 10 mg/L 0.683 mg/L - -
71-23-8
Methylcyclohexane 1.34 pg/L 13.4 pg/L 0.134 ug/L - -
108-87-2

Nome quimico Sedimento de 4gua|Sedimento marinho| Sewage treatment Solo Cadeia alimentar
doce
pyridine 3.2 mg/kg sediment 0.32 mg/kg 2 mg/L 0.46 mg/kg soil dw -
110-86-1 dw sediment dw
propan-1-ol 27.5 mg/kg 2.75 mg/kg 96 mg/L 1.49 mg/kg soil dw -
71-23-8 sediment dw sediment dw
Methylcyclohexane 36.2 pg/kg sediment(3.62 pg/kg sediment 273 pg/L 9.7 pg/kg soil dw -
108-87-2 dw dw

8.2. Controlo da exposicao

Controlos técnicos

Assegurar ventilagdo adequada, sobretudo em areas confinadas.

Equipamento de protecao individual
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Protecéo ocular/facial Oculos de seguranga herméticos.

Protecdo das méos Usar luvas adequadas. Luvas impermeaveis.

Protecédo da pele e do corpo Usar vestuério de proteccao adequado. Vestuério de manga comprida. Avental resistente a

produtos quimicos. Botas antiestéticas.
Protecéo respiratoria Em condi¢bes de utilizag&o normais, ndo é necessério equipamento de protecio. Se os
limites de exposicéo forem excedidos ou caso se sinta irritagdo, pode ser necessaria
ventilacdo e evacuacao.

Consideracdes gerais em matéria deN&o comer, beber ou fumar durante a utilizagéo deste produto. A roupa de trabalho

higiene contaminada néo pode sair do local de trabalho. Recomenda-se a limpeza regular do
equipamento, da area de trabalho e do vestuario. Lavar as maos antes das pausas e
imediatamente ap6s manusear o produto. Evitar o contato com a pele, os olhos ou o
vestuario. Usar luvas e equipamento protector para os olhos /face adequados.

Controlo da exposi¢cdo ambiental N&o existe informacé&o disponivel.

ISECCAO 9: Propriedades fisico-quimica

9.1. Informacdes sobre propriedades fisicas e quimicas de base

Estado fisico Liquido

Aspeto Liquido

Cor verde

Odor Hidrocarbonetos.

Limiar olfativo

Propriedade
Ponto de fusado / ponto de

congelacéo

N&o existe informacéo disponivel

Valores

Sem dados disponiveis

Ponto de ebulicéo inicial e intervalo 80°C/176°F @ 1013 hPa °C

de ebulicédo

Inflamabilidade

Limite de Inflamabilidade na
Atmosfera

Sem dados disponiveis

Limite superior de inflamabilidade Sem dados disponiveis

ou de explosividade

Limite inferior de inflamabilidade Sem dados disponiveis

ou de explosividade
Ponto de inflamagé&o
Temperatura de autoignicao
Temperatura de decomposicao
pH
pH (como solucéo aquosa)
Viscosidade cinemética
Viscosidade dinamica
Solubilidade em agua
Solubilidade(s)
Coeficiente de particdo
Presséo de vapor
Densidade relativa
Densidade aparente
Densidade do Liquido
Densidade de vapor relativa
Caracteristicas das particulas
Dimenséo das Particulas

> -4 °C
Sem dados disponiveis

Sem dados disponiveis
Sem dados disponiveis
Sem dados disponiveis
Sem dados disponiveis
Sem dados disponiveis
Sem dados disponiveis
Sem dados disponiveis
Sem dados disponiveis
Sem dados disponiveis
0.79 kg/l

Sem dados disponiveis
Sem dados disponiveis

Nao existe informacéo disponivel

Observacdes ¢ Método

Nenhum conhecido

Nenhum conhecido

Nenhum conhecido
Nenhum conhecido

Nenhum conhecido
Nenhum conhecido
Nenhum conhecido
Nenhum conhecido
Nenhum conhecido
Nenhum conhecido
Nenhum conhecido
Nenhum conhecido
Nenhum conhecido
Nenhum conhecido
Nenhum conhecido
Nenhum conhecido

Nenhum conhecido
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Distribuigcdo Granulométrica Né&o existe informacéo disponivel

9.2. Outras informacdes

9.2.1 Informacdes relativas as classes de risco fisico

Propriedades explosivas N&o considerado explosivo
Propriedades comburentes Nao cumpre os critérios de classificagdo como comburente

9.2.2 Outras caracteristicas de seguranca
Nao existe informacéo disponivel

ISECCAO 10: Estabilidade e reatividade

10.1. Reatividade

Reatividade Né&o existe informacé&o disponivel.

10.2. Estabilidade quimica

Estabilidade Estavel em condi¢bes normais.

Dados de explosividade
Sensibilidade ao impacto Nenhum.
mecanico
Sensibilidade a acumulacdo de Sim.
cargas eletrostaticas

10.3. Possibilidade de reacdes perigosas

Possibilidade de reacdes perigosas Nenhuma em condigdes de processamento normal.

10.4. Condicdes a evitar

CondigOes a evitar Calor, chamas e faiscas. Calor excessivo.

10.5. Materiais incompativeis

Materiais incompativeis Acidos fortes. Bases fortes. Agentes comburentes fortes.

10.6. Produtos de decomposicéo perigosos

Produtos de decomposic¢éo Nenhum conhecido com base na informacé&o fornecida.
perigosos

ISECCAO 11: Informac&o toxicoldgica

11.1. Informacdes sobre classes de perigo, conforme definidas no Regulamento (CE) 1272/2008

Informacdes sobre vias de exposicdo provaveis

Informagdes sobre o Produto

Inalagéo Na&o estdo disponiveis dados de ensaios especificos referentes a substancia ou a mistura.
A aspiracao para os pulmdes pode causar danos pulmonares graves. Pode provocar
edema pulmonar. O edema pulmonar pode ser fatal. Pode provocar irritagdo das vias
respiratérias. Pode provocar sonoléncia ou vertigens. Nocivo por inalagdo. (com base nos

componentes).
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Contacto com os olhos

Contacto com a pele

Ingestéo

Nao estdo disponiveis dados de ensaios especificos referentes a substancia ou a mistura.
Provoca lesdes oculares graves. Pode causar danos irreversiveis aos olhos.

Nao estdo disponiveis dados de ensaios especificos referentes a substancia ou a mistura.
Pode provocar pele seca ou gretada, por exposi¢éo repetida. Provoca irritagdo cutanea.
(com base nos componentes).

N&o estdo disponiveis dados de ensaios especificos referentes a substancia ou a mistura.
A ingestdo pode provocar irritagdo gastrointestinal, nduseas, vémitos e diarreia. Potencial
de aspiragéo por ingestdo. Pode afetar os pulmdes por ingestéo. A aspiragéo pode
provocar edema pulmonar e pneumonia. Pode ser mortal por ingestédo e penetragédo nas
vias respiratérias. (com base nos componentes).

Sintomas relacionados com as caracteristicas fisicas, quimicas e toxicol6gicas

Sintomas

Toxicidade aguda

Medidas numéricas de toxicidade

N&o existe informacéo disponivel

Vermelhid&do. Ardor. Pode provocar cegueira. Dificuldade em respirar. Tosse e/ou pieira.
Tonturas. Pode causar vermelhidéo e lagrimas nos olhos. A inala¢éo de concentragdes de
vapor elevadas pode provocar sintomas como dores de cabeca, tonturas, cansago,
nauseas e vomitos.

Os valores seguintes sao calculados com base no capitulo 3.1 do documento GHS

ATEmix (oral)
ATEmix (cutanea)
ATEmix (inalagdo-gases)

4,487.50 mgl/kg
2,383.70 mg/kg
23,318.20 ppm

ATEmix (inalag@o-vapores) 57.00 mgl/l
ATEmix 7.77 mgl/l
(inalac&o-poeiras/névoas)
Nome quimico DL50 oral DL50 cutanea CL50 Inalagéo

heptane - = 3000 mg/kg ( Rabbit) >73.5mg/L (Rat)4h
pyridine =866 mg/kg (Rat) 1000 - 2000 mg/kg ( Rabbit) =12.898 mg/L (Rat)4h
propan-1-ol = 1870 mg/kg (Rat) = 4049 mg/kg ( Rabbit) >33.8mg/L (Rat)4h

Methylcyclohexane

> 3200 mg/kg (Rat)

> 86700 mg/kg ( Rabbit)

Efeitos imediatos e retardados e efeitos crénicos decorrentes de exposicdo breve e prolongada

Corroséolirritacdo cutanea

Les8es oculares graves/irritagéo
ocular

Sensibilizagdo respiratéria ou
cuténea

Mutagenicidade em células
germinativas

Classificagdo com base nos dados disponiveis para os componentes. Provoca irritagao

cutanea.

Classificacdo com base nos dados disponiveis para os componentes. Provoca
queimaduras. Provoca lesdes oculares graves.

Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo sdo preenchidos.

Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo sdo preenchidos.
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Carcinogenicidade

Toxicidade reprodutiva

STOT - exposicéo Unica

STOT - exposicao repetida

Perigo de aspiragao

11.2.

Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo séo preenchidos.

Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo sdo preenchidos.

Pode provocar sonoléncia ou vertigens.

Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo séo preenchidos.

Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo sdo preenchidos.

Informacdes sobre outros perigos

11.2.1. Propriedades desreguladoras endécrinas

Propriedades desreguladoras

endécrinas

A substancia/mistura ndo contém componentes considerados como tendo propriedades
desreguladoras do sistema enddcrino de acordo com o artigo 57(f) do REACH ou o
Regulamento Delegado da Comisséo (UE) 2017/2100 ou o Regulamento da Comisséo
(UE) 2018/605 a niveis de 0,1% ou superiores.

11.2.2. Outras informagdes

Outros efeitos adversos

Nao existe informacao disponivel.

ISECCAO 12: Informacéo Ecoldgica

12.1. Toxicidade

Ecotoxicidade

Muito téxico para os organismos aquaticos com efeitos duradouros.

Nome quimico

Algas/plantas aquaticas Peixe Toxicidade para os Crustaceos

microrganismos

heptane

- LC50: =375.0mg/L (96h, : ;
Cichlid fish)

pyridine

- LC50: 63.4 - 73.6mg/L - -
(96h, Pimephales
promelas)
LC50: =26mg/L (96h,
Cyprinus carpio)
LC50: =4.6mg/L (96h,
Oncorhynchus mykiss)

propan-1-ol

- LC50: =4480mg/L (96h, -
Pimephales promelas)

EC50: =3642mg/L (48h,
Daphnia magna)
EC50: 3339 - 3977mg/L
(48h, Daphnia magna)

Methylcyclohexane

- LC50: =2.07mg/L (96h, - -
Oryzias latipes)

12.2. Persisténcia e degradabilidade

Persisténcia e degradabilidade

Nao existe informacao disponivel.
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12.3. Potencial de bioacumulacéo

Bioacumulagéo N&o existem dados sobre este produto.
Nome guimico Coeficiente de particdo
heptane 4.66
pyridine 0.65
propan-1-ol 0.2

12.4. Mobilidade no solo

Mobilidade no solo N&o existe informacao disponivel.

12.5. Resultados da avaliacdo PBT e mPmB

Avaliacdo PBT e mPmB O produto néo contém nenhuma substancia(s) classificada(s) como PBT ou vPvB acima do
limite de declaracgéo.
Nome quimico Avaliacdo PBT e mPmB
heptane A substéncia ndo é PBT/mPmB A avaliacdo PBT néo se
aplica

pyridine A substancia ndo é PBT/mPmB
propan-1-ol A substancia ndo é PBT/mPmB
Methylcyclohexane A substéncia ndo é PBT/mPmB

12.6. Propriedades desreguladoras endécrinas

Propriedades desreguladoras A substancia/mistura ndo contém componentes considerados como tendo propriedades

enddécrinas desreguladoras do sistema enddcrino de acordo com o artigo 57(f) do REACH ou o
Regulamento Delegado da Comisséo (UE) 2017/2100 ou o Regulamento da Comisséo
(UE) 2018/605 a niveis de 0,1% ou superiores.

12.7. Outros efeitos adversos
Nao existe informacao disponivel.

ISECCAO 13: Consideracdes relativas a eliminagéo

13.1. Métodos de tratamento de residuos

Residuos de excedentes/produtos N&o deve ser libertado para o ambiente. Elimine de acordo com os regulamentos locais.
nédo utilizados Eliminar os residuos de acordo com a legislagdo ambiental.

Embalagem contaminada Os recipientes vazios representam um perigo potencial de incéndio e explosdo. N&o cortar,
ndo perfurar nem soldar recipientes.

|SEC(;AO 14: Informacdes relativas ao transporte

IATA

14.1 Ndmero ONU ou nimero de  UN1133

identificacao

14.2 Designagéo oficial de ADHESIVES (CONTAINS heptane, methylcyclohexane)
transporte da ONU

14.3 Classes de perigo para efeitos 3

de transporte
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14.4 Grupo de embalagem Il

Descricéo UN1133, Adhesives, 3, Il
14.5 Perigos para o ambiente Sim
14.6 Precaucdes especiais para o utilizador

Disposic8es Especiais A3

Cdédigo ERG 3L
IMDG

14.1 Numero ONU ou nimero de  UN1133

identificacéo

14.2 Designacdo oficial de ADHESIVES (CONTAINS heptane, methylcyclohexane)
transporte da ONU

14.3 Classes de perigo para efeitos 3

de transporte

14.4 Grupo de embalagem Il

Descricéo UN1133, Adhesives, 3, Il, (-4°C c.c.), Poluente marinho
14.5 Perigos para o ambiente Sim
14.6 Precaucg®es especiais para o utilizador

Disposic¢8es Especiais Nenhum

EmS-No F-E, S-D

14.7 Transporte maritimo a granel N&o existe informac&o disponivel
de acordo com os instrumentos da
OoMI

RID

14.1 Ndmero ONU ou nimero de  UN1133

identificacéo

14.2 Designacdao oficial de ADHESIVES (CONTAINS heptane, methylcyclohexane)
transporte da ONU

14.3 Classes de perigo para efeitos 3

de transporte

14.4 Grupo de embalagem Il

Descricéo UN1133, Adhesives, 3, Il, Perigoso para 0 Ambiente
14.5 Perigos para o ambiente Sim
14.6 Precauc®es especiais para o utilizador

Disposic8es Especiais 640C

Cédigo de classificagdo F1
ADR

14.1 Ndmero ONU ou nimero de  UN1133

identificagao

14.2 Designagdo oficial de ADHESIVES (CONTAINS heptane, methylcyclohexane)
transporte da ONU

14.3 Classes de perigo para efeitos 3

de transporte

14.4 Grupo de embalagem Il

Descricéo UN1133, Adhesives, 3, Il, (D/E), Perigoso para o Ambiente
14.5 Perigos para o ambiente Sim
14.6 Precaucgdes especiais para o utilizador

Disposic6es Especiais 640C

Cdédigo de classificacdo F1

Cdédigo de restricao em taneis  (D/E)

|SEC(;AO 15: Informacao sobre regulamentacao

15.1. Regulamentacdao/legislacdo especifica para a substancia ou mistura em matéria de saude, sequranca e ambiente

Nome guimico Numero RG francés
heptane - 142-82-5 RG 84
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pyridine - 110-86-1 RG 84
propan-1-ol - 71-23-8 RG 84
Methylcyclohexane - 108-87-2 RG 84

Classe de perigo paraa dgua  obviamente perigoso para a 4gua (WGK 2)

(WGK)

Unido Europeia

Tomar nota da Diretiva 98/24/CE relativa a.protecéo da segurancé e da saude dos trabalhadores contra os riscos ligados a.

expositdo a agentes quimicos no trabalho.

Autorizac6es e/ou restricfes de utilizagao:

Este produto ndo contém substancias sujeitas a autorizagédo (Regulamento (CE) n.° 1907/2006 (REACH), Anexo XIV) Este produto
ndo contém substancias sujeitas a restricdes (Regulamento (CE) n.° 1907/2006 (REACH), Anexo XVII)

Nome quimico

Substancia sujeita a restricdes de
acordo com o Anexo XVII do REACH

Substancia sujeita a autorizacédo de
acordo com o Anexo XIV do REACH

heptane - 142-82-5

Use restricted. See item 75.

propan-1-ol - 71-23-8

Use restricted. See item 75.

Methylcyclohexane - 108-87-2

Use restricted. See item 75.

Poluentes Organicos Persistentes
N&o aplicavel

Regulamento (CE) n.° 1005/2009 relativo a substéncias que empobrecem a camada de ozono (ODS)

Nao aplicavel

Nome quimico

Regulamento (UE) n.° 528/2012 relativo a produtos

biocidas (BPR)

propan-1-ol - 71-23-8

Tipo de produtos 2: Desinfetantes e algicidas ndo
destinados a aplicacdo direta em seres humanos ou
animais Tipo de produtos 4: Superficies em contacto com
0s géneros alimenticios e alimentos para animais Tipo de
produtos 1: Higiene humana

Inventarios Internacionais

TSCA Contacte o fornecedor para saber o estado em termos de conformidade dos inventéarios
DSL/NDSL Contacte o fornecedor para saber o estado em termos de conformidade dos inventarios
EINECS/ELINCS Contacte o fornecedor para saber o estado em termos de conformidade dos inventarios
ENCS Contacte o fornecedor para saber o estado em termos de conformidade dos inventarios
IECS Contacte o fornecedor para saber o estado em termos de conformidade dos inventarios
KECL Contacte o fornecedor para saber o estado em termos de conformidade dos inventarios
PICCS Contacte o fornecedor para saber o estado em termos de conformidade dos inventarios
AllC Contacte o fornecedor para saber o estado em termos de conformidade dos inventarios
NZloC Contacte o fornecedor para saber o estado em termos de conformidade dos inventéarios
Legenda:

TSCA - Lei de controlo de Substancias Téxicas dos Estados Unidos (United States Toxic Substances Control Act) Seccéo 8(b)

Inventario

DSL/NDSL - Lista de Substéncias Domésticas/Lista de Substancias Ndo-Domésticas do Canada
EINECS/ELINCS - Inventario Europeu das Substancias Quimicas Existentes no Mercado/Lista Europeia das Substancias

Quimicas Notificadas
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ENCS - Substancias Quimicas Existentes e Novas do Japdo

IECSC - Inventario Chinés das Substancias Quimicas Existentes
KECL - Substancias Quimicas Existentes e Avaliadas na Coreia do Sul
PICCS - Inventério Filipino de Produtos e Substancias Quimicas

AlIC - Inventario Australiano de Produtos Quimicos Industriais

NZIoC - Inventério de Produtos Quimicos da Nova Zelandia

15.2. Avaliacdo da seguranca guimica

Relatério de Seguranca Quimica N&o existe informacé&o disponivel

ISECCAO 16: Outras informacées

Chave ou legenda de abreviaturas e siglas e acrénimos utilizados na ficha de dados de seguranca

Texto integral das adverténcias H referidas na secc¢éo 3

H225 - Liquido e vapor facilmente inflaméveis

H302 - Nocivo por ingestao

H304 - Pode ser mortal por ingestao e penetragdo nas vias respiratorias
H312 - Nocivo em contacto com a pele

H315 - Provoca irritac@o cutanea

H318 - Provoca lesBes oculares graves

H332 - Nocivo por inalagcdo

H336 - Pode provocar sonoléncia ou vertigens

H400 - Muito téxico para 0s organismos aquaticos

H410 - Muito téxico para 0s organismos aquaticos com efeitos duradouros
H411 - Téxico para os organismos aquaticos com efeitos duradouros

Legenda
SVHC: Substéncias candidatas a autorizagdo que suscitam uma elevada preocupacao:

Legenda Section 8: Exposure controls/personal protection

TWA (média TWA (média ponderada em funcéo do tempo)STEL (limite de STEL (Limite de Exposi¢éo de Curta
ponderada no exposi¢do de curta Duragao)
tempo) duracéo)

Maximo Valor limite maximo * Designagao cutanea
+ Sensibilizantes

Procedimento de classificacdo

Classificacdo de acordo com o Regulamento (CE) n.° 1272/2008 [CRE] |[Método Utilizado
Toxicidade aguda por via oral Método de calculo
Toxicidade aguda por via cutanea Método de calculo
Toxicidade aguda por via inalatéria - gases Método de célculo
Toxicidade aguda por via inalatéria - vapor Método de célculo
Toxicidade aguda por via inalatéria - poeiras/névoas Método de calculo
Corrosdolirritacdo cutanea Método de calculo
Lesbes oculares graves/irritacdo ocular Método de célculo
Sensibilizacdo respiratoria Método de célculo
Sensibilizacdo cutédnea Método de célculo
Mutagenicidade Método de calculo
Carcinogenicidade Método de calculo
Toxicidade reprodutiva Método de célculo
STOT - exposic¢ado Unica Método de célculo
STOT - exposicao repetida Método de calculo
Toxicidade aguda em ambiente aquatico Método de calculo
Toxicidade cronica para 0 ambiente aquético Método de célculo
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Perigo de aspiracdo Método de célculo
Ozono Método de célculo
Liguidos inflamaveis Com base em dados de ensaios

Principais referéncias bibliograficas e fontes de dados utilizadas para compilar a FDS

Agency for Toxic Substances and Disease Registry (ATSDR, ou Agéncia para o Registo de Substancias Téxicas e Doencgas)
Agéncia de Protecdo Ambiental dos EUA Base de dados ChemView

Autoridade Europeia para a Seguranca dos Alimentos (EFSA)

Comité de Avaliacao de Risco da Agéncia Europeia de Produtos Quimicos (ECHA) (ECHA_RAC)

Agéncia Europeia de Produtos Quimicos (ECHA) (ECHA_API)

EPA (Environmental Protection Agency [Agéncia Norte-Americana de Protecdo do Ambiente])

Acute Exposure Guideline Level(s) (AEGL) (Niveis de limiar para exposi¢do aguda)

Agéncia de Protecdo Ambiental dos EUA, Lei federal relativa a inseticidas, fungicidas e rodenticidas

Agéncia de Protecdo Ambiental dos EUA Produtos Quimicos Produzidos em Grande Volume

Revista de Investigacdo Alimentar (Food Research Journal)

Base de dados de substancias perigosas

Base de dados internacional de informagdes quimicas uniformes (IUCLID)

Instituto Nacional de Tecnologia e Avaliagdo (NITE)

Esquema Nacional de Avaliagdo e Notificagdo de Produtos Quimicos Industriais da Australia (NICNAS)

NIOSH (National Institute for Occupational Safety and Health, EUA)

Biblioteca Nacional de ChemID Plus de medicamentos (NLM CIP)

Base de dados PubMed da Biblioteca Nacional de Medicina dos Estados Unidos (NLM PUBMED)

Programa Toxicolégico Nacional dos EUA (NTP)

Base de Dados de Informagéo e Classificacéo de Produtos Quimicos da Nova Zelandia (CCID)

Organizacéo para a Cooperacao e 0 Desenvolvimento Econémico (OCDE), Publicagdes sobre Ambiente, Saude e Seguranga
Organizacgéo para a Cooperacéo e o Desenvolvimento Econdmico (OCDE), Programa para os Produtos Quimicos Produzidos em
Grande Volume

Organizacgédo para a Cooperacéo e o Desenvolvimento Econémico (OCDE) Conjunto de Dados de Informacdes de Rastreio
Organizagédo Mundial de Saude

Data da reviséo 12/09/2023

Ficha de dados de seguranca de acordo com o Regulamento (CE) n.° 1907/2006 (REACH)
Exoneracgdo de responsabilidade
Na medida dos nossos conhecimentos, informagdes e convicgdes, as informacgdes fornecidas nesta Ficha de Dados de
Seguranca sdo corretas a data da sua publicagéo. As informac6es dadas foram concebidas meramente a titulo de
orientagdo para a sua seguranca durante o manuseamento, a utilizagdo, o processamento, a armazenagem, o transporte,
a eliminacdo e a libertacdo e ndo sdo consideradas como garantia ou especificacdo de qualidade. As informacfes
referem-se apenas ao material especifico designado e podem néo ser validas para o mesmo material se utilizado em
conjunto com outros materiais ou em qualquer processo, exceto se tal for especificado no texto.

Fim da Ficha de Dados de Seguranca
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