
Produktinformation

Produktbezeichnung                        : Lötdraht ISO-Core® "RA", Sn95,5Ag3,8Cu0,7

Normbezeichnung                            : DIN EN 29454

Metallische Zusammensetzung     : 95,5% Sn, 3,8% Ag, 0,7% Cu

Flußmittelzusammensetzung         : 1.1.2.B, DIN EN 29454
auf Basis von natürlichen oder modifizierten
natürlichen Harzen mit organischen, halogenhaltigen
Aktivierungszusätzen

Flußmittelanteil                                   : 2,5 % Flux Standard
(andere Flux-Anteile sind auf Wunsch
 lieferbar)

Schmelzbereich                                 : Solidus : 217°C, Liquidus: 217°C

Elektrische Leitfähigkeit                  : 7,5 m / Ω·mm²

Spezifisches Gewicht                       : 7,5 g / cm³

Lieferformen                                        : Drahtdurchmesser:
0,5/0,6/0,7/0,75/0,8/0,9/1,0/
1,2/1,5/2,0/2,5/3,0/4,0/5,0 Ø
(andere Drahtdurchmesser sind auf
  Wunsch lieferbar)

Standardspulengrößen:
(Kunststoffspulen mit Nettogewicht)
0,05/0,1/0,25/0,5/1,0/5,0/10,0/20,0 kg
(andere Spulengewichte (z.B. Lbs) auf
 Wunsch lieferbar)

Anwendungsbereich                        : - Elektronik -
- Elektrotechnik -

Hinweis                                                 : Andere Legierungen sind in unserem Lieferprogramm
enthalten.

02/00 Fordern Sie weitere Informationen an.

                                                         RA-95,5Ag3,8Cu0,7.DOC
Die Angaben über unsere Produkte sind das Resultat langjähriger praktischer Erfahrung, die wir unseren Kunden gern zur anwendungstechnischen Hilfe weitergeben. Da wir jedoch keinen Einfluß auf die
Ausführung
der mit unseren Produkten durchgeführten Arbeiten haben,  beschränkt  sich unsere Haftung auf die in unseren  Verkaufsbedingungen bei Qualitätsmängeln  vorgesehenen Ersatzleistungen.


