Prensaestopas

CARACTERISTICA
S

Hay varias roscas
disponibles

Completamente
sellado contra el
polvo

Excelente
resistencia al agua

Fabricado con nylon
66 de alta calidad

Contratuerca
suministrada

Prensaestopas RS Pro M25
con contratuerca, nylon, IP68

Los productos con aprobacion profesional RS le proporcionan
piezas de calidad profesional en todas las categorias de
productos. Nuestra gama de productos ha sido probada por
ingenieros y proporciona una calidad comparable a las marcas
lideres sin pagar un precio superior.
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Descripcién del

RS Pro presenta una gama de prensaestopas roscados métricos que ofrecen una excelente proteccion
contra tirones y proteccion para el cable. Los prensaestopas le permiten montar un cable en un orificio
pretaladrado. Muy habituales en la construccion y entre los ingenieros eléctricos, los prensaestopas
son faciles de usar. Los prensaestopas tienen un nivel de proteccién IP68, es decir, ofrecen una
proteccién excepcional al aire libre y en otros entornos hostiles. Todos los modelos son muy fiables y
de excelente calidad.

Especificaciones

Tamafio de rosca M25
Material Nylon 66
Color Negro
Contratuercaincluida Si
Tamafio del paquete 10
Maguinaria con componentes internos delicados,
Aplicacién telecomunicaciones, caudalimetros, generadores de

energia subacuéaticos

Especificaciones mecanicas

Diametro maximo del cable 18mm
Didmetro minimo del cable 13mm
Longitud de rosca L2 29.4mm
Juntas B1 18.4mm
Longitud de saliente L1 15.2mm
Tuerca L3 22.3mm
Didmetro interior de rosca D2 18.6mm
Diametro exterior de rosca D1 25 mm
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Especificaciones del entorno de funcionamiento

* Temperatura de funcionamiento min.:

—90 °C -60°C

Temperatura de funcionamiento o
PRI 85°C

maxima; 90 °C

Rango de t_emperatura de .60 a +85 °C.

funcionamiento

Categoria de proteccién

indice de proteccion IP IP68

Cumplimiento/Certificaciones EN 61340

Se cumplen los estandares UL 94 V-2

RS Components: Compre este producto en https://uk.rs- Pagina 4 de 434



Prensaestopas
RS PART Cable
NUMBER DESCRIPTION D1 (D2 |B1|L1|L2|L3 Range COLOR | Packsize
8228739 |round topCable GlandM12 x 1.5 Grey IPE8 12| B3] 68| 79| 186| 136|3~B5
8229748 |mund topCable GlandM18 x 1.5 Grey IPE8 16| 10 8| 105| 155] 234| 168|5~10
8229741 [round topCable GlandM20 x 1.5 Grey IP68 20 15| 14| 15| 28.5| 185[10~14
8229757 |round topCable GlandM20S x 1.5 GreyiPE8 200 15| 14| 10] 28.5) 18.5[(10~14 | GREY
8229745 |round topCable GlandM25 x 1.5 Grey IP68 25| 18.6| 164 152) 29.4| 22.3[13~18
8228751 |round topCable GlandM255 x 15 Grey IP68 | 25| 186] 184 10| 29.4] 22.3[13~18
8228754 |round topCable GlandM32 x 1.5 Grey IPG8 32| 26| 25| 147| 34.5| 25.7[18~25
8228767 |round topCable GlandM18 x 1.5 White IPG8 16| 108 105 15.5| 23.4| 16.8|5~10
8229776 [round topCable GlandM20 x 1.5 White IP68 200 15| 14| 15| 28.5| 18.5[10~14 10
8220782 [round topCable GlandM20S x 1.5 WhitelPeB] 20] 15/ 14] 10| 28.5] 18.5[10~14 WHITE
8228778 |round topCable GlandM25 x 1.5 White IPB8 25| 18.6| 18.4| 15.2| 29.4] 22.3(13~18
8229795 |round topCable GlandM255 x 1.5 WhitelP63| 25| 186| 184 10| 28.4] 22.3[13~18
8228773 |round topCable GlandM32 x 1.5 White IP68 32| 26| 25| 147 34.5| 257[18~25
8228760 |round topCable GlandM205 x 15 BlackiPBE | 20] 15] 14| 10] 28.5] 18.5[10~14 BLACK
8229763 [round topCable GlandM255 = 1.5 BlackiPBE| 25| 18.8] 184 10| 29.4] 22.3[13~18
8228788 |round topCable GlandM20 x 1.5 Red IPEB 200 15| 14| 15| 28.5| 185[10~14 RED
8220798 |round topCable GlandM25 x 1.5 Red IPEB 25| 18.6| 18.4| 15.2] 29.4] 22.3[13~18

Lip-L2 L3 f
l | D1D2 l%

RS Components: Compre este producto en https://uk.rs-

Pagina 4 de 444



