
2016/12/13  

简体中文 

  

 
 

数据表 

库存号123-2229 

SLC 1356 

音量校准器 
 

 
 

 

 

 

特点 

 1KHz 时 94dB 与 114dB 声音校准 

 精确且易于使用 

 适合 1”、1/2” 或 1/4” 直径麦克风 
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规格 
 

 

输出声压级 

 
 

114dB 和 94dB（相对于 20 uPa，参考条件下） 

输出频率 1000Hz ±2% 

 

参考条件 

温度 →23°C (73°F) 

大气压力 →1013 mbar（760mm 高度水银柱）  相对湿度 →65% 

声压级精确度 规定的参考环境条件下为 ±0.5dB 

电源 一节 9V 006P 或 IEC 6F22 或 NEDA 1604 电池。 

 
电池测试 

内部电路将持续检查电池的使用情况。 

如果电池电压降至可接受范围以下，校准器将全负荷工作。 

电池寿命 约 20 小时（碱性电池） 

尺寸 103x63x54mm 

加权 约200g（包括电池） 

工作温度 -10 至 50°C（14 至 122°F） 

工作湿度 0 至 90%RH 

附件 9V 电池、携带箱、说明手册。1/2” 与 1/4” 麦克风适配器 
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