PLSD0035 v1.6 RS 601-041, 601-057, 601-063 RS Review Date: 01/06/2023

KARTA CHARAKTERYSTYKI

Karta charakterystyki zostata przygotowana zgodnie z wymogami nastepujgcych regulacji:
Karta charakterystyki zgodnie z rozporzadzeniem (UE) 2020/878

Data aktualizacji 15-06-2023 Wersja Nr 3.21

ISEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa |

1.1. Identyfikator produktu

Nazwa produktu RS Pro Silica Gel Desiccant
Kod(y) produktu 601-063, 601-041, 601-057, ZP
Numer karty charakterystyKki 01097

Czysta substancja / mieszanina Mieszanina

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Zalecane zastosowanie srodka suszacego
Zastosowania Odradzane Nie okreslono konkretnych zastosowan odradzanych

1.3. Dane dotyczgce dostawcy karty charakterystyki

Dostawca

RS Components SAS

Rue Norman King

CS40453

60031 Beauvais Cedex

France

+48 22 22311 11

service@rspoland.com

Po dalsze informacje, prosimy o kontakt z

Adres e-mail service@rspoland.com

1.4. Numer telefonu alarmowego

Telefon awaryjny

Telefon awaryjny -
+48 22 307 3690 (24hr)

+44 1235 239670 (24hr)

|SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen |

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
Rozporzadzenie (WE) nr 1272/2008
Niniejsza mieszanina zostata sklasyfikowana jako niestwarzajgca zagrozenia zgodnie z rozporzgdzeniem WE 1272/2008 [CLP]

2.2. Elementy oznakowania
Niniejsza mieszanina zostata sklasyfikowana jako niestwarzajgca zagrozenia zgodnie z rozporzgdzeniem WE 1272/2008 [CLP]
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Desiccant

RS Pro Silica Gel

Data aktualizacji

15-06-2023

Zwroty wskazujace na rodzaj

zagrozenia

Niniejsza mieszanina zostata sklasyfikowana jako niestwarzajgca zagrozenia zgodnie z rozporzgdzeniem WE 1272/2008 [CLP]
EUH210 - Karta charakterystyki dostepna na zgdanie

2.3. Inne zagrozenia

Niniejsza mieszanina nie zawiera substancji uznawanych za trwate, wykazujgce zdolno$¢ do bioakumulacji ani toksyczne (PBT).
Niniejsza mieszanina nie zawiera substancji uznawanej za bardzo trwatg lub ulegajgca silnej bioakumulacji (vPvB).

Informacje o dyzruptorze
wydzielania wewnetrznego

Niniejszy produkt nie zawiera zadnych znanych lub podejrzewanych dysruptorow
wydzielania wewnetrznego.

ISEKCJA 3: Skiadl/informacja o sktadnikach

3.1 Substancije

Nie dotyczy

3.2 Mieszaniny

Nazwa chemiczna % Numer rejestracyjny | Numer WE | Klasyfikacja wedtug | Szczeg6lne |Czynnik M|Wspotczyn
wagowo REACH (nr rozporzgdzenia (WE) stezenie nik M
indeksowy | Nr 1272/2008 [CLP] graniczne (dtugotrwat
UE) (SCL) y)
Amorphous Silica | 60-100 [17-2119421532-51-00( 231-545-4 - - -
7631-86-9 00

Peten tekst zwrotéw H i EUH: patrz sekcja 16

Oszacowana toksycznos$¢ ostra

Brak danych

Nazwa chemiczna

LD50, doustne

LD50, skérne

Wdychanie, LC50 - 4

Wdychanie, LC50 - 4

Wdychanie, LC50 - 4

7631-86-9

mg/kg mg/kg godziny - pyt/mgta - | godziny - para - mg/l | godziny - gaz - ppm
mg/l
Amorphous Silica 7900 5000 58.8 Brak danych Brak danych

Niniejszy produkt ten nie zawiera substancji kandydatéw wzbudzajgcych szczegdlnie duze obawy w stezeniu> =0,1%
(rozporzgdzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH), artykut 59)

ISEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1. Opis srodkéw pierwszej pomocy

Wdychanie

Usung¢ na swieze powietrze.
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Desiccant

Kontakt z oczyma Przeptukiwac duzg iloscig wody przez co najmniej 15 minut, podnoszgc gorng i dolng
powieke Wezwac lekarza.

Kontakt ze skoéra Wymy¢ skére wodg i mydtem. W razie podraznienia skory lub wystgpienia reakciji
uczuleniowej nalezy uzyska¢ pomoc lekarza.

Spozycie Wyptukaé usta.

4.2. Najwazniejsze ostre i opéznione objawy oraz skutki narazenia

Objawy Brak danych.

4.3. Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegdlnego postepowania z poszkodowanym

Uwaga dla lekarzy Leczy¢ objawowo.

|SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru

5.1. Srodki gasnicze

Odpowiednie srodki gasnicze Nalezy stosowac¢ srodki gasnicze odpowiednie dla miejscowych warunkéw oraz
otaczajgcego srodowiska.

Duzy pozar PRZESTROGA: stosowanie rozpylonej wody przy gaszeniu ognia moze by¢ nieskuteczne.
Niewtasciwe srodki gasnicze Nie rozrzuca¢ uwolnionego materiatu strumieniem wody pod wysokim cisnieniem.

5.2. Szczegodlne zagrozenia zwigzane z substancjg lub mieszaning

Szczegolne zagrozenia zwigzane z  Brak danych.
substancjg chemiczng

5.3. Informacje dla strazy pozarnej

Specjalny sprzet ochronny i srodki Strazacy powinni stosowac niezalezny aparat oddechowy i petny kombinezon strazacki.
ostroznosci dla strazakéw Stosowac wyposazenie ochrony indywidualne;j.

|SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do Srodowiska

6.1 Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

Indywidualne srodki ostroznosci Zapewni¢ odpowiednig wentylacje.

Dla stuzb ratowniczych Stosowac srodki ochrony indywidualnej w zalecane w sekc;ji 8.

6.2. Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska

Srodki ostroznosci w zakresie Patrz Sekcja 12, aby uzyska¢ dodatkowe informacje ekologiczne.
ochrony srodowiska

6.3. Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzagce do usuwania skazenia

Metody zapobiegajace O ile jest to bezpieczne, nalezy zapobiec dalszemu uwalnianiu lub wyciekaniu.
rozprzestrzenianiu
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Metody usuwania

Profilaktyka zagrozen wtérnych

Zebra¢ mechanicznie, umiesci¢ w odpowiednich pojemnikach w celu utylizacji.

Srodowiskowych.

6.4. Odniesienia do innych sekcji

Odniesienia do innych sekcji

Doktadnie oczysci¢ skazone przedmioty i miejsca z zachowaniem przepisow

Patrz sekcja 8 po dalsze informacje. Patrz sekcja 13 po dalsze informacje.

|SEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1 Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania

Zalecenia dotyczace bezpiecznego Zapewnic¢ odpowiednig wentylacje.

postepowania

Ogéblne uwagi dotyczace higieny

Postepowaé zgodnie z ogdlnie przyjetymi zasadami BHP.

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych niezgodnosci

Warunki przechowywania

7.3. Szczegdlne zastosowanie(-a) koncowe

Trzymac¢ pojemnik szczelnie zamknigty w dobrze wentylowanym miejscu.

Metody zarzadzania zagrozeniem

(RMM)

Wymagane informacje zamieszczono w tej karcie charakterystyki bezpieczenstwa.

|SEKCJA 8: Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej

8.1. Parametry dotyczace kontroli

Wartosci graniczne narazenia

Niniejszy produkt, w dostarczonej postaci, nie zawiera zadnych materiatéw niebezpiecznych

objetych ograniczeniami dotyczgcymi narazenia zawodowego ustanowionymi przez

wiasciwe dla regionu organy sprawujgce nadzor.

Nazwa chemiczna Unia Europejska Austria Belgia Butgaria Chorwacja
Amorphous Silica TWA: 0.1 mg/m?3 TWA: 4 mg/m3 TWA: 3 mg/m3 TWA: 1.0 mg/m?3 TWA: 1.2 mg/m?3
7631-86-9 TWA: 10 mg/m3 TWA: 0.1 mg/m?
Nazwa chemiczna Cypr Republika Czeska Dania Estonia Finlandia
Amorphous Silica TWA: 0.1 mg/m?3 TWA: 0.1 mg/m?3 TWA: 1.5 mg/m?3 TWA: 2 mg/m3 TWA: 5 mg/m3
7631-86-9 TWA: 4.0 mg/m3
Nazwa chemiczna Francja Niemcy TRGS Niemcy DFG Grecja Wegry
Amorphous Silica - TWA: 4 mg/m3 TWA: 0.02 mg/m3 | TWA: 0.1 mg/m3 -
7631-86-9 Peak: 0.16 mg/m3
Nazwa chemiczna Irlandia Wiochy MDLPS Wiochy AIDII totwa Litwa
Amorphous Silica TWA: 6 mg/m3 TWA: 0.1 mg/m?3 - TWA: 1 mg/m3 -
7631-86-9 TWA: 2.4 mg/m3
STEL: 18 mg/m3
STEL: 7.2 mg/m?3
Nazwa chemiczna Luksemburg Malta Niderlandy Norwegia Polska
Amorphous Silica - - TWA: 0.75 mg/m3 | TWA: 1.5 mg/m3 TWA: 10 mg/m3
7631-86-9 STEL: 3 mg/m? TWA: 2 mg/m3
Nazwa chemiczna Portugalia Rumunia Stowacja Stowenia Hiszpania
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Desiccant

- RS Pro Silica Gel

Data aktualizacji 15-06-2023

Amorphous Silica
7631-86-9

TWA: 0.05 mg/m3
TWA: 0.1 mg/m3

- TWA: 4 mg/m3 -

7631-86-9

Nazwa chemiczna Szwecja Szwajcaria Zjednoczone Kroélestwo (Wielka
Brytania)
Amorphous Silica - TWA: 4 mg/m3 TWA: 6 mg/m3

TWA: 2.4 mg/m?
STEL: 18 mg/m3
STEL: 7.2 mg/m3

Dopuszczalne wartosci
biologicznego narazenia
zawodowego

Niniejszy produkt w dostarczonej postaci, nie zawiera zadnych materiatéw stwarzajgcych
zagrozenie, objetych ograniczeniami dotyczgcymi dopuszczalnej wartosci biologicznej
ustanowionymi przez wiasdciwe dla regionu organy nadzorcze.

Derived No Effect Level (DNEL) - Workers Brak danych

Derived No Effect Level (DNEL) - General Public Brak danych.

Przewidywane stezenie niepowodujace zmian w srodowisku (PNEC) Brak danych.

8.2. Kontrola narazenia

Techniczne srodki kontroli

Wyposazenie ochrony indywidualnej

Ochrona oczu/twarzy

Ochrona skoéry i ciata

Ochrona drég oddechowych

Ogolne uwagi dotyczace higieny

Srodki kontrolne narazenia
srodowiska

Zapewni¢ odpowiednig wentylacje, szczegdlnie w miejscach zamknietych.

Nie jest wymagany specjalny sprzet ochronny.

Nie jest wymagany specjalny sprzet ochronny.

Nie jest koniecznym uzywanie urzadzen ochronnych wnormalnych warunkach uzytkowania
W przypadkuprzekroczenia progdw narazenia lub wystgpienia podraznienia, moze by¢
konieczna wentylacja i ewakuacja.

Postepowaé zgodnie z ogdlnie przyjetymi zasadami BHP.

Brak danych.

|SEKCJA 9: Wihasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1. Informacje na temat podstawowych wiasciwosci fizycznych i chemicznych

Stan fizyczny

Wyglad

Barwa

Zapach

Prég wyczuwalnosci zapachu

Wiasnosé

Substancja stata
Beads

biaty

Odourless.

Brak danych

Wartosci

Temperatura topnienia / krzepniecia Brak danych

Poczatkowa temperatura wrzenia i

zakres wrzenia

Brak danych

Uwagi * Metoda

Brak znanych
Brak znanych
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tatwopalnos¢ Brak danych Brak znanych
Limit palnosci w powietrzu Brak znanych
Goérna granica palnosci lub Brak danych
wybuchowosci
Dolne granice palnosci lub Brak danych
wybuchowosci
Temperatura zaptonu Brak danych Brak znanych
Temperatura samozaptonu Brak danych Brak znanych
Temperatura rozktadu Brak znanych
pH Brak danych pH (concentrated solution): 4-8

pH (w postaci roztworu wodnego) Brak danych Brak znanych

Lepkos¢ kinematyczna Brak danych Brak znanych
Lepkosé¢ dynamiczna Brak danych Brak znanych
Rozpuszczalnos¢ w wodzie Brak danych Brak znanych
Rozpuszczalnosé Brak danych Brak znanych
Wspoétczynnik podziatu Brak danych Brak znanych
Cisnienie pary Brak danych Brak znanych
Gestos¢ wzgledna Brak danych Brak znanych
Gestos¢ nasypowa = 750¢/L
Gestos¢ cieczy Brak danych
Gestos¢ wzgledna par Brak danych Brak znanych
Charakterystyka czastek
Wielkos¢ czasteczki Brak danych

Dystrybucja wielkosci czasteczek Brak danych

9.2. Inne informacje

9.2.1. Informacje dotyczace klas zagrozenia fizycznego
Nie dotyczy

Wiasciwosci wybuchowe
Wiasciwosci utleniajgce

Nie uznawany za wybuchowy
Nie spetnia kryteriow klasyfikacji jako utleniajacy

9.2.2. Inne charakterystyki bezpieczenstwa
Brak danych

ISEKCJA 10: Stabilnos$é i reaktywnosé

10.1. Reaktywnos$é

Reaktywnosé Brak danych.

10.2. Stabilno$¢ chemiczna

Stabilnos¢ Substancja stabilna w normalnych warunkach.

Dane dotyczace wybuchu

Wrazliwos$¢ na uderzenie Brak.
mechaniczne
Wrazliwos$¢ na wytadowanie Brak.

statyczne

10.3. Mozliwo$¢é wystepowania niebezpiecznych reakcji

Mozliwos¢ wystepowania
niebezpiecznych reakcji

Brak w normalnych warunkach procesu technologicznego.

10.4. Warunki, ktérych nalezy unikaé

Warunki, ktérych nalezy unika¢ Nie znane na podstawie dostarczonych informaciji.
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10.5. Materiaty niezgodne

Materialy niezgodne Nie znane na podstawie dostarczonych informaciji.

10.6. Niebezpieczne produkty rozktadu

Niebezpieczne produkty rozktadu Nie znane na podstawie dostarczonych informacji.

ISEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1. Informacje na temat klas zagrozenia zdefiniowanych w rozporzadzeniu (WE) nr 1272/2008

Informacje o mozliwych drogach narazenia

Informacje o produkcie

Wdychanie Szczegodlne dane z badan niniejszej substancji nie sa dostgpne.
Kontakt z oczyma Szczegdlne dane z badan niniejszej substanciji nie sg dostepne.
Kontakt ze skora Szczegodlne dane z badan niniejszej substancji nie sg dostepne.
Spozycie Szczegodlne dane z badan niniejszej substancji nie sg dostepne.

Objawy zwigzane z wiasciwosciami fizycznymi, chemicznymi i toksykologicznymi

Objawy Brak danych.

Toksycznos¢ ostra

Numeryczne wartosci toksycznosci
Brak danych

Nastepujace wartosci podlegaja obliczeniom na podstawie rozdziatu 3.1 niniejszego dokumentu GHS
ATEmix (doustnie) 7,900.00 mgl/kg

ATEmix (skorny) 5,000.00 mg/kg

ATEmix (wdychanie gazu) 99,999.00 ppm

ATEmix (wdychanie pary) 99,999.00 mgl/l

ATEmix (wdychanie pylu/mgty) 58.80 mg/l
Nazwa chemiczna LD50, doustne LD50, skoéra LC50, oddechowe
Amorphous Silica =7900 mg/kg (Rat) > 5000 mg/kg ( Rabbit) >58.8mg/L (Rat)4h

Opéznione i natychmiastowe skutki oraz skutki przewlekte spowodowane krétkotrwatym i dtugotrwatym narazeniem

Dziatanie zrace/draznigce na skére W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Powazne uszkodzenie W oparciu o dostgpne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
oczu/dziatanie draznigce na oczy

Dziata uczulajgco na drogi W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
oddechowe lub skére
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Dziatanie mutagenne na komorki

rozrodcze

Rakotworczosc¢

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

W oparciu o dostgpne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Dziatanie szkodliwe na rozrodczo$é¢ W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spetione.

STOT - jednorazowe narazenie

STOT - narazenie powtarzalne

Zagrozenie przy wdychaniu

11.2.

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

W oparciu o dostgpne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Informacje o innych zagrozeniach

11.2.1. Wiasciwosci zaburzajace funkcjonowanie uktadu hormonalnego

Wiasciwosci zaburzajace
funkcjonowanie uktadu
hormonalnego

11.2.2. Inneinformacje

Inne szkodliwe skutki dziatania

Ta substancja/mieszanina nie zawiera sktadnikow uwazanych za posiadajgce wtasciwosci
endokrynnie czynne, wedtug Artykutu 57(f) REACH, Rozporzgdzenia Delegowanego
Komisji (UE) 2017/2100 lub Rozporzadzenia Komisji (UE) 2018/605, w stezeniach 0,1% lub
wiekszych.

Brak danych.

|SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1. Toksycznosé

Ekotoksycznos¢

Nazwa chemiczna

Glony/rosliny wodne Ryby Toksycznos¢ dla

mikroorganizméw

Skorupiaki

Amorphous Silica

EC50: =440mg/L (72h,
Pseudokirchneriella
subcapitata)

LC50: =5000mg/L (96h, -
Brachydanio rerio)

EC50: =7600mg/L (48h,
Ceriodaphnia dubia)

12.2. Trwatos¢ i zdolnos$¢ do rozkiadu

Trwatosé i zdolnos¢ do rozktadu

Brak danych.

12.3. Zdolno$¢ do bioakumulacji

Bioakumulacja

12.4. Mobilnos¢ w glebie

Brak danych na temat produktu.
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Mobilnos¢ w glebie Brak danych.

12.5. Wyniki oceny witasciwosci PBT i vPvB

Ocena PBT i vPvB Produkt nie zawiera zadnych substancji sklasyfikowanych jako PBT lub vPvB powyzej progu
zgtoszenia.
Nazwa chemiczna Ocena PBT i vPvB
Amorphous Silica Substancja nie spetnia kryteriow PBT/vPvB Ocena PBT nig
dotyczy

12.6. Wiasciwosci zaburzajace funkcjonowanie uktadu hormonalnego

Wiasciwosci zaburzajace Ta substancja/mieszanina nie zawiera sktadnikéw uwazanych za posiadajace wtasciwosci

funkcjonowanie uktadu endokrynnie czynne, wedtug Artykutu 57(f) REACH, Rozporzgdzenia Delegowanego

hormonalnego Komisji (UE) 2017/2100 lub Rozporzadzenia Komisji (UE) 2018/605, w stezeniach 0,1% lub
wiekszych.

12.7. Inne szkodliwe skutki dziatania
Brak danych.

|SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadéw

Odpady z pozostatosci/niezuzytych Usuwac do zgodnie z lokalnymi przepisami. Odpady utylizowaé zgodnie z przepisami
produktow Srodowiskowymi.

Skazone opakowanie Nie stosowaé ponownie opréznionych pojemnikow.

|SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu

IATA

14.1 Numer UN lub numer Nie podlega regulacji
identyfikacyjny ID

14.2 Prawidlowa nazwa Nie podlega regulacji
przewozowa UN

14.3 Klasa(-y) zagrozenia w Nie podlega regulacji
transporcie

14.4 Grupa pakowania Nie podlega regulacji

14.5 Zagrozenia dla Srodowiska Nie dotyczy
14.6 Szczegodlne srodki ostroznosci dla uzytkownikow

IMDG

14.1 Numer UN lub numer Nie podlega regulacji
identyfikacyjny ID

14.2 Prawidlowa nazwa Nie podlega regulacji
przewozowa UN

14.3 Klasa(-y) zagrozenia w Nie podlega regulacji
transporcie

14.4 Grupa pakowania Nie podlega regulacji

14.5 Zagrozenia dla sSrodowiska Nie dotyczy
14.6 Szczegodlne srodki ostroznosci dla uzytkownikow
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14.7 Morski transport luzem Brak danych
zgodnie z narzedziami IMO

RID

14.1 Numer UN lub numer Nie podlega regulacji
identyfikacyjny ID

14.2 Prawidlowa nazwa Nie podlega regulacji
przewozowa UN

14.3 Klasa(-y) zagrozenia w Nie podlega regulacji
transporcie

14.4 Grupa pakowania Nie podlega regulacji

14.5 Zagrozenia dla sSrodowiska Nie dotyczy
14.6 Szczegodlne srodki ostroznosci dla uzytkownikow

ADR

14.1 Numer UN lub numer Nie podlega regulacji
identyfikacyjny ID

14.2 Prawidlowa nazwa Nie podlega regulacji
przewozowa UN

14.3 Klasa(-y) zagrozenia w Nie podlega regulacji
transporcie

14.4 Grupa pakowania Nie podlega regulacji

14.5 Zagrozenia dla srodowiska Nie dotyczy
14.6 Szczegolne srodki ostroznosci dla uzytkownikow

ISEKCJA 15: Informacje dotyczace przepis6w prawnych

15.1. Przepisy prawne dotyczgce bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substanciji lub
mieszaniny

Nazwa chemiczna Francuski numer RG
Amorphous Silica - 7631-86-9 RG 25
Klasa zagrozenia dla wody nie niebezpieczny(-a,-e) dla wody (nwg)

(WGK)

Unia Europejska
Nalezy zwrdci¢ uwage na dyrektywe 98/24/WE w sprawie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa pracownikéw przed zagrozeniem
zwigzanym z czynnikami chemicznymi w miejscu pracy.

Zezwolenia i/lub ograniczenia w stosowaniu:

Niniejszy produkt ten nie zawiera substancji wymagajgcych zezwolenia (rozporzgdzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH), zatgcznik
XIV) Niniejszy produkt ten nie zawiera substancji podlegajacych ograniczeniom (rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH),
zatgcznik XVII)

Trwate zanieczyszczenia organiczne
Nie dotyczy

Substancje niszczace warstwe ozonowg (ODS) rozporzadzenia (WE) 1005/2009
Nie dotyczy

Nazwa chemiczna UE - $rodki ochrony roslin (1107/2009/WE)
Amorphous Silica - 7631-86-9 Srodek do ochrony roslin
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Nazwa chemiczna

528/2012 (BPR)

Amorphous Silica - 7631-86-9

stosowane w celu zwalczania innych stawonogéw

Listy miedzynarodowe
Ustawa o kontroli substancji
toksycznych (TSCA)
DSL/NDSL

EINECS/ELINCS

ENCS

IECSC

Nalezy skontaktowac¢ sie z dostawcg w celu uzyskania informac;ji o stanie zgodnosci z
wykazem
Nalezy skontaktowa¢ sie z dostawcg w celu uzyskania informac;ji o stanie zgodnosci z
wykazem
Nalezy skontaktowa¢ sie z dostawca w celu uzyskania informacji o stanie zgodnosci z
wykazem
Nalezy skontaktowa¢ sie z dostawcg w celu uzyskania informacji o stanie zgodnosci z
wykazem
Nalezy skontaktowac¢ sie z dostawcg w celu uzyskania informac;ji o stanie zgodnosci z
wykazem

KECL (koreanski wykaz istniejgcych Nalezy skontaktowac si¢ z dostawcag w celu uzyskania informacji o stanie zgodnosci z

substancji chemicznych)

wykazem

PICCS (Filipinski wykaz chemikali6wNalezy skontaktowac sig z dostawca w celu uzyskania informacji o stanie zgodnosci z

i substancji chemicznych)
AllC

NZloC

Legenda :

wykazem
Nalezy skontaktowa¢ sie z dostawcag w celu uzyskania informacji o stanie zgodnosci z
wykazem
Nalezy skontaktowac¢ sie z dostawcg w celu uzyskania informaciji o stanie zgodnosci z
wykazem

TSCA - ustawa Standéw Zjednoczonych o kontroli substancji toksycznych, sekcja 8(b) Wykaz
DSL/NDSL - Kanadyjski wykaz substancji krajowych / Kanadyjski wykaz substancji zagranicznych
EINECS/ELINCS - Europejski wykaz istniejgcych substancji o znaczeniu handlowym/Europejski wykaz notyfikowanych

substancji chemicznych

ENCS - Substancje istniejgce na terenie Japonii i nowe substancje chemiczne
IECSC - Chinski wykaz istniejgcych substancji chemicznych

KECL - Koreanski wykaz istniejgcych i badanych substancji chemicznych
PICCS - Filipinski wykaz chemikaliéw i substancji chemicznych

AlIC - Australijski wykaz chemikalidw przemystowych

NZIoC - Nowozelandzki wykaz substancji chemicznych

15.2. Ocena bezpieczenstwa chemicznego

Raport bezpieczenstwa
chemicznego

Brak danych

ISEKCJA 16: Inne informacje

Objasnienie lub legenda skrétéw stosowanych w karcie charakterystyki substancji (SDS)

Legenda

SVHC: Substancje wzbudzajace szczegodlnie duze obawy wymagajacych zezwolenia:

Legenda Section 8: Exposure controls/personal protection
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TWA TWA ($rednia wazona w czasie) STEL STEL (Wartos¢ limitu narazenia
krétkotrwatego)
Wartosé Maksymalna warto$¢ graniczna * Oznakowanie odnoszace sie do skory
maksymalna
+ Czynniki uczulajgce
Procedura klasyfikaciji
Klasyfikacja wedtug rozporzgdzenia (WE) Nr 1272/2008 [CLP] Zastosowana metoda
[Toksycznos¢ ostra, doustna Metoda obliczeniowa
[Toksycznos¢ ostra, skérna Metoda obliczeniowa
Toksycznos$¢ ostra, oddechowa - gaz Metoda obliczeniowa
[Toksyczno$¢ ostra, oddechowa - para Metoda obliczeniowa
[Toksyczno$¢ ostra, oddechowa - pyt/mgta Metoda obliczeniowa
Dziatanie zrgce/draznigce na skore Metoda obliczeniowa
Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy Metoda obliczeniowa
Dziatanie uczulajgce na drogi oddechowe Metoda obliczeniowa
Dziatanie uczulajgce na skore Metoda obliczeniowa
Mutagennosé Metoda obliczeniowa
Rakotworczosé Metoda obliczeniowa
Dziatanie szkodliwe na rozrodczos$é Metoda obliczeniowa
STOT - jednorazowe narazenie Metoda obliczeniowa
STOT - narazenie powtarzalne Metoda obliczeniowa
[Toksyczno$¢ ostra dla srodowiska wodnego Metoda obliczeniowa
Przewlekta toksycznosc¢ dla $rodowiska wodnego Metoda obliczeniowa
Zagrozenie przy wdychaniu Metoda obliczeniowa
Ozon Metoda obliczeniowa

Odniesienia do kluczowej literatury i zrédet danych uzytych do przygotowania karty charakterystyki
Agencja ds. Substancji Toksycznych i Rejestru Choréb (ATSDR)

Baza danych ChemView amerykanskiej Agencji Ochrony Srodowiska

Europejski Urzad ds. Bezpieczenstwa Zywnosci (EFSA)

Europejskiej Agencji Chemikaliow (ECHA), Komitet ds. Oceny Ryzyka (ECHA_RAC)

Europejska Agencja Chemikaliow (ECHA) (ECHA_API)

EPA (Agencja Ochrony Srodowiska)

Wytyczne odnosne poziomu(-6w) ostrego narazenia (na $rodki bojowe, AEGL)

Amerykanska Agencja Ochrony Srodowiska, federalna ustawa dot. insektycydéw, fungicydéw i rodentycydéw
Amerykanska Agencja Ochrony Srodowiska, substancje chemiczne wytwarzane w duzych iloéciach

Dziennik badan nad zywnoscig (Food Research Journal)

Baza danych substancji stwarzajgcych zagrozenie

Miedzynarodowa Ujednolicona Baza Danych o Substancjach Chemicznych (IUCLID)

Krajowy instytut technologii i oceny (National Institute of Technology and Evaluation, NITE)

Australijski program zgtaszania i oceny substancji chemicznych stosowanych w przemysle (NICNAS, National Industrial Chemicals
Notification and Assessment Scheme)

NIOSH (Krajowy Instytut Bezpieczenstwa i Higieny Pracy)

Baza danych ChemID Plus (NLM CIP) amerykanskiej Krajowej Biblioteki Medycznej

Baza danych PubMed National Library of Medicine (NLM PUBMED)

Krajowy program toksykologiczny (NTP)

Nowozelandzka baza danych klasyfikacji oraz informacji o chemikaliach (CCID)

Publikacje dotyczgce $rodowiska, zdrowia i bezpieczehstwa Organizacji Wspétpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)
Program substancji wielkotonazowych Organizacji Wspotpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)

Zbior danych SIDS Organizacji Wspotpracy Gospodarczej i Rozwoju

Swiatowa Organizacja Zdrowia

Data aktualizaciji 15-06-2023
Karta charakterystyki substancji zgodna z rozporzadzeniem (WE) Nr 1907/2006 REACH

Oswiadczenie
Informacje podane w niniejszej karcie charakterystyki (SDS) sg wiasciwe wedlug naszej wiedzy, posiadanych informacji i
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wiary w dniu ich publikacji. Podane informacje zostaly stworzone jedynie jako wytyczne co do bezpiecznego
postepowania, stosowania, przetwarzania, przechowywania, transportu, utylizacji i uwolnienia i nie moga by¢ uwazane za
jakakolwiek gwarancje lub specyfikacje jakosciowa. Niniejsze informacje odnoszg si¢ do szczegdlnego i okreslonego
materiatu i moga by¢ niewazne, jesli niniejszy material jest stosowany wraz z jakimkolwiek innym materialem/innymi
materiatami lub w jakimkolwiek procesie technologicznym, jesli nie zostalo to okreslone w niniejszym tekscie.

Koniec karty charakterystyki
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