Produktdatenblatt

Schwerlast-Rad mit Super-Elastik-Vollgummireifen

EAN 4047526001018 "\
ID 1016 Made in

Zolltarifnummer 87169090 Germany

Reifen:

¢ Super-Elastik-Vollgummi, stahldrahtarmiert, Harte 70 Shore A
o sehr hoher Fahrkomfort

¢ sehr bodenschonend, gerduscharmer Lauf

e Farbe schwarz

« 2-Komponenten-Reifen, hochelastische, abriebfeste Laufflache

Felge:

¢ schweres Stahlblech, gepresst

o verschraubt, mit eingeschweiBter Stahlrohrnabe oder verstérkter
Felgenausfiihrung

¢ galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei

Sonstige Eigenschaften:

« chemische Bestandigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen Ole

o Temperaturbesténdigkeit: -20 °C bis +80 °C, kurzzeitig bis +100 °C, verringerte
Tragféhigkeit bei tiber +60 °C

¢ pannensicher, wartungsfrei

¢ Rad- bzw. Reifenabmessungen gelten fiir den unbelasteten, neuen Reifen und
kdnnen sich im Betrieb etwas verdndern

Technische Daten:

Rad-0 (D) © 250 mm
Radbreite L. 85 mm
ReifenmaB 3.00-4
FelgenmaB 2.50C-4
Tragfahigkeit bei 4 km/h 8 450kg
Tragfahigkeit bei 6 km/h 8 450kg
Tragfahigkeit bei 25 km/h & 400 kg
Tragfahigkeit (statisch) 8 1.350 kg
Lagerart @®© Kugellager
Achsloch-0 (d) 20 mm
Nabenlénge (T1) 4 75 mm
Profil i Blockprofil
Temperaturbesténdigkeit min -20°C
Temperaturbesténdigkeit max 80 °C
Belagsharte 70 Shore A
Stlickgewicht 5,2 kg
Spurlos X
Kontaktverfarbungsfrei X
Antistatisch o X

ESD X
Elektrisch ableitend B X
Korrosionsbesténdig X
Hitzebestandig E X
Autoklaventauglich X
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Belagshérte
70 Shore A
Rollwiderstand
gut
VerschleiBresistenz
gut
Bodenschonung/Fahrgerdusch
sehr gut
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