Thermostats

CARACTERISTIQU
ES

Thermostat
programmable sans
fil

Durée totale du
programme de 7
jours - week-end (2
jours) et jours de
semaine (5 jours)

Ecran et boutons
rétroéclairés bleus
et rouges

Code d'adresse RF
Courant de 16 A.

Tension de circuit
de 1,5V, 250 V c.a.

Tension
d'alimentation de
230V c.a.

Plage de
températures de +5
a +35 °C.

3 fréquences de
travail séparées

L'émetteur est
alimenté par 4 piles
AAA

Thermostats RS PRO, 2
jours (week-end), 5 jours
(jours de semaine), 7 jours,
+5 > +35

Les produits homologués par RS vous apportent des pieces de
gualité professionnelle dans toutes les catégories de produits.
Notre gamme de produits a été testée par des ingénieurs et fournit
une qualité comparable aux plus grandes marques sans avoir a
payer un prix éleve.

RS Components - Achetez ce produit sur https://uk.rs-online.com/
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Description du produit

Contrélez sans fil la température de votre environnement avec ce thermostat programmable de RS
PRO. Une fonction de planification pratique de 7 jours signifie que vous pouvez définir différents
modeles de température pour les jours de semaine et les week-ends pour s'adapter aux besoins de
votre maison ou de votre lieu de travail.

Ce jeu se compose d'un émetteur et d'un récepteur (sans tension ou sortie V) avec une portée de 30
métres. Pour plus de sécurité et de tranquillité d'esprit, le code d'adresse de fréquence radio (RF)
intégré dans le récepteur RF est congu pour garantir qu'il répond uniguement aux instructions envoyées
par I'émetteur.

Caractéristigues générales

Type de produit Thermostat programmable sans fil

Durée du programme 2 jours (week-end), 5 jours (week-end), 7 jours
Plage de températures +5a +35 °C.

Température maximale +35°C

Température minimale +5°C

Type d'affichage Ecran LCD rétroéclairé

Connectivité Commande sans fil

Caractéristiqgues supplémentaires Rétroéclairage, code d'adresse R/F, sans fil

Entrepbts, parcs de voitures, chemins de acces, zones
de construction, parcs et jardins, sécurité domestique

Spécifications électrigues

Applications

Tension d'alimentation 230VAC
Batterie 1,5V 4 piles AAA
Pouvoir de coupure 16A
Tension de contact 1,5V, 250VAC
Fonctionnement Bouton
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Homologations

Conformité/certifications

Conforme a la directive RoHS (restriction des
substances dangereuses)
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