Batteries de taille spéciale E‘Elﬂg

CARACTERISTIQU

=5 Pile alcaline RS Pro 12V

Pile alcaline 12 V
haute puissance

Réponse haute
tension

Faible taux
d'autodécharge

Facilité d'utilisation

3
b
E
M
-~
A
<

Large plage de
températures
d'utilisation

Longue durée de
stockage et de vie
opérationnelle

Les produits homologués par RS vous apportent des pieces de
gualité professionnelle dans toutes les catégories de produits.
Notre gamme de produits a été testée par des ingénieurs et fournit
une qualité comparable aux plus grandes marques sans avoir a
payer un prix élevé.

Description du produit
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Batteries de taille spéciale
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Batterie alcaline A27 12 V de RS PRO. Cette batterie de taille A27 non standard est congue pour la
fiabilité dans les applications spécialisées telles que les télécommandes porte-clés, les portes de garage,
les allume-cigares, I'équipement photographique, etc. Avec une large plage de températures d'utilisation,
et une longue durée de stockage peut étre un choix idéal pour toutes les applications domestiques ou
professionnelles qui nécessitent cette taille de batterie spéciale A27.

Caractéristiques

Gamme de marques
Nom CEl

Type de terminal
Durée de stockage

Application

Spécifications

RS Pro.
CEIl 60086-1 et CEIl 60086-2
Standard

24 mois

Télécommandes, Equipement photo, sauvegardes de
mémoire, horloges murales, Electronique automobile,
Electronique professionnelle

Taille

Chimie

Tension nominale
Capacité

Spécifications mécaniques

Dimensions

Poids

Homologations

Conformité/certifications

A27
Alcaline
12v
25mAh

8 mm x 28,2 mm

4.3 +0.2g

2011/65/EU et 2015/863
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Batteries de taille spéciale E‘Elﬂg

Anode

Insulate Gasket

Buffer Spring

Insulate Layer

Metal Foil Jacket

8 pcs Button Cell

Insulate Gasket

Cathode

Test Condition Average duration at 20°C 4

After 12 After 24
Dﬂil']l' Period End Uﬂltﬂge Initial months sturage months gturage
2) Fi]
24 h/d 6.0V 55.0h 48.0h 40.0 h
24 hfd 6.0V 100 min 85 min 70 min
- Desgiption __________________________ Aol
0.65%
1.00%
0.65%
1.00%
0000000000 Serviceoutput | Note 1
6.1 1.00% (Note 2)
Leakage 6.2 Note 3
6.3 Note 4

Note 1: Acceptance/rejection in accordance with IEC publication (1993) 86-1 Sub-clause 8.8
MNote 2: Leakage on arrival at warehouse is within two months after shipping.

MNote 3: Sample size: n = 20; Judgement: Ac= 1, Re = 2.

MNote 4: Sample size: n = 20; Judgement: Ac =1, Re = 2.
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